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PushPull dugaszolhaté csatlakozé az IEC 61076-3-117
14 valtozat szerint (PROFINET), fém, RJ45 lres haz

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Empty enclosure
Rendelési szdm 1011560000
Tipus IE-PH-V14M-RJ
GTIN (EAN) 4032248718696
Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok

[H us

LISTED

ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E316369
Méretek és tomegek
Mélység 72.45 mm Mélység (coll) 2.8524 inch
Magassag 26.8 mm Magassag (coll) 1.0551 inch
Szélesség 22.3 mm Szélesség (coll) 0.878 inch
Nett6é tomeg 575¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet Uzemi hdmérséklet -40°C..70°C

Telepitési hdmérséklet

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4f3aae94-c2bc-4010-b63b-6b114babbd55

Altalanos adatok

Szin Egyéb Haz f6 anyaga Cink présontvény
Védelmi osztaly IP67 Dugaszolasi ciklusok 750
Osszetétel Csatlakozohaz feliratozo

jelolétartoval 911 mm;

alkalmas RJ45 és optikai

csatlakozék fogadasara.
Altalanos szabvanyok
Csatlakozo, standard IEC61076-3-117 Var. 14 Tanusitvany szama (cULus) E316369
Besorolasok
ETIM 6.0 EC001031 ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 9.0 27-18-27-02
ECLASS 9,1 27-18-27-02 ECLASS 10.0 27-18-27-02
ECLASS 11.0 27-18-27-02 ECLASS 12.0 27-18-27-02
ECLASS 13.0 27-19-01-04 ECLASS 14.0 27-19-01-04
ECLASS 15.0 27-19-01-04
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RJ45

RJ45 betétek 1 /4 /5 / 14, HDC ver. dugaszolhaté
csatlakozokhoz és IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...
csatlakozédobozokhoz

Altalanos rendelési adatok

Tipus |E-PI-RJ45-FH Valtozat

Rendelési 1962730000 Dugébetét RJ45 IDC, Csatlakozobetét RJ45, szerszadm nélkil
szam mukodtethetd, TIA-5668A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
GTIN (EAN) 4032248654017

Qty. 10 ST

Tipus |IE-PI-RJ45-TH Valtozat

Rendelési 1962720000 Dugdbetét RJ45 IDC, Csatlakozobetét RJ45 krimp
szam

GTIN (EAN) 4032248644834

Qty. 10 ST

Hybrid

Hibrid, 10 pdlusu. Betétek 14-es valtozati dugaszolhaté
csatlakozékhoz

Altalanos rendelési adatok

Tipus |IE-PI-HYB-10P Viltozat

Rendelési 1068990000 Insert, for plug insert, Hybrid
szam

GTIN (EAN) 4032248823963

Qty. 1ST

Tipus |IE-PIC-HYB-S-0,5-300 Valtozat

Rendelési 1096180000 Crimp contact, for plug insert, Hybrid
szam

GTIN (EAN) 4032248869152

Qty. 300 ST
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Altalanos rendelési adatok

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdmos mas gyartd

késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.

Az el6nyok attekintése:

* 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,

¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jelol6éket szallitunk.

¢ Egyedi lézer-min6éségli nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus ESG9/11 KMC NE WS Valtozat

Rendelési 1857440000 ESG, Késziilékjeldlék x 11 mm, PA 66, Szin: fehér, Ontapadés

szam
GTIN (EAN) 4032248402731
Qty. 200 ST
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