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Product image

A nagy teljesitmény( busz alkalmazasokhoz hasznalt
erGteljes 0sszekapcsolt megoldas 400 V-os kisegitd
energialancok esetében is hasznalhato, 18.5 A
aramtovabbitasi kapacitassal. A nagy szorité kapacitas
(2,5 mm2 huzalkeresztmetszet) kiilondsen elényos hosszu
buszkabelek vagy nagyaramok esetében az alacsony
fesziiltségcsokkenés miatt.

Négy peremes aljzat valtozat, beleértve a
szabadalmaztatott kioldo reteszt, amely lehetévé teszi a
felhasznalobarat kihlzasi kialakitdsokat.

Specifikaciodk:

*0,20-2,5 mm2(IEC) / 26 - 12 AWG (UL)

* 400 V (IEC)

* 18,6 A(IEC)

Altalanos rendelési adatok

Valtozat NYAK dugaszol6 csatlakozé, hiivelyes csatlakozd,
5.08 mm, Pdlusszam: 3, 180°, PUSH IN
aktuétorral, Rogzitési tartomany, névlieges

csatlakozas, max.: 3.31 mm?, Doboz

Rendelési szam 1012060000
Tipus BLDF 5.08/03/180F SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248818037
Qty. 48 Darab
Termékadatok IEC: 400V /20.8A/0.2-2.5 mm?
UL: 300V / 185 A/ AWG 12 - AWG 26
Csomagolas Doboz
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
W
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 28.3 mm Mélység (coll) 1.1142 inch
Magassag 24.7 mm Magassag (coll) 0.9724 inch
Szélesség 25.04 mm Szélesség (coll) 0.9858 inch
Netté tomeg 10.27 g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

System Parameters

Termékcsalad

OMNIMATE Signal - sorozat BL/SL 5.08

Csatlakozas tipusa

Terepi csatlakozas

Vezetékcsatlakozas-technika

PUSH IN aktuatorral

Raszter mm-ben (P) 5.08 mm
Raszter inch-ben (P) 0.200"
Vezeték kimeneti irany 180°
Poélusszam 3

L1, mm 10.16 mm
L1, inch 0.400"
Sorok szama 1
Erintkezésorok szama 1
Névleges keresztmetszet 2.5 mm?2

Erintésvédelem a DIN VDE 57 106
szerint

Ujjak szdmara biztonsagos

Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint

IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva

Védelmi osztaly

IP20

Térfogati ellenallas b mQ
Kédolhato Igen
Csupaszolasi hossz 10 mm
Csavarhuzé éle 0,6 x3,5
Csavarhuzo éle, standard DIN 5264
Dugaszolasi ciklusok 25
Dugaszolasi eré/polus, max. 95N
Hazéeré / polus, max. 75N

Tightening torque

Forgatdnyomaték tipusa

Screw flange

Usage information Meghuzasi nyomaték | min. 0.2 Nm
max. 0.25 Nm
Anyagjellemzék
Szigetel6anyag PBT Szin narancssarga
Szinskala (hasonlo) RAL 2000 Szigetel6anyag csoport llla
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Miiszaki adatok
Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam 2200 Moisture Level (MSL)
(CT1)
UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Cu-06tvozet
Erintkezé felilet 6nozott Dugaszolhato csatlakozas 4...8 ym Sn hot-dip tinned
rétegszerkezete
Térolasi h6mérséklet, min. -40 °C Tarolasi hémérséklet, max. 70°C
Uzemi hémérséklet, min. -50 °C Uzemi hémérséklet, max. 100 °C
Hémeérsékleti tartomany, telepités, min. -30 °C Hémeérsékleti tartomany, telepités, max. 100 °C
Névleges adatok IEC szerint
szabvany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984 Névleges aram, min. pélusszam (Tu=20 20.8 A
°C)
Névleges aram, maximalis pélusszam 174 A Névleges aram, min. pélusszam 179 A
(Tu=20 °C) (Tu=40°C)
Névleges aram, maximalis polusszam 149 A Névleges aram keresztosszekotdé, min.  28.1 A
(Tu=40°C) polusszdm (Ta=20°C)
Névleges dram keresztosszekoté, max. 23.3 A Névleges dram keresztosszekoté, min. 24.2 A
po6lusszam (Ta=20°C) poélusszam (Ta= 40°C)
Névleges aram keresztosszekoté, max. 19.9 A Névleges fesziiltség a 1l/2 talfesziiltség 400V
polusszam (Ta=40°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges fesziiltség a lll/2 talfesziiltség 320V Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség 250 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges Iokéfesziiltség a 1l/2 4 kV Névleges |okéfesziiltség a lll/2 4 kV
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés
mértékéhez mértékéhez
Névleges lokéfesziiltség a lll/3 4 kv Rovid idejd hatararam ellenallas 3x1smit 120 A
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyez6dés
mértékéhez
Csomagolas
Csomagolas Doboz VPE hosszuséag 350.00 mm
VPE szélesség 137.00 mm VPE magasséag 39.00 mm
Csatlakoztathato vezetékek
Rogzitési tartomany, névleges 0.13 mm?2
csatlakozas, min.
Rogzitési tartomany, névleges 3.31 mm?2
csatlakozas, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, min.
Vezeték csatlakozési keresztmetszet AWG 12
AWG, max.
Tomor, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2
Tomor, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?2
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?
Flexibilis, max. HO5(07) V-K 2.5 mm?2
mUanyag galléros érvéghivellyel, DIN  0.25 mm?2
46228 pt 4, min.
mUianyag galléros érvéghiivellyel, DIN 2.5 mm?2
46228 pt 4, max.
érvéghuvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0.25 mm?
érvéghuvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 2.5 mm?
lllesztécsap az EN 60999 szerintax b; 2,8 mm x 2,0 mm
Rogzithetd vezeték Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 0.5 mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz ‘ névleges 12 mm
Ajanlott érvéghiively HO0,5/16 OR
Csupaszolasi hossz ‘ névleges 10 mm
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Ajanlott érvéghiively HO0,5/10
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 0.75 mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz \ névleges 12 mm
Ajanlott érvéghiively HO,75/16 W
Csupaszolasi hossz ‘ névleges 10 mm
Ajanlott érvéghiively HO0,75/10
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges T mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz ‘ névleges 12 mm
Ajanlott érvéghiively H1,0/16D R

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 10 mm

Ajanlott érvéghiively

H1.0/10

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete

Tipus

finom huzalozas

névleges

1.5 mm?2

érvéghuively

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 10 mm

Ajanlott érvéghively
Csupaszolasi hossz

H1,5/10

‘ névleges 12 mm

Ajanlott érvéghiively H1,5/16 R
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 2.5 mm?

érvéghuvely

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 10 mm

Ajanlott érvéghiively

H2,5/10

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 13 mm

Ajanlott érvéghiively

H2,5/16DS BL

Hivatkozasi szoveg

A muanyag gallér kiilsé atméréje nem lehet nagyobb az osztasnal (P), Az érvéghiivelyek hosszat a

terméknek és a névleges fesziiltségnek megfeleléen kell megvalasztani.

CSA névleges adatok

Intézet (CSA) CSA Tanusitvany szama (CSA) 200039-1121690
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V

csoport / CSA) csoport / CSA)

Névleges aram (B felhasznalasi csoport /18.5 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport /10 A

CSA) CSA)

Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 12 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 26

Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok
maximalis értékek - lasd a

tandsitvanyt.

UL 1059 névleges adatok

Intézet (cURus) CURUS

Tanusitvany szama (cURus) E60693

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V
csoport / UL 1059)

Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V
csoport / UL 1059)

Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 18.5 A
UL 1059)

Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 10 A
UL 1059)

Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 12

Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 26

Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok
maximalis értékek - 1asd a
tanusitvanyt.

Keresztosszekoto névleges adatai DIN IEC szerint

Névleges aram keresztosszekotd, max. 19.9 A
polusszam (Ta=40°C)

Névleges aram keresztosszekoté, min. 28.1 A
poélusszam (Ta=20°C)

Névleges dram keresztosszekotd, min. 24.2 A
polusszam (Ta= 40°C)

Névleges dram keresztosszekotd, max. 23.3 A
poélusszam (Ta=20°C)
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Fontos megjegyzés

IPC megfeleléség A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitasa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategodridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket
kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések

Additional variants on request

Gold-plated contact surfaces on request

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

P on drawing = pitch

Crimping shape "A" for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool recommended.

The test point can only be used as potential-pickup point.

In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002638 ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9,1 27-44-03-09 ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02 ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Product image Dimensional drawing
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A termék elonyei A termék eldnyei

Teljes korl biztonsagNemesacél kalickas haz Koltséghatékony vezetékezésGyors és intuitiv

A termék eldnyei

Szerszam nélkiili csatlakoztatasTobbféle felerdsitési lehetéség
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Kédoloé elemek

Altalanos rendelési adatok

Csak azt kapcsolja 6ssze, amit kell: a megfelel
csatlakozast a megfelel6 helyen.

A koédolasi elemek és reteszel6 eszkozok egyértelmuen
hozzarendelik a csatlakoz6elemeket a gyartasi és az
tizemelési folyamat soran

A kédolasi elemeket és a reteszel6 eszkdzoket a szerelés
el6tt vagy a kabelkonfekcionalas fazisaban kell behelyezni.
A Weidmudller alternativaja: online konfiguralas a
valtozatkonfigurator segitségével a szallitas el6tti elézetes
kédolashoz.

A kapcsolasi tdblan t6rténé hibas konfekcionalas és

az 0sszekot6 elemek téves csatlakoztatasa tobbé nem
lehetséges.

Az elény: nincs hibakeresés a gyartas soran, és nem
merdl fel a felhasznalé altal okozott lizemelési hiba.

Tipus BLZ/SL KO BK BX Valtozat

Rendelési 1545710000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Tartozékok, Kédolé elem, fekete,

szam Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190087142

Qty. 50 ST

Tipus BLZ/SL KO OR BX Valtozat

Rendelési 1573010000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Tartozékok, Kédol6 elem, narancssarga,
szam Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190048396

Qty. 100 ST

Lapos csavarhuzé

Altalanos rendelési adatok

Hornyos csavarhizoé lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajtdé a DIN 5264, 1SO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Tipus SDS 0.6X3.5X100 Valtozat
Rendelési 2749340000 Csavarhtzo, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118895568

Qty. 18T
Tipus SDS 0.6X3.5X200 Valtozat
Rendelési 9010110000 Csavarhuzo, Csavarhizé

szdm
GTIN (EAN) 4032248300754
Qty. 18T
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Tipus SDIS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 2749810000 Csavarhtzo, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118897012

Qty. 18T
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SL 5.08HC/180F

Altalanos rendelési adatok

TUs érintkez6sorok Givegszal-erdsitésti mianyagbol,
egyenes huzalkimenettel, hullamforrasztashoz
optimalizalva. A karimas valtozatok (F) az ellentétes
oldali csatlakozéra vagy az aramkori lapra csavarozhatok.
A forraszthatd peremes (LF) aljzat hasznalata esetén
nincs szikség az aramkori lap csavaros kiegészit6é
csatlakoztatasara. A forrasztasi helyeket is védi a
mechanikus behatas ellen. Valamennyi tls érintkezésor
kézzel kédolhaté vagy mar kddoltan rendelhetd. HC =
nagyaramu

Tipus SL 5.08HC/03/180F 3.2SN...

Rendelési 1148520000

Valtozat

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, Peremes aljzat, THT-

szdm forrasztott csatlakozés, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4032248932429 hossza (l): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 72 ST

Tipus SL 5.08HC/03/180F 3.2SN... Valtozat

Rendelési 1147170000

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Peremes aljzat, THT-

szam forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4032248930906 hossza (l): 3.2 mm, énozott, narancssarga, Doboz

Qty. 72 ST

SL 5.08HC/180LF

Altalanos rendelési adatok

o

Tus érintkezésorok livegszal-ersités(i mianyagbdl,
egyenes huzalkimenettel, hullamforrasztashoz
optimalizalva. A karimas valtozatok (F) az ellentétes
oldali csatlakozéra vagy az aramkori lapra csavarozhatok.
A forraszthatd peremes (LF) aljzat hasznalata esetén
nincs szikség az aramkori lap csavaros kiegészité
csatlakoztatasara. A forrasztasi helyeket is védi a
mechanikus behatéas ellen. Valamennyi tlis érintkezésor
kézzel kodolhaté vagy mar kddoltan rendelhets. HC =
nagyaramu

Tipus SL 5.08HC/03/180LF 3.2S...

Rendelési 1149250000

Véltozat

NYAK dugaszol6 csatlakozd, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes

szam aljzat, THT-forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°,
GTIN (EAN) 4032248932207 Forrasztétuske hossza (1): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 72 ST

Tipus SL 5.08HC/03/180LF 3.2S...  Valtozat

Rendelési 1147920000
szam

GTIN (EAN) 4032248931705
Qty. 72 ST

NYAK dugaszol6 csatlakozd, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes
aljzat, THT-forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pdlusszam: 3, 180°,

Forrasztétuske hossza (I): 3.2 mm, énozott, narancsséarga, Doboz
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Ellendarab

SL 5.08HC/90F

Tus érintkezésorok livegszal-erésitési mianyagbdl, 90°-
os kivezetéssel, hullamforrasztashoz optimalizalva. A
karimas valtozatok (F) az ellentétes oldali csatlakozéra
vagy az aramkori lapra csavarozhaték. A forraszthaté
peremes (LF) aljzat hasznéalata esetén nincs sziikség az
aramkori lap csavaros kiegészit6 csatlakoztatasara. A
forrasztasi helyeket is védi a mechanikus behatés ellen.
Valamennyi tlis érintkezésor kézzel kddolhatd vagy mar
kédoltan rendelheté. HC = nagyaramu

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL 5.08HC/03/90F 3.2SN ...  Valtozat

Rendelési 1150100000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Peremes aljzat, THT-
szam forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 90°, Forrasztdtiiske
GTIN (EAN) 4032248936298 hossza (l): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 72 ST

Tipus SL 5.08HC/03/90F 3.2SN ...  Valtozat

Rendelési 1148640000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, Peremes aljzat, THT-
szdm forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 90°, Forrasztdtiiske
GTIN (EAN) 4032248935987 hossza (l): 3.2 mm, énozott, narancssarga, Doboz

Qty. 72 ST

SL 5.08HC/90LF

Tis érintkezésorok livegszal-erdsitésti mdanyagbol, 90°-
os kivezetéssel, hullamforrasztashoz optimalizalva. A
karimas valtozatok (F) az ellentétes oldali csatlakozoéra
vagy az aramkori lapra csavarozhatok. A forraszthato
peremes (LF) aljzat hasznéalata esetén nincs sziikség az
aramkori lap csavaros kiegészit6é csatlakoztatasara. A
forrasztasi helyeket is védi a mechanikus behatés ellen.
Valamennyi tlis érintkez&sor kézzel kddolhatd vagy mar
kédoltan rendelheté. HC = nagyaramu

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL 5.08HC/03/90LF 3.2SN...  Valtozat

Rendelési 1150350000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes
szam aljzat, THT-forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 90°,
GTIN (EAN) 4032248937431 Forrasztétuske hossza (I): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 72 ST

Tipus SL 5.08HC/03/90LF 3.2SN... Valtozat

Rendelési 1149410000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes
szam aljzat, THT-forrasztott csatlakozas, 5.08 mm, Pdlusszam: 3, 90°,
GTIN (EAN) 4032248936700 Forrasztétuske hossza (I): 3.2 mm, 6nozott, narancssarga, Doboz
Qty. 72 ST
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SL-SMT 5.08/180F Box

Altalanos rendelési adatok

H&4ll6 tls érintkezbsor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsuccsal, automata
osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztécsucs,
reflow- és hulldmforrasztashoz. A tls érintkezésorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhatok. HC =
nagyaramu

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/180F 3...
Rendelési 1820600000

szam

GTIN (EAN) 4032248316564

Qty. 72 ST

Valtozat
NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Peremes aljzat, THT/
THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°,

Forrasztétuske hossza (I): 3.2 mm, 6nozott, fekete, Doboz

SL-SMT 5.08/180LF Box

Altalanos rendelési adatok

H&4ll6 tls érintkez6sor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcslccsal, automata
osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztécsucs,
reflow- és hulldmforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhaték. HC =
nagyaramu

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/180LF ... Valtozat

Rendelési 1776372001 NYAK dugaszolé csatlakozo, tiis érintkezésor, Forraszthatd peremes
szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 3,
GTIN (EAN) 4032248159154 180°, Forrasztétiske hossza (I): 1.5 mm, énozott, fekete, Doboz
Qty. 72 ST

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/180LF ... Valtozat

Rendelési 1838450000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes
szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 3,
GTIN (EAN) 4032248348510 180°, Forrasztétiiske hossza (I): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz
Qty. 72 ST

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/180LF ... Valtozat

Rendelési 2086580000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes
szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 3,
GTIN (EAN) 4050118420517 180°, Forrasztétiske hossza (I): 5.5 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 144 ST
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SL-SMT 5.08/180LF Tape

H&4ll6 tls érintkezbsor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsuccsal, automata
osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztécsucs,
reflow- és hullamforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhatok. HC =
nagyaramu

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/180LF ... Valtozat
Rendelési 1776374001

NYAK dugaszolé csatlakozd, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes

szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 3,
GTIN (EAN) 4032248163496 180°, Forrasztétuske hossza (I): 1.5 mm, 6nozott, fekete, Tape
Qty. 250 ST

SL-SMT 5.08/270FH Box

H&4ll6, egyenes, tls érintkezésor. Dobozban vagy
szalagon. Szalagon és 1,5 mm-es forraszcsuccsal,
automata o6sszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm
forrasztécsucs, reflow- és hulldmforrasztashoz. A tis
érintkez6sorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kédolhatok. HC = nagyaramu

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/270FH ... Valtozat

Rendelési 1877210000 NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes
szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozéssal, 5.08 mm, Pdlusszdm: 3,
GTIN (EAN) 4032248467778 270°, Forrasztétiuske hossza (1): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz
Qty. 100 ST

SL-SMT 5.08/270FH Tape

Ho64llo, egyenes, tls érintkezésor. Dobozban vagy
szalagon. Szalagon és 1,5 mm-es forraszcsuccsal,
automata 0sszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm
forrasztécsucs, reflow- és hulldmforrasztashoz. A tls
érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kédolhaték. HC = nagyaramu
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/270FH ... Valtozat

Rendelési 1876930000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes
szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 3,
GTIN (EAN) 4032248467389 270°, Forrasztétiiske hossza (I): 1.5 mm, 6nozott, fekete, Tape

Qty. 225 ST

SL-SMT 5.08/270FL Box

H&4ll6, egyenes, tls érintkezésor. Dobozban vagy
szalagon. Szalagon és 1,5 mm-es forraszcsuccsal,

Altalanos rendelési adatok

automata osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm
forrasztécsucs, reflow- és hulldmforrasztashoz. A tis
érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kédolhatok. HC = nagyaramu

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/270FL ... Valtozat

Rendelési 1878110000 NYAK dugaszol6 csatlakoz, tis érintkezésor, Forraszthaté peremes
szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozéssal, 5.08 mm, Pdlusszdm: 3,
GTIN (EAN) 4032248468911 270°, Forrasztétuske hossza (I): 1.5 mm, énozott, fekete, Doboz
Qty. 100 ST

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/270FL ... Valtozat

Rendelési 1876860000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes
szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 3,
GTIN (EAN) 4032248467440 270°, Forrasztétuske hossza (1): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz
Qty. 100 ST

SL-SMT 5.08/270FL Tape

Hdé4allo, egyenes, tls érintkezésor. Dobozban vagy
szalagon. Szalagon és 1,5 mm-es forraszcsuccsal,

Altalanos rendelési adatok

automata 0sszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm
forrasztécsucs, reflow- és hulldmforrasztashoz. A tls
érintkez6sorokon hely talalhatoé a feliratozashoz és
kédolhatok. HC = nagyaramu

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/270FL ... Valtozat

Rendelési 1877000000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes
szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 3,
GTIN (EAN) 4032248467655 270°, Forrasztétuske hossza (I): 1.5 mm, énozott, fekete, Tape

Qty. 350 ST
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Tipus SL-SMT 5.08HC/03/270FL ...
Rendelési 1876720000

szdm

GTIN (EAN) 4032248467235

Qty. 350 ST

Valtozat
NYAK dugaszol6 csatlakozd, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes
aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozéssal, 5.08 mm, P6lusszdm: 3,

270°, Forrasztétuske hossza (I): 3.2 mm, énozott, fekete, Tape

SL-SMT 5.08HC/90F Box

Altalanos rendelési adatok

Ho64llo tls érintkezésor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcslccsal, automata
Osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztdcsucs,
reflow- és hulldmforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhaték. HC =
nagyaramu

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/90F 3....

Rendelési 1837640000
szdm

GTIN (EAN) 4032248347452
Qty. 72 ST

Valtozat
NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, Peremes aljzat,
THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 90°,

Forrasztétuske hossza (1): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

SL-SMT 5.08HC/90LF Box

Altalanos rendelési adatok

H&4all6 tls érintkezésor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsuccsal, automata
Osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztdcsucs,
reflow- és hulldmforrasztashoz. A t(s érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhatok. HC =
nagyaramu

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/90LF 1...

Rendelési 1775242001
szam

GTIN (EAN) 4032248157228

Véltozat
NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes
aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 3,

90°, Forrasztotiiske hossza (l): 1.5 mm, 6nozott, fekete, Doboz

Qty. 72 ST

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/90LF 3... Valtozat

Rendelési 1780420000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes
szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 3,
GTIN (EAN) 4032248165742 90°, Forrasztotiiske hossza (l): 3.2 mm, 6nozott, fekete, Doboz

Qty. 72 ST
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SL-SMT 5.08HC/90LF Tape

R

Altalanos rendelési adatok

H&4ll6 tls érintkezbsor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsuccsal, automata
osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztécsucs,
reflow- és hulldmforrasztashoz. A tls érintkezésorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhatok. HC =
nagyaramu

Tipus SL-SMT 5.08HC/03/90LF 1... Valtozat

Rendelési 1775244001 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes
szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 3,
GTIN (EAN) 4032248167791 90°, Forrasztotiiske hossza (1): 1.5 mm, 6nozott, fekete, Tape

Qty. 350 ST

SLDV-THR 5.08/180F

o

Altalanos rendelési adatok

Magas hémérsékleteknek ellenalld, kétsoros, oldalra
eltolt, zart tls érintkezésor karimaval vagy forraszté
karimaval. 1,5 mm forrasztécsucs, reflow-forrasztashoz.
3.2 mm forrasztocsucs, reflow- és hulldmforrasztashoz.
A tls érintkezésorokon hely talalhato a feliratozashoz és
kédolhatok.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 15 A(IEC) / 10 A(UL)

Tipus SLDV-THR 5.08/06/180F 1... Valtozat

Rendelési 1828900000 NYAK dugaszolé csatlakozo, tiis érintkezésor, Peremes aljzat, THT/
szdm THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pdlusszam: 6, 180°,
GTIN (EAN) 4032248335596 Forrasztétuske hossza (I): 1.5 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 44 ST

Tipus SLDV-THR 5.08/06/180F 3... Valtozat

Rendelési 1828780000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Peremes aljzat, THT/
szam THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08 mm, Pélusszam: 6, 180°,
GTIN (EAN) 4032248335466 Forrasztétuske hossza (I): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 44 ST
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SLDV-THR 5.08/180FLF

Magas hémérsékleteknek ellenalld, kétsoros, oldalra
eltolt, zart tls érintkezésor karimaval vagy forraszto
karimaval. 1,5 mm forrasztécsucs, reflow-forrasztashoz.
3.2 mm forrasztocsucs, reflow- és hullamforrasztashoz.
A tls érintkez6sorokon hely talalhato a feliratozashoz és
kédolhatok.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)
* 15 A(IEC) / 10 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLDV-THR 5.08/06/180FLF... Valtozat

Rendelési 1829020000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Peremes aljzat /

szam forraszthaté peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 5.08
GTIN (EAN) 4032248335718 mm, Polusszam: 6, 180°, Forrasztétuske hossza (I): 3.2 mm, 6nozott,
Qty. 44 ST fekete, Doboz

SLF 5.08/180F SN

TUs érintkezésor PUSH IN csatlakozastechnikaval,

egyenes leadgazasi irannyal, BLF 5.08HC elemmel
egylitt atvezetd céljara vezeték-vezeték tipusu
alkalmazasokhoz. A tls csatlakozékon hely taldlhaté a
feliratozashoz, és kédolhatok.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLF 5.08/03/180F SN BK ...  Valtozat

Rendelési 1336180000 NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°,
szam PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4050118140316 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 72 ST

Tipus SLF 5.08/03/180F SN OR ...  Valtozat

Rendelési 1335620000 NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°,
szam PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4050118139365 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 72 ST
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SLF 5.08/180FI SN

TUs érintkez6sor PUSH IN csatlakozastechnikaval,
egyenes leagazasi irannyal, BLF 5.08HC elemmel
egylitt atvezetd céljara vezeték-vezeték tipusu
alkalmazasokhoz. A tls csatlakozékon hely taldlhaté a
feliratozashoz, és kodolhatok.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLF 5.08/03/180FI SN BK...  Valtozat

Rendelési 1336050000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°,
szam PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4050118139631 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 72 ST

Tipus SLF 5.08/03/180FI SN OR...  Valtozat

Rendelési 1336410000 NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°,
szam PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4050118140286 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 72 ST

SLS 5.08/180F

Dugok huzdékengyeles csavaros huzalcsatlakozasi
rendszerrel. A dugaszokon hely talalhato a feliratozashoz
és kodolhatok.

*0,2-2,5mm?2(IEC) / 26 - 12 AWG (UL)

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

*21,5A(IEC)/ 15 A(UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLS 5.08/03/180F SN OR ...  Valtozat

Rendelési 1846370000 NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°,
szam Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4032248362073 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 72 ST
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Weidmiiller 3t

BLDF 5.08/03/1 80F SN OR BX Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ellendarab

SLS 5.08/180FI

Dugdk huzékengyeles csavaros huzalcsatlakozasi
rendszerrel. A dugaszokon hely talalhaté a feliratozdshoz
és kodolhatok.

*0,2-2,5mm2(IEC) / 26 - 12 AWG (UL)

¢ 400V (IEC) / 300 V (UL)

* 21,5 A(IEC)/ 15 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLS 5.08/03/180FI SN OR...  Valtozat

Rendelési 1846220000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, dugasz, 5.08 mm, Pélusszam: 3, 180°,
szam Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4032248362509 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 72 ST
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