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Product image

A biztositékos sorkapcsok és a sorkapocsblokk
komponensek lehetévé teszik a védelmi és funkcionalis
elemek kozvetlen integralasat a sorkapocslécbe. A
biztositékos sorkapcsok beépitett biztositéktartdkkal
rendelkeznek, amelyek megbizhaté védelmet

nyujtanak az elektromos kapcsolasok tulterhelése

ellen - idealisak vezérl6- és elosztéléc rendszerként.

A sorkapocsblokk komponensek lehet6vé teszik
elektronikus alkatrészek, példaul diodak, ellenéallasok vagy
LED-ek kozvetlen beépitését a huzalozasba. Ez lehetévé
teszi a helytakarékos és attekinthet6 kapcsolasi funkciok,
valamint jelszétvalasztas megvaldsitasat. Mindkét
sorkapocsblokk tipus magasabb szint( biztonsagot,
egyszer( karbantartast és kompakt, funkciéorientalt
szerelést biztosit.

RoHS

Vnm-um

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Biztositos sorkapcsok, Csavaros csatlakozas,
sotétbézs, 6 mm2, 10 A, 70 V, Csatlakozasok
szama: 2, Szintek szdma: 1, TS 35

Rendelési szdam 1014200000

Tipus WSI 6/2/LD 30-70V DC/AC
GTIN (EAN) 4008190079390

Qty. 25 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (UR) E60693

Méretek és tomegek

Mélység 78.5 mm Mélység (coll) 3.0905 inch
Meélység DIN sinnel egyitt 79.5 mm Magassag 60 mm
Magasség (coll) 2.3622 inch Szélesség 11.9 mm
Szélesség (coll) 0.4685 inch Nett6é tomeg 24.18 g
Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..56 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C Folyamatos lizemi hémérséklet,, max. 120 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

7cl

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szin soOtétbézs
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0

Rendszer specifikaciok

Valtozat Csavaros csatlakozas, Véglap sziikséges Igen

Biztositds levalaszto,
LED-del, Csavarozhaté
keresztosszekotéhoz, Egyik
oldalon szabad vég

Potencialok szdma 1 Szintek szdma 1

Rogzitési pontok szdma szintenként 2 Potencialok szama szintenként 1
Keresztkotott szintek belil Nem PE-csatlakozas Nem

Tartésin TS 35 N funkcié Nem

PE mukodés Nem PEN funkcio Nem

CSA névleges adatok

Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 6 AWG Tanusitvany szdma (CSA) 200039-1057876
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 20 AWG

Kiegészité miiszaki adatok

Nyitott oldala jobb Hasonlé kapcsok szama 1
Robbanasbiztossag szempontjabol Nem Felszerelés tipusa Felpattinthatd

bevizsgalt valtozat
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Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 6 mm?2 Névleges fesziiltség 70V

Névleges fesziiltség a szomszédos 500V Névleges DC fesziiltség 70V

kapcsokra vonatkozéan

Névleges aram 10 A Aram maximum vezetékoknal 10 A

Szabvényok IEC 60947-7-3 Fajlagos ellenéllas az IEC 6094 7-7-x 0.78 mQ
szerint

Névleges lokéfesziiltség 6 kV Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 1.31W
X szerint

Szennyezés sulyossaga 3

Rogzitheto vezetékek (kiegészité csatlakozas)

Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és

mianyag gallér DIN 46228/ 1, tovabbi

csatlakozas, max.

6 mm?2

Csatlakozas tipusa, kiegészité
csatlakozas

Csavaros csatlakozas

Rogzitheto vezetékek (névleges csatlakozas)

Méréeszkoz, IEC 60947-1 Ab
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 8
AWG, max.

Csatlakozasi irany oldalt
Meghuzasi nyomaték, max. 1.6 Nm
Meghuzasi nyomaték, min. 0.8 Nm
Csupaszolasi hossz 12 mm

Csatlakozas tipusa 2
Csatlakozas tipusa

Csavaros csatlakozas
Csavaros csatlakozas

Csatlakozasok szama

2

Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.

10 mm?2

Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, min.

0.5 mm?2

Biztositécsavar

M 3.5

Kés mérete

0,8 x4,0 mm

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet
AWG, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
finomsodratu, érvéghiivelyekkel és
mianyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozas, max.

AWG 20

6 mm?2

Keresztmetszet csatlakoztatott
vezetékhez, finomsodratu,
érvéghuvelyekkel és mlianyag
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.

0.5 mm?2

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN

46228/1, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozas keresztmetszet,
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozas, min.

6 mm?2

0.5 mm?2

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
finomsodratu, max.

10 mm?2

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
finomsodratu, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
tobberes, névleges csatlakozas, max.

0.5 mm?2

10 mm?2

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
tobberes, névleges csatlakozas, min.

0.5 mm?2
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Nyomaték nagysaga DMS elektromos
csavarhuzoval

3

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete,
tomor ér, max. névleges csatlakozas

10 mm?2

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete,
tomor ér, min. névleges csatlakozas

0.5 mm?2

Finomsodratd, min. (névleges
csatlakozas)

0.5 mm?2

Rogzithet6 vezeték

Csatlakozéasi specifikacid

Csavaros csatlakozas

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus tomor, HO5(07) V-U
min. 0.5 mm?2
max. 10 mm?2
névleges 6 mm?
érvéghuvely Csupaszolasi hossz min. 12 mm
max. 12 mm
névleges 12 mm
Meghuzasi nyomaték | min. 0.8 Nm
max. 1.6 Nm
Csatlakozasi specifikacid Csavaros csatlakozas
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus sodrott, HO7V-R
min. 1.5 mm?
max. 10 mm?2
névleges 6 mm?2
érvéghuively Csupaszolasi hossz min. 12 mm
max. 12 mm
névleges 12 mm
Meghuzasi nyomaték | min. 0.8 Nm
max. 1.6 Nm
Csatlakozasi specifikacid Csavaros csatlakozas
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus flexibilis, HO5(07) V-K
min. 0.5 mm?2
max. 10 mm?2
névleges 6 mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz min. 12 mm
max. 12 mm
névleges 12 mm
Meghuzasi nyomaték | min. 0.8 Nm
max. 1.6 Nm

UL névleges adatok

Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 8 AWG Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 22 AWG

(UR) (UR)

Tanusitvany szama (UR) E60693 Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 22 AWG
(UR)

Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. 8 AWG

(UR)

Altalanos

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 8 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 20

AWG, max. AWG, min.

Szabvanyok IEC 60947-7-3 Tartésin TS 356

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

A fesziiltség fligg a kivalasztott biztositéktdl vagy a kivalasztott jelzéfénytdl
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC000899 ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC000899 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13
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Véglapok és elvalasztolapok

Az elvalasztolapok és a zardlemezek a sorkapocsblokkok
alapvet6 tartozékai. Az elvalasztélapok optikai és

e N elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6zé
oy u S potencialok és funkcionalis csoportok kozott, fokozva
\ & | | a biztonsagot és atlathato elrendezést teremtve a

v 4] kapcsolészekrényben. A zarélemezek oldalt lezarjak
: a sorkapocsblokk sort, védelmet nydjtanak az aktiv
részekkel valo érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmuiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis

huzalozas.
Altalanos rendelési adatok
Tipus WAP 2.5-10 Valtozat
Rendelési 1050000000 Véglap sorkapcsokhoz, s6tétbézs, Magassag: 56 mm, Szélesség: 1.5
szam mm, V-0, Wemid, Felpattinthatd: Nem
GTIN (EAN) 4008190103149
Qty. 50 ST
Tipus WAP 16+35 WTW 2.5-10 Valtozat
Rendelési 1050100000 Vég- és elvalasztd lemezek kapocsokhoz, sotéthézs, Magassag: 56
szam mm, Szélesség: 1.5 mm, V-0, Wemid
GTIN (EAN) 4008190079901
Qty. 20 ST

A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandd, megbizhaté rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jel6lési opciok vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalddugd tarto is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WEW 35/2 Valtozat

Rendelési 1061200000 Végbak, sététhézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
szam

GTIN (EAN) 4008190030230

Qty. 50 ST
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Lapos csavarhizé

Altalanos rendelési adatok

Hornyos csavarhlzoé lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajtd a DIN 5264, 1SO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Tipus SDS 0.8X4.0X100 Valtozat

Rendelési 9008340000 Csavarhuzo, Csavarhizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056293

Qty. 18T

l:lres

Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szdmu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashato, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznalatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozojelolék, minden Weidmiuiller-
kébelcsatlakozéhoz alkalmazhatok

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Tipus DEK 5/8 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1856740000 Dekafix, Sorkapocs jel6lé, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
szdm Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4032248400850

Qty. 800 ST

Tipus WS 12/6.5 MC NE WS Viltozat

Rendelési 1609920000 WS, Sorkapocs jel6l6, 12 x 6.5 mm, Raszter mm-ben (P): 6.50
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4008190203511
Qty. 540 ST
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Arnyékolasrégzité nyereg

KLBU arnyékolascsatlakozasaink széles valasztékaval
rugalmas és onbeallité arnyékolast valdsithat meg, és
biztosithatja az izem hibamentes m{ikodését.

Altalanos rendelési adatok

Tipus LS 2.8 WDU2.5-10 Valtozat

Rendelési 1056400000 W-sorozat, Arnyékolt gy(ijtésin
szam

GTIN (EAN) 4008190036454

Qty. 100 ST

Jelolotarto

A jelol6tartd lehet6séget kinal tovabbi, b vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartok opcionalisan 0sszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelhetdk. A szerelési jelolék
tipusa a rendeltetési jel6léshordoz6 adott tartozékai alatt
talalhaté meg.

Altalanos rendelési adatok

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, Jelol6tartd
szam

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, Jel®létarté

szam
GTIN (EAN) 4032248270248
Qty. 100 ST
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Tesztadapter és tesztaljzatok

'y
ol

Altalanos rendelési adatok

Az adapterek és tesztdugok a sorkapcsok és a
vizsgaldberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznélatosak. igy elektromos érintkezés hozhatd

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen
elvégezhetdk.

Tipus WTA 7 WSI6 Valtozat

Rendelési 1650210000 Tesztadapter (kapocs), 1.6 mm2, 250V, 6 A

szam
GTIN (EAN) 4008190296872
Qty. 25 ST

ZGB elfordithato csoportos jelolétarto

Altalanos rendelési adatok

A ZGB 15 egy felhajthatd csoportos jelol6tartd. A
jelolétartéba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozéjelolések,
vagy az ESO 15 becsusztathato jelolSlap illeszthetd.

A ZGB 30 egy felhajthat6 csoportos jelol6tartd. A
jelolétartdba dekafix b és WS 12/5 csatlakozojelolések,
vagy az ESO 7 becsusztathato jeloldlap illeszthet6.

A becsusztathaté cimkék és véddészalagok a ,Tartozékok”
cimsz6 alatt taldlhatok.

Tipus ZGB 15 Valtozat
Rendelési 1636530000 Kapocsjelolék, Sorkapocs jelol, 15 x 7 mm, Raszter mm-ben (P):
szdm 5.00 Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190297053

Qty. 20 ST

Tipus ZGB 30 Valtozat

Rendelési 1611930000 Kapocsjelol6k, Sorkapocs jel6lé, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P):
szam 5.00 Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190002251
Qty. 20 ST
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ﬁres

A WS jeloldk tokéletesen illeszkednek a W sorozatu
\ [ W csatlakozdékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak
| il koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-
! sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jeloléfelliletek nem
\ [ csak hosszu karakterldncokat engednek meg, hanem
tobbsoros szoveget is.
| [l ‘ A WS jelolék idedlisan hasznalhatdk hosszu, egyedi
[ [ J karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak
o koszonhetéen lehetséges a nyomtatas a PrintJet
\ [L] CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.
» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6
¢ A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék
Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirasokkal.
Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 12/5 MC NE WS Véltozat

Rendelési 1609860000 WS, Sorkapocs jelols, 12 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00

szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4008190203481

Oty. 720 ST

DEK 5/8
WS/ DEK
A MultiMark sorkapocsjelolék kétkomponensd,
innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jelolé

= : kemény alapkontuirja biztonsagosan a helyére pattan a
f csatlakozon. Az elasztikus feliilet egyszer(ivé teszi a jel6l6

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé
\ teszi a szalagok kinyuljtasat, igy alkalmazkodva a kisebb
méretbeli kilobnbségekhez, melyek 6sszeadddhatnak,
/ kiilondsen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:
A feliileti anyag kivalé nyomtathatésaga garantalja a
tartos és kopéasallo cimkézést. A nyomtatd 300 dpi
felbontadsdnak koszonhetéen a felirat konnyen olvashato.
A MultiMark elényei:
* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal
¢ Szilard megtartas és tartdos nyomtatas
¢ A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél
¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés

* Hely a tobbsoros nyomtatashoz

Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/8 MM WS Valtozat

Rendelési 2007130000 Dekafix, Sorkapocs jel6ls, 5 x 8 mm, Weidmueller, fehér

sz&dm

GTIN (EAN) 4050118392012

Oty. 500 ST
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Weidmiiller 3t

WSI 6/2/LD 30-70V DC/AC

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
~ www.weidmueller.com
Tartozékok
WS 12/5

WS/ DEK
A MultiMark sorkapocsjel6lék kétkomponenst,
innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jel6l6

- kemény alapkonturja biztonsagosan a helyére pattan a

{ csatlakozén. Az elasztikus fellilet egyszerlvé teszi a jelold

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé
teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb
. méretbeli kilonbségekhez, melyek 6sszeaddédhatnak,
kiilondsen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:
A fellleti anyag kivalé nyomtathatésdga garantélja a
tartés és kopasallé cimkézést. A nyomtaté 300 dpi
felbontasanak koszonhetéen a felirat konnyen olvashato.
A MultiMark elényei:
* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal
* Szilard megtartas és tartdos nyomtatas
* A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél
¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhet6en
egyszer( felszerelés
¢ Hely a tdbbsoros nyomtatashoz
Altalanos rendelési adatok
Tipus WS 12/5 MM WS Valtozat

Rendelési 2007190000 WS, Sorkapocs jel6l6, 12 x 5 mm, Weidmueller, fehér
szam

GTIN (EAN) 4050118392036

Qty. 800 ST

WS 12/6.5

WS/ DEK
A MultiMark sorkapocsjelolék kétkomponensd,
innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jel6l6
o ~ kemény alapkonturja biztonsagosan a helyére pattan a
] csatlakozon. Az elasztikus felililet egyszer(ivé teszi a jelol6
/ felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé
\ teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb
N méretbeli kilonbségekhez, melyek 6sszeadddhatnak,
kiilondsen hosszu sorkapocs-tombdknél. Tovabbi elény:
A fellileti anyag kivalé nyomtathatésaga garantalja a
tartos és kopéasallo cimkézést. A nyomtatd 300 dpi
felbontasanak koszonhetben a felirat konnyen olvashato.
A MultiMark elényei:
* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal
* Szilard megtartas és tartdos nyomtatas
* A folytonos szalagokkal idét takarithat meg a
felszerelésnél
¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés
¢ Hely a tobbsoros nyomtatashoz
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Weidmiiller 3t

WSI 6/2/LD 30-70V DC/AC Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Ta rtozél(ok www.weidmueller.com

Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 12/6.5 MM WS Valtozat

Rendelési 2619930000 WS, Sorkapocs jel6ls, 12 x 6.5 mm, Weidmueller, fehér
szam

GTIN (EAN) 4050118626155

Qty. 600 ST

A Weidmiiller termékvalasztékaban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az alland6, megbizhato rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
véltozatok is. A végbakokon jel6lési opcidk vannak, akar
csoportos jeldlések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus ZST 1 Valtozat

Rendelési 1269070000 Tartozékok, Tartozéktartd
szam

GTIN (EAN) 4050118094091

Qty. 25 ST
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