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A kép illusztracio

A kabelkotéket maximalis szoritderd és hosszu élettartam

jellemzi. Es az acél kabelkotSk rendkiviili korilmeények,

pl. nagy hémérséklet vagy erés kémiai hatdsok esetén is

tartos rogzitést biztositanak.

* Teljesen bevont rozsdamentes acél kabelkoték

¢ Biztonsagos golyds biztositdmechanizmus a gyors egy
egyszerli felszereléshez

e Kézzel vagy szerszammal felszerelhet6

* Ezeket a kabelkotdket specidlis alkalmazasokhoz
javasoljuk, pl. s6s permet, szélséséges hémérséklet
vagy korroziv kornyezet.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Kabelkotdk, 4.6 x 680 mm, Rozsdamentes acél,
poliészter bevonattal, 445 N

Rendelési szdm 1015290000

Tipus SCT-C 4.6/680

GTIN (EAN) 4032248724260

Qty. 100 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok e,
c us T
S
LISTED "
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E524836
Méretek és tomegek
Mélység 0.26 mm Mélység (coll) 0.0102 inch
Magassag 680 mm Magassag (coll) 26.7716 inch
Szélesség 4.6 mm Szélesség (coll) 0.1811 inch
Nett6é tomeg 6.38¢g
Hémérsékletek
Uzemi hémérsékleti tartomany -80...1560 °C Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -60 °C
Folyamatos tizemi hémérséklet., max. 165 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Szerel6anyagok
UV-allé Igen Ujra megnyitashoz Nem
UL 94 éghetdségi osztaly None Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 150 °C
Uzemi hdmérsékleti tartomany, min. -80°C Halogén Nem
Kabelatmérd, max. 200 mm Alapanyag Rozsdamentes acél,
poliészter bevonattal
Szakitészilardsag 445 N Kotegelési atmérd, max. 200 mm
Szakitoszilardsag 100 Ibf Kotegelési atmérd, min. 20 mm
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000046 ETIM 9.0 EC000046
ETIM 10.0 EC000046 ECLASS 14.0 27-14-07-02
ECLASS 15.0 27-14-07-02
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