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A kép illusztracio

RoHS

Vnm-um

Az elektronikus komponensek névekvé érzékenysége
és az elektromagneses interferenciafrekvencak
novekedése fontossa tette a rendszer arnyékolasi
koncepciodjdban a tomszelencék szerepét. Az ilyen
tipusu EMC-tomszelencék arnyékolast nydjtanak az
interferenciafrekvenciakkal szemben, 360°-0s arnyékolast
biztositd csatlakozassal. Az ujjal reteszelhet6 tomités
kimagaslo kabelvisszatartast és feszliltségmentesitést
biztosit, emellett a tomszelence megfelel az EN
62444 szabvany mechanikai kovetelményeinek. A
szabadalmaztatott kialakitdsnak koszonhet6en nagyon
egyszer(i és gyors az 0sszeszerelés.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Ipari nehézcsatlakozok, Tartozékok, Tomszelencék,
Sargaréz, nikkelezett

Rendelési szam 1016130000

Tipus VG 21 HQ EMV68 14-18

GTIN (EAN) 4032248725601

Qty. 1 Darab
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VG 21 HQ EMV68 14-18

Miszaki adatok
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 38.72¢g
Hémérsékletek
Hémérsékleti hatarérték -40°C...130°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-052 1ddb52139

Altalanos informaciék

Kébel kiilsé &tmérdje, max. 18 mm Kébel kiils6 &tmérdje, min. 14 mm

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 135 °C Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -40 °C
Menetemelkedés 0 mm Halogén halogénmentes
AF 1. méret 30 mm AF mérete 30 mm
Védelmi osztaly IP68 Kabelcsavarzat PG 21
Alapanyag Sargaréz, nikkelezett Kilsé menet PG 21
Besorolasok

ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-01
ECLASS 15.0 27-14-08-01
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Dugodhaz, oldals6 kabelbevezetés

Altalanos rendelési adatok

A speciélis 6ntott konnytifém és a tobbréteg felileti
tomités teljes védelmet biztosit a HDC hazaknak.

Az okosan kialakitott reteszelési rendszer rozsdamentes
acélbol van gyartva. Ez hosszu élettartamot garantal nagy
korrézié- és ttésallésaggal.

A hazreteszelési rendszer integralt biztonsagot nyujt.
Egyediilallé szabadalmaztatott rugérendszeriink biztos
fogantyuval latja el a hazreteszelést, és megakadalyozza a
véletlen nyitast.

A lézeres jel6lés gyors és konny( azonositast tesz
lehet6vé. Minden haz lézeres jeloléssel maradanddan
feliratozasra kerul, ugy, hogy minden termék gyorsan
kivalaszthat6 és elhelyezhet6.

Weidmdiiller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az On elsé valasztasa az IP 65 védettséggel rendelkezd
ipari burkolatoknal A HQ verzié most rendkiviili
védettséget nyujt - az aljzathaz (burkolat és fémbilincs)
lakattal biztosithato.

Tipus HDC HQM TSLU 1PG21 Valtozat

Rendelési 1003100000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: HQ, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Oldalsé kabelbevezetés, Dugdéhaz, Keresztkengyel az
GTIN (EAN) 4032248698035 alsorészen, Standard, Kébelbevezetések mérete: PG 21

Qty. 18T

Dugdhaz, fels6 kabelbevezetés

Altalanos rendelési adatok

A speciélis 6ntott konnyifém és a tobbréteg felileti
tomités teljes védelmet biztosit a HDC hazaknak.

Az okosan kialakitott reteszelési rendszer rozsdamentes
acélbdl van gyartva. Ez hosszu élettartamot garantal nagy
korrézio- és utésallosaggal.

A hazreteszelési rendszer integralt biztonsagot nyuijt.
Egyediilallé szabadalmaztatott rugérendszeriink biztos
fogantyuval latja el a hazreteszelést, és megakadalyozza a
véletlen nyitast.

A lézeres jelolés gyors és konnyl azonositast tesz
lehetévé. Minden haz lézeres jeloléssel maradanddan
feliratozasra kerdil, igy, hogy minden termék gyorsan
kivalaszthat6 és elhelyezhet6.

Weidmiiller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az On elsé valasztasa az IP 65 védettséggel rendelkezd
ipari burkolatoknal A HQ verzié most rendkiviili
védettséget nyujt - az aljzathaz (burkolat és fémbilincs)
lakattal biztosithato.

Tipus HDC HQM TOLU 1PG21 Valtozat

Rendelési 1003080000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: HQ, Védelmi osztaly:
szam IP65, bedugva, Felsé kdbelbemenet, Dugohéz, Keresztkengyel az
GTIN (EAN) 4032248698011 alsorészen, Standard, Kébelbevezetések mérete: PG 21

Qty. 18T
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