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Aram- és fesziltségatalakitok huzalozasa

Rugds és csavaros csatlakozastechnikaval is kaphatd
mérdé-bontéd sorkapcsaink kifinomult megoldéast kinalnak
az dramerdsség, fesziiltség és teljesitmény méréséhez
szlikséges fontos atalakité aramkororok kiépitéséhez.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Atvezet6 sorkapocs, Csavaros csatlakozas,
sotétbézs, 6 mm2, 41 A, 630 V, Csatlakozasok
szama: 2

Rendelési szam 1017100000

Tipus WTD 6/1

GTIN (EAN) 4008190021948

Qty. 50 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (UR) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 47.5 mm Mélység (coll) 1.8701 inch
Magassag 65 mm Magassag (coll) 2.5591 inch
Szélesség 7.9 mm Szélesség (coll) 0.311inch
Nett6é tomeg 16.48 g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..56 °C Ambient temperature -50°C..76°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C Folyamatos lizemi hémérséklet,, max. 120 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin sotétbézs
UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Valtozat Csavaros csatlakozas, Véglap sziikséges Igen
Csavarozhaté
keresztosszekotéhoz, Egyik
oldalon szabad vég
Potencialok szdma 1 Szintek szdama 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 2 Potencialok szdma szintenként 1
Keresztkotott szintek belil Nem PE-csatlakozas Nem
Tartésin TS 35 N funkcié Nem
PE mikodés Nem PEN funkcié Nem
CSA névleges adatok
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 8 AWG C fesziiltség nagysag (CSA) 300V
C aram nagysag (CSA) 50 A Tanusitvany szdma (CSA) 200039-1057876
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 20 AWG
Kiegészité miiszaki adatok
Nyitott oldala jobb Hasonlé kapcsok szama 1
Robbanasbiztossag szempontjabol Nem Felszerelés tipusa Felpattinthatd

bevizsgalt valtozat
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Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 6 mm?2 Névleges fesziiltség 630V
Névleges DC fesziiltség 630V Névleges aram 41 A
Aram maximum vezetékoknal 57 A Szabvanyok IEC 60947-7-1
Fajlagos ellenallas az IEC 60947-7-x 0.78 mQ Névleges lokéfesziiltség 6 kV
szerint
Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 1.31W Szennyezés sulyossaga 3
x szerint
Rogzithetd vezetékek (kiegészito csatlakozas)
Csatlakozas tipusa, kiegészit6é Csavaros csatlakozas
csatlakozas
Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)
Méréeszkoz, IEC 60947-1 Ab Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 8
AWG, max.
Csatlakozasi irdny oldalt Meghuzasi nyomaték, max. 1.6 Nm
Meghuzasi nyomaték, min. 1T Nm Csupaszolasi hossz 12 mm
Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Csatlakozasok szama 2
Rogzitési tartomany, névleges 10 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2
csatlakozas, max. csatlakozas, min.
Biztositécsavar M 3.5 Kés mérete 0,8 x4,0 mm
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 20 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2
AWG, min. finomsodratu, érvéghiivelyekkel és
muanyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozas, max.
Keresztmetszet csatlakoztatott 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2
vezetékhez, finomsodratd, finomsodratu, érvéghuivelyekkel DIN
érvéghuvelyekkel és mlianyag 46228/1, névleges csatlakozas, max.
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.5 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 10 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratd, max.
46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 10 mm?2
finomsodratu, min. tobberes, névleges csatlakozas, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2 Nyomaték nagysaga DMS elektromos 3
tobberes, névleges csatlakozas, min. csavarhuzéval
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 10 mm2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.5 mm?2
tomor ér, max. névleges csatlakozas tOomor ér, min. névleges csatlakozas
UL névleges adatok
Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 8 AWG C aram nagysag (UR) 45 A
(UR)
C feszliltség nagysag (UR) 300V Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 20 AWG
(UR)
Tanusitvany szama (UR) E60693 Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 20 AWG
(UR)
Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. 8 AWG
(UR)
Altalanos
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 8 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 20
AWG, max. AWG, min.
Szabvanyok IEC 60947-7-1 Tartésin TS 356
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Tartozék

Altalanos rendelési adatok

Aram- és fesziiltségatalakitok huzalozasa

Rugods és csavaros csatlakozastechnikaval is kaphaté
mérdé-bontéd sorkapcsaink kifinomult megoldéast kinalnak
az aramerd@sség, fesziiltség és teljesitmény méréséhez
szlikséges fontos atalakitdé aramkororok kiépitéséhez.

Tipus WAP WTL6/1 Valtozat

Rendelési 1068300000 Véglap sorkapcsokhoz, s6téthbézs, Magassag: 65 mm, Szélesség: 1.5
szam mm, V-0, Wemid, Felpattinthatd: Nem

GTIN (EAN) 4008190088330

Qty. 20 ST

Tipus WTW WTL6/1 DB Valtozat

Rendelési 1068400000 Elvalasztd lemez (kapocs), sotétbézs, Magassag: 65 mm, Szélesség:
szdm 1.5 mm, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4008190091996

Qty. 20 ST

Levalaszté dugdék

Altalanos rendelési adatok

Az integralt levalasztokarral ellatott sorkapcsokkal
ellentétben a mi levalasztd dugdink teljesen levehet6k
vagy eltavolithatok a sorkapcsokrol és adott
alkalmazéasrol, és a szabvanyos levalasztok rugalmas
alternativajat kinaljak.

Tipus QL 2 SAK6N
Rendelési 0194300000
szam

GTIN (EAN) 4008190182854
Qty. 50 ST

Viltozat

Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sziirke, 41 A,
Pélusszam: 2, Raszter mm-ben (P): 7.90, Szigetelt: Nem, Szélesség:
13.9 mm
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Altalanos rendelési adatok

LA
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A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.

A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilheté. Ha a
poélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis
sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté
keresztosszekoté rendszereket is tartalmaz.

Tipus QL 3 SAK6N Valtozat

Rendelési 0194400000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sziirke, 41 A,

szam Pélusszam: 3, Raszter mm-ben (P): 7.90, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190063351 21.8 mm

Qty. 50 ST

Tipus QL 4 SAK6N Valtozat

Rendelési 0194500000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sziirke, 57 A,

szam Pélusszam: 4, Raszter mm-ben (P): 7.90, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190025601 29.7 mm

Qty. 50 ST

Tipus QL 10 SAK6N Valtozat

Rendelési 0338300000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, szirke, 41 A,

szam Pélusszam: 10, Raszter mm-ben (P): 7.90, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190176679 77.1 mm

Qty. 20 ST

Tipus VH 12/4.9/3.3 Valtozat

Rendelési 0249000000 Csatlakozéhlvely (kapocs), becsavart allapotban, Szélesség: 4.9 mm,
szam Magassag: 4.9 mm, Mélység: 12 mm, Pélusszam: 1, Vorosréz

GTIN (EAN) 4008190129507

Qty. 100 ST

Rogzit6 tarté

Altalanos rendelési adatok

Termékeink konny kezelése és kiegészitése érdekében
rogziték széles valasztékat kinaljuk. A kilonféle
szerszamoktol kezdve a szigetel6hiivelyekig és kiilonb6z6
csavarokig, komponenseink a legaprébb részletekig
illeszkednek egymashoz, és lehet6vé teszik a megfelelé
szabvanyoknak és védelmi eléirasoknak megfelel$
Osszeszerelést.

Tipus
Rendelési
szdm

GTIN (EAN)
Qty.

KISC M3X20 SAK10 CU5
0377100000

4008190060350

100 ST

Valtozat

SAK sorozat, Rogzitécsavar, Vorosréz
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Tartozék

Aram- és fesziiltségatalakitok huzalozasa

Rugods és csavaros csatlakozastechnikaval is kaphaté
mérdé-bontéd sorkapcsaink kifinomult megoldéast kinalnak
az aramerd@sség, fesziiltség és teljesitmény méréséhez
szlikséges fontos atalakitdé aramkororok kiépitéséhez.

Altalanos rendelési adatok

Tipus QVS 2 SAKT1+2 Valtozat

Rendelési 0307300000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, bézs, 41 A,

szam Pélusszam: 2, Raszter mm-ben (P): 12.00, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190036140 15.4 mm

Qty. 20 ST

Tipus QVS 3 SAKT1+2 Valtozat

Rendelési 0329300000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, bézs, 41 A,

szam Pélusszam: 3, Raszter mm-ben (P): 12.00, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190084714 22 mm

Qty. 20 ST

Tesztadapter és tesztaljzatok

'y
ol

Altalanos rendelési adatok
Tipus STB 35 IH/BL Viltozat
Rendelési 0388700000 Aljzat (kapocs), Dugaszolasi mélység: 8 mm, Mélység: 37.5 mm

Az adapterek és tesztdugdk a sorkapcsok és a
vizsgaldberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznélatosak. igy elektromos érintkezés hozhato

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések kdnnyen
elvégezhetdk.

szam

GTIN (EAN) 4008190082383

Qty. 50 ST

Tipus STB 35 IH/GN Valtozat

Rendelési 0388900000 Aljzat (kapocs), Dugaszolasi mélység: 8 mm, Mélység: 37.5 mm
szam

GTIN (EAN) 4008190010409

Qty. 50 ST

Tipus STB 35 IH/GE Valtozat

Rendelési 0389000000 Aljzat (kapocs), Dugaszolasi mélység: 8 mm, Mélység: 37.5 mm
szdm

GTIN (EAN) 4008190396985

Qty. 50 ST
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Aram- és fesziiltségatalakitok huzalozasa
o Rugds és csavaros csatlakozastechnikaval is kaphat6
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Altalanos rendelési adatok

Tipus STB 35 IH/VI Valtozat
Rendelési 0389100000
szam

GTIN (EAN) 4008190137755

Aljzat (kapocs), Dugaszolasi mélység: 8 mm, Mélység: 37.5 mm

Qty. 50 ST
Keresztésszekotdk
rem— A potencial elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztil torténik.
11 A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilheté. Ha a
N LA pélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
- mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk moduléris
p— sorkapcsokhoz valé dugaszolhaté és csavarozhato
keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.

Altalanos rendelési adatok

Tipus VH 19/6.3/4.3 Valtozat
Rendelési 0318000000
szam

GTIN (EAN) 4008190059460
Qty. 50 ST

Csatlakozéhiively (kapocs), becsavart allapotban, Szélesség: 6 mm,
Magassag: 6 mm, Mélység: 19 mm, Pélusszdm: 1, Cu Zn
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Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

e

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/8 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1856740000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
sz&dm Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4032248400850

Qty. 800 ST

Tipus WS 12/8 PLUS MC NE WS Valtozat

Rendelési 1906000000 WS, Sorkapocs jel6l6, 12 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
szam Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4032248528158

Qty. 420 ST

ZGB elfordithaté csoportos jelolétarto

Altalanos rendelési adatok

A ZGB 15 egy felhajthat6 csoportos jelol6tartd. A
jelolétartdba dekafix b és WS 12/5 csatlakozojelolések,
vagy az ESO 15 becsusztathato jeloldlap illeszthetd.

A ZGB 30 egy felhajthato csoportos jelol6tartd. A
jelolétartéba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozéjelolések,
vagy az ESO 7 becsusztathato jelol6lap illeszthetd.

A becsusztathatd cimkék és véddszalagok a ,Tartozékok”
cimszg alatt talalhatok.

Tipus ZGB 15 Valtozat

Rendelési 1636530000 Kapocsjelolék, Sorkapocs jelol6, 15 x 7 mm, Raszter mm-ben (P):
szam 5.00 Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190297053

Qty. 20 ST

Tipus ZGB 30 Valtozat

Rendelési 1611930000 Kapocsjelol6k, Sorkapocs jeldld, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P):
szam 5.00 Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190002251

Qty. 20 ST
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Jelolotarto

A jelol6tartd lehet6séget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartok opcionalisan 0sszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelheték. A szerelési jelolék
tipusa a rendeltetési jeloléshordozo6 adott tartozékai alatt
taldlhaté meg.

Altalanos rendelési adatok

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, JeldlStartd
szam

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, Jelél8tarté

szdm

GTIN (EAN) 4032248270248

Qty. 100 ST
DEK 5/8
WS/ DEK
A MultiMark sorkapocsjelolék kétkomponensd,
innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jelolé
- , kemény alapkonturja biztonsagosan a helyére pattan a
J csatlakozon. Az elasztikus fellilet egyszer(ivé teszi a jel6l6

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé
\ teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb
méretbeli kiilonbségekhez, melyek 6sszeadédhatnak,
/ kiilondsen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:
A feliileti anyag kivalé nyomtathatésaga garantalja a
tartos és kopéasallo cimkézést. A nyomtatdé 300 dpi
felbontadsdnak koszonhetéen a felirat konnyen olvashato.
A MultiMark elényei:
* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal
¢ Szilard megtartas és tartdos nyomtatas
¢ A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél
¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés

* Hely a tobbsoros nyomtatashoz

Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/8 MM WS Valtozat

Rendelési 2007130000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 8 mm, Weidmueller, fehér

szdm

GTIN (EAN) 4050118392012

Qty. 500 ST

A létrehozas datuma 04.03.2026 10:32:21 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/1805490000
https://eshop.weidmueller.com/p/1805520000
https://eshop.weidmueller.com/p/2007130000

