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Az energia, a jel és az adatok atvitele orok feladat

az elektrotechnikaban és a berendezésgyartasban.
Sorkapcsainkat a felhasznalt szigetel6anyagok,
csatlakozdrendszeriik és kialakitdsuk emelik ki a
konkurens gyartok termékei koziil. Egy atmend
sorkapocs egy vagy tobb vezeték egyesitésére és/
vagy csatlakoztatasara hasznéalhaté. E sorkapcsok egy
vagy tobb, azonos potenciall vagy egymassal szemben
szigetelt csatlakozasi szintbdl épllnek fel.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Atvezet6 sorkapocs, Csavaros csatlakozas, piros, 4
mm?, 32 A, 800 V, Csatlakozasok szama: 2

Rendelési szdm 1020140000

Tipus WDU 4 RT

GTIN (EAN) 4008190297701

Qty. 100 Darab
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ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (UR) E60693
Tanusitvany szdma (cURusEX) E184763
Méretek és tomegek
Mélység 46.5 mm Mélység (coll) 1.8307 inch
Meélység DIN sinnel egyitt 47 mm Magassag 60 mm
Magasség (coll) 2.3622 inch Szélesség 6.1 mm
Szélesség (coll) 0.2402 inch Nett6 tomeg 9.62¢g
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -60 °C...85 °C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -60 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 130 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Termék karbonldbnyoma Bolcs6tdl a kapuig 0,077 kg CO2 eq.
PT OKIECEx/ATEX névleges adat
Tanusitvany szama (ATEX) DEMKO14ATEX1338U Tanusitvany szama (IECEX) IECEXULD14.0005U
Max. fesziiltség (ATEX) 690V Aram (ATEX) 32A
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 4 mm?2 Max. fesziiltség (IECEX) 690V
Aram (IECEX) 32 A Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 4 mm?2
EN 60079-7 jelolés Ex eb Il C Gb 2014/34/EU cimke 12GD
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin piros
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0
Rendszer specifikacidok
Valtozat Csavaros csatlakozas, Véglap sziikséges Igen

dugaszolhato

keresztosszekotéhoz,

Csavarozhaté
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keresztosszekotéhoz, Egyik
oldalon szabad vég

Potencialok szama 1 Szintek szama 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 2 Potencialok szama szintenként 1
Keresztkotott szintek belul Nem PE-csatlakozas Nem
Tartésin TS 35 N funkcié Nem
PE mukodés Nem PEN funkcio Nem

2 rogzitheto vezeték (HO5V/HO7V) egyforma keresztmetszettel (névleges csatlakozas)

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN
46228/1, 2 rogzithet6 vezeték, max. 46228/1, 2 rogzithet6 vezeték, min.
vezetékkeresztmetszet, finomsodratd, két 1.5 mm?2 Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.5 mm?2
rogzithetd vezeték, max. finomsodratu, két rogzithet6 vezeték,

min.
CSA névleges adatok
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 10 AWG C feszliltség nagysag (CSA) 600V
C aram nagysag (CSA) 35 A Tanusitvany szama (CSA) 200039-1057876
B aram nagysag (CSA) 35 A Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 26 AWG

Kiegészité miiszaki adatok

Nyitott oldala jobb Hasonlé kapcsok szama 1

Robbanasbiztossag szempontjabdl Igen Felszerelés tipusa Felpattinthatd
bevizsgalt valtozat

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 4 mm?2 Névleges fesziiltség 800V
Névleges DC fesziiltség 800V Névleges dram 32A

Aram maximum vezetékoknal 41 A Szabvéanyok IEC 60947-7-1
Fajlagos ellenéllas az IEC 6094 7-7-x T mQ Névleges lokéfesziiltség 8 kV

szerint

Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 1.02 W Szennyezés sulyossaga 3

x szerint

Rogzitheto vezetékek (kiegészito csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészitd Csavaros csatlakozas
csatlakozas

Rogzitheto vezetékek (névleges csatlakozas)

Méréeszkoz, IEC 60947-1 A4
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 10
AWG, max.

Csatlakozasi irany oldalt
Meghuzasi nyomaték, max. 1T Nm
Meghuzasi nyomaték, min. 0.5 Nm
Csupaszolasi hossz 10 mm
Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas
Csatlakozasok szama 2
Rogzitési tartomany, névleges 6 mm?2
csatlakozas, max.

Rogzitési tartomany, névleges 0.13 mm?2
csatlakozas, min.

Biztositécsavar M3

A létrehozas datuma 29.03.2026 07:59:32 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok 3



WDU 4 RT

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kés mérete 0,6 x 3,6 mm
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel és

mUanyag gallérokkal DIN 46228/4,

névleges csatlakozas, max.

Keresztmetszet csatlakoztatott 0.13 mm?2
vezetékhez, finomsodratu,

érvéghuvelyekkel és mlanyag

gallérokkal DIN 46228/4, névleges

csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?2
finomsodratu, érvéghivelyekkel DIN

46228/1, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.13 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN

46228/1, névleges csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2
finomsodratu, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2
finomsodratd, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, min.

Iker érvéghuivelyek, max. 2.5 mm?2
Iker-érvéghuivelyek, min. 0.5 mm?
Nyomaték nagysaga DMS elektromos 2
csavarhuzoval

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 6 mm?2
tomor ér, max. névleges csatlakozas
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.13 mm?2
tomor ér, min. névleges csatlakozas

Finomsodratu, min. (névleges 0.13 mm?2

csatlakozas)

Rogzithet6 vezeték

Csatlakozasi specifikacid

Csavaros csatlakozas

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus tomor, HO5(07) V-U
min. 0.5 mm?2
max. 6 mm?2
névleges 4 mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz min. 10 mm
max. 10 mm
névleges 10 mm
Meghuzasi nyomaték | min. 0.5 Nm
max. T Nm
Csatlakozasi specifikacid Csavaros csatlakozas
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus sodrott, HO7V-R
min. 1.5 mm?2
max. 6 mm?
névleges 4 mm?
érvéghuvely Csupaszolasi hossz min. 10 mm
max. 10 mm
névleges 10 mm
Meghuzasi nyomaték | min. 0.5 Nm
max. T Nm
Csatlakozasi specifikacid Csavaros csatlakozas
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus flexibilis, HO5(07) V-K
min. 0.5 Nm
max. 6 Nm
névleges 4 Nm
A létrehozas datuma 29.03.2026 07:59:32 MEZ
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Miiszaki adatok
érvéghuvely Csupaszolasi hossz min. 10 mm
max. 10 mm
névleges 10 mm
Meghuzasi nyomaték | min. 0.5 Nm
max. T Nm
UL névleges adatok
Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 10 AWG C aram nagysag (UR) 35 A
(UR)
C feszliltség nagysag (UR) 600V Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 26 AWG
(UR)
Tanusitvany szama (UR) E60693 Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 22 AWG
(UR)
Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. 10 AWG
(UR)
Altalanos
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 10 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, max. AWG, min.
Szabvanyok IEC 60947-7-1 Tartdsin TS 35
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Keresztosszekotok

A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.
‘ A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilheté. Ha a
LA poélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis
sorkapcsokhoz valé dugaszolhaté és csavarozhato
keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.

Altalanos rendelési adatok

Tipus wayv 4/2 Valtozat

Rendelési 1051960000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 41 A,
szam Pélusszam: 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190026486 10.6 mm

Qty. 50 ST

Tipus wayv 4/3 Valtozat

Rendelési 1054560000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 41 A,
szam Polusszam: 3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190168971 7.6 mm

Qty. 50 ST

Tipus wayv 4/4 Valtozat

Rendelési 1054660000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 41 A,
szam Pélusszam: 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190095758 7.6 mm

Qty. 50 ST

Tipus wav 4/10 Valtozat

Rendelési 1052060000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 41 A,
szam Pélusszam: 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190054687 7.6 mm

Qty. 20 ST

Véglapok és elvalasztélapok

Az elvalasztélapok és a zarélemezek a sorkapocsblokkok
alapvet6 tartozékai. Az elvalasztdlapok optikai és
elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6z6
potencialok és funkciondlis csoportok kozott, fokozva
“ | a biztonsagot és atlathato elrendezést teremtve a
Yer WY kapcsoldszekrényben. A zarélemezek oldalt lezarjak
a sorkapocsblokk sort, védelmet nyGjtanak az aktiv
részekkel valo érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmiiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis

huzalozas.
Altalanos rendelési adatok
Tipus WAP 2.5-10 Véltozat
Rendelési 1050000000 Véglap sorkapcsokhoz, s6tétbézs, Magassag: 56 mm, Szélesség: 1.5
szam mm, V-0, Wemid, Felpattinthaté: Nem
GTIN (EAN) 4008190103149
Qty. 50 ST
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Tipus WAP 2.5-10 BL Valtozat

Rendelési 1050080000 Véglap sorkapcsokhoz, kék, Magassag: 56 mm, Szélesség: 1.6 mm,
szam V-0, Wemid, Felpattinthaté: Nem

GTIN (EAN) 4008190136611

Qty. 50 ST

Tipus WAP 16+35 WTW 2.5-10 Valtozat

Rendelési 1050100000 Vég- és elvalasztd lemezek kapocsokhoz, s6tétbézs, Magassag: 56
szam mm, Szélesség: 1.5 mm, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4008190079901

Qty. 20 ST

Tipus WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL  Valtozat

Rendelési 1050180000 Vég- és elvalaszto lemezek kapocsokhoz, kék, Magassag: 56 mm,
szam Szélesség: 1.5 mm, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4008190013899
Qty. 20 ST

%
Altalanos rendelési adatok

A Weidmiiller termékvalasztékaban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az alland6, megbizhato rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jel6lési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalddugo tartd is.

Tipus WEW 35/2 Valtozat

Rendelési 1061200000 Végbak, sotétbézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
szdm

GTIN (EAN) 4008190030230

Qty. 50 ST

Tesztadapter és tesztaljzatok

'y
ol

Altalanos rendelési adatok

Az adapterek és tesztdugdk a sorkapcsok és a
vizsgaldberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznalatosak. igy elektromos érintkezés hozhat6

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen
elvégezhetdk.

Tipus WTA 3 WDU4 Vaéltozat

Rendelési 1632350000 Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm2, 250V, 6 A

szam
GTIN (EAN) 4008190209711
Qty. 25 ST
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Tipus
Rendelési
szdm

GTIN (EAN)
Qty.

WTA 3/ZA WDU4
1632360000

4008190209704
25 ST

Valtozat
Tesztadapter (kapocs), 1.6 mm2, 250V, 6 A

Ures

Altalanos rendelési adatok

|

A WAD csatlakozojel6lék a W sorozatu sorkapcsokhoz,
valamint a WEW 35/2 és a ZEW 35/2 végbakokhoz
hasznalhatok. A jelolék Gresen, egyedi nyomtatassal vagy
standard villam jel6léssel is kaphatok. A WAD MultiCard
jelolék a PrintJet CONNECT nyomtatdkkal hasznalhatok
cimkézésre.Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az
M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus WAD 5 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1112910000 Csoportjelolék, Fedél, 33.3 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 WDU
szam 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, fehér

GTIN (EAN) 4032248891689

Qty. 48 ST

Tipus WAD 5 MC NE GE Viltozat

Rendelési 1112920000 Csoportjelolék, Fedél, 33.3 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 WDU
szdm 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, sarga

GTIN (EAN) 4032248891771

Qty. 48 ST

Tipus WS 12/6 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1609900000 WS, Sorkapocs jelols, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00

szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4008190203467

Qty. 600 ST

Tipus DEK 5/6 MC NE WS Viltozat

Rendelési 1609820000 Dekafix, Sorkapocs jel6lé, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190203436

Qty. 1000 ST
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SchT csoportos jelolétarto

Altalanos rendelési adatok

Az SchT 5 S csoportjelol6 tartd kozvetleniil felpattinthatd
a TS 32 tartésinre (G-sin) vagy a TS 35 tartésinre
(sorsorkapocssin). Emiatt a sorkapocs feliratozasa a
sorkapocstdl és annak tipusatol fuggetlenil kialakithato.
Az SchT 5 és SchT 5 S védelmét ESO 5, STR 5
véddszalagok biztositjak.

Az SchT 7 egy elforgathatd csoportos jelold
becsusztathato jelz6lapokhoz, mely minden tovabbi nélkiil
lehet6vé teszi a kapocscsavar miikodtetését.

Az SchT 7 tartalmazza az ESO 7, STR 7 védészalagot,
vagy DEK 5 védelmet.

A becsusztathaté cimkék és véddészalagok a ,Tartozékok”
cimszo alatt talalhatok.

Tipus
Rendelési
szam

GTIN (EAN)
Qty.

SCHT 7 Viltozat

0517960000 SCHT, Sorkapocs jelols, 39.3 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 7.00
Weidmueller, fehér

4008190001742

20 ST

ZGB elfordithato csoportos jelol6tarto

Altalanos rendelési adatok

A ZGB 15 egy felhajthatd csoportos jelol6tartd. A
jelolétartéba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozéjelolések,
vagy az ESO 15 becsusztathato jelolSlap illeszthetd.

A ZGB 30 egy felhajthat6 csoportos jelol6tartd. A
jelolétartéba dekafix b és WS 12/5 csatlakozéjelolések,
vagy az ESO 7 becsusztathatd jeloldlap illeszthetd.

A becsusztathaté cimkék és véddészalagok a ,Tartozékok”
cimsz6 alatt taldlhatok.

Tipus ZGB 15 Valtozat

Rendelési 1636530000 Kapocsjel6l6k, Sorkapocs jelold, 15 x 7 mm, Raszter mm-ben (P):
szam 5.00 Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190297053

Qty. 20 ST

Tipus ZGB 30 Véltozat

Rendelési 1611930000 Kapocsjelolék, Sorkapocs jelol6, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P):
szam 5.00 Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190002251

Qty. 20 ST
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Arnyékolasrégzité nyereg

KLBU arnyékolascsatlakozasaink széles valasztékaval
rugalmas és onbeallité arnyékolast valdsithat meg, és
biztosithatja az izem hibamentes m{ikodését.

Altalanos rendelési adatok

Tipus LS 2.8 WDU2.5-10 Valtozat

Rendelési 1056400000 W-sorozat, Arnyékolt gy(ijtésin
szam

GTIN (EAN) 4008190036454

Qty. 100 ST
DEK 5/6
WS/ DEK
A MultiMark sorkapocsjel6lék kétkomponenst,
innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jelolé
- » kemény alapkonturja biztonsagosan a helyére pattan a
f csatlakozon. Az elasztikus fellilet egyszer(ivé teszi a jel6l6

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé
\ teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb
) méretbeli kiilonbségekhez, melyek 6sszeaddédhatnak,

/ kiilondsen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:
A fellileti anyag kivalé nyomtathatésaga garantdlja a
tartos és kopéasallo cimkézést. A nyomtatd 300 dpi
felbontadsanak koszonhetbéen a felirat konnyen olvashaté.
A MultiMark elényei:
* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal
¢ Szilard megtartas és tartdos nyomtatas
* A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a

felszerelésnél
* Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen

egyszer( felszerelés
¢ Hely a tdbbsoros nyomtatashoz
Altalanos rendelési adatok
Tipus DEK 5/6 MM WS Valtozat
Rendelési 2007120000 Dekafix, Sorkapocs jel6l6, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér
szam
GTIN (EAN) 4050118392104
Qty. 600 ST
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Az elvalasztolapok és a zardlemezek a sorkapocsblokkok
alapvet6 tartozékai. Az elvalasztélapok optikai és
elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6z6
potencialok és funkcionalis csoportok kozott, fokozva

a biztonsagot és atlathatd elrendezést teremtve a
kapcsolészekrényben. A zarélemezek oldalt lezarjak

a sorkapocsblokk sort, védelmet nydjtanak az aktiv
részekkel valo érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmuiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis

huzalozas.
Altalanos rendelési adatok
Tipus WTW EN Valtozat
Rendelési 1058800000 Elvalasztd lemez (kapocs), sotétbézs, Magassag: 86 mm, Szélesség: 3
szam mm, V-0, Wemid
GTIN (EAN) 4008190140175
Qty. 20 ST
Keresztosszekotok
me— A potencial elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztil torténik.
% g ‘ A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilheté. Ha a
tii LA pdlusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk moduléris
P sorkapcsokhoz valé dugaszolhaté és csavarozhato
| keresztosszekots rendszereket is tartalmaz.

Altalanos rendelési adatok

el

Tipus ZQV 4N/10 Valtozat

Rendelési 1528090000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 10, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm
GTIN (EAN) 4050118332896

Qty. 20 ST

Tipus ZQV 4N/10 BL Viltozat

Rendelési 1528230000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Polusszam: 10,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm

GTIN (EAN) 4050118333138

Qty. 20 ST

Tipus ZQV 4N/10RD Valtozat

Rendelési 2460740000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 10,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 58.7 mm

GTIN (EAN) 4050118476163

Qty. 20 ST

Tipus ZQV 4N/2 Valtozat

Rendelési 1527930000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 2, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm

GTIN (EAN) 4050118332766

Qty. 60 ST
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Tipus ZQV 4N/2 BL Valtozat
Rendelési 1528040000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 2, Raszter
szam mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm
GTIN (EAN) 4050118332773
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/2 RD Valtozat
Rendelési 2460450000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 2,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9.9 mm
GTIN (EAN) 4050118476149
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/3 BL Valtozat
Rendelési 1528080000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 3, Raszter
szam mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm
GTIN (EAN) 4050118333008
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/3 Valtozat
Rendelési 1527940000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 3, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm
GTIN (EAN) 4050118332865
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/3 RD Valtozat
Rendelési 2460810000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 3,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm
GTIN (EAN) 4050118476231
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/30 Valtozat
Rendelési 2561580000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 30, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 181.7 mm
GTIN (EAN) 4050118570113
Qty. 58T
Tipus ZQV 4N/30 BL Valtozat
Rendelési 2561610000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Polusszam: 30,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 181.7 mm
GTIN (EAN) 4050118569971
Qty. 5 ST
Tipus ZQV 4N/30 RD Valtozat
Rendelési 2561600000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 30,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 181.7 mm
GTIN (EAN) 4050118569964
Qty. 5 ST
Tipus ZQV 4N/4 Valtozat
Rendelési 1527970000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 4, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm
GTIN (EAN) 4050118332889
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/4 BL Valtozat
Rendelési 1528120000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 4, Raszter
szam mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm
GTIN (EAN) 4050118332872
Qty. 60 ST
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Tipus ZQV 4N/4 RD Valtozat
Rendelési 2460800000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 4,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 22.1 mm
GTIN (EAN) 4050118476224
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/5 Valtozat
Rendelési 1527980000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 5, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm
GTIN (EAN) 4050118332759
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/5 BL Valtozat
Rendelési 1528140000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 5, Raszter
szam mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm
GTIN (EAN) 4050118333015
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/5 RD Valtozat
Rendelési 2460790000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 5,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.2 mm
GTIN (EAN) 4050118476217
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 4N/50 BL Valtozat
Rendelési 1528240000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Polusszam: 50,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm
GTIN (EAN) 4050118333121
Qty. 5 ST
Tipus ZQV 4N/50 Valtozat
Rendelési 1528130000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 50, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm
GTIN (EAN) 4050118332902
Qty. 58T
Tipus ZQV 4N/50 RD Valtozat
Rendelési 2460730000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 50,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 303.7 mm
GTIN (EAN) 4050118476156
Qty. 5 ST
Tipus ZQV 4N/6 Valtozat
Rendelési 1527990000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 6, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm
GTIN (EAN) 4050118332919
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/6 BL Valtozat
Rendelési 1528170000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 6, Raszter
szam mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm
GTIN (EAN) 4050118332926
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/6 RD Valtozat
Rendelési 2460780000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 6,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 34.3 mm
GTIN (EAN) 4050118476200
Qty. 20 ST
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Tipus ZQV 4N/7 Valtozat
Rendelési 1528020000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 7. Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm
GTIN (EAN) 4050118332780
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/7 BL Valtozat
Rendelési 1528180000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 7, Raszter
szam mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm
GTIN (EAN) 4050118333114
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/7 RD Valtozat
Rendelési 2460770000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 7,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 40.4 mm
GTIN (EAN) 4050118476194
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/8 Valtozat
Rendelési 1528030000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 8, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm
GTIN (EAN) 4050118332841
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/8 BL Valtozat
Rendelési 1528190000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 8, Raszter
szam mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm
GTIN (EAN) 4050118332858
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/8 RD Valtozat
Rendelési 2460760000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 8,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.5 mm
GTIN (EAN) 4050118476187
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/9 Valtozat
Rendelési 1528070000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 32 A, Pélusszam:
szam 9, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm
GTIN (EAN) 4050118332797
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/9 BL Valtozat
Rendelési 1528220000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 32 A, Pélusszam: 9, Raszter
szam mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm
GTIN (EAN) 4050118333107
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 4N/9 RD Valtozat
Rendelési 2460750000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pélusszam: 9,
szam Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.6 mm
GTIN (EAN) 4050118476170
Qty. 20 ST
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Tesztadapter és tesztaljzatok

Az adapterek és tesztdugok a sorkapcsok és a
vizsgaldberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznélatosak. igy elektromos érintkezés hozhatd

I létre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen
elvégezhetdk.

Altalanos rendelési adatok

Tipus STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5 Valtozat
Rendelési 0280600000 Tartozékok, Aljzat
szam

GTIN (EAN) 4008190023188

Qty. 50 ST
Tartozék
Aram- és fesziltségatalakitok huzalozasa
o Rugés és csavaros csatlakozastechnikaval is kaphat6
N ‘ '- Yy mérdé-bontéd sorkapcsaink kifinomult megoldést kinalnak
. ] @ — az dramerd@sség, fesziiltség és teljesitmény méréséhez
<. S ‘ szlikséges fontos atalakitdé aramkororok kiépitéséhez.
o /{:’/‘> )

Altalanos rendelési adatok

Tipus STB 21.6/IH/BL WTL6/3 Valtozat

Rendelési 1071080000 Aljzat (kapocs), Dugaszolasi mélység: 11.1 mm, 0.00 mm, Mélység:
szdm 26.6 mm

GTIN (EAN) 4008190043957

Qty. 50 ST

Tipus STB 21.6/IH/DB WTL6/3 Valtozat

Rendelési 1071000000 Aljzat (kapocs), Dugaszolasi mélység: 11.1 mm, 0.00 mm, Mélység:
szam 26.6 mm

GTIN (EAN) 4008190259204

Qty. 50 ST
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Tesztadapter és tesztaljzatok

'
ol

Altalanos rendelési adatok

Az adapterek és tesztdugok a sorkapcsok és a
vizsgaldberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznélatosak. igy elektromos érintkezés hozhatd

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen
elvégezhetdk.

Tipus STB 21.6/IH/GE WTL6/3 Valtozat

Rendelési 1071010000 Aljzat (kapocs), Dugaszolasi mélység: 11.1 mm, 0.00 mm, Mélység:

szam 26.6 mm

GTIN (EAN) 4008190259211

Qty. 50 ST

Tartozék
Aram- és fesziltségatalakitok huzalozasa
Rugés és csavaros csatlakozastechnikaval is kaphat6
mérdé-bontéd sorkapcsaink kifinomult megoldést kinalnak
az dramerd@sség, fesziiltség és teljesitmény méréséhez
szlikséges fontos atalakitdé aramkororok kiépitéséhez.

Altalanos rendelési adatok

Tipus STB 21.6/IH/GN WTL6/3 Valtozat

Rendelési 1071020000 Aljzat (kapocs), Dugaszolasi mélység: 11.1 mm, 0.00 mm, Mélység:

szdm 26.6 mm

GTIN (EAN) 4008190259228

Qty. 50 ST

Tipus STB 21.6/IH/RT WTL6/3 Valtozat

Rendelési 1778990000 Aljzat (kapocs), Dugaszolasi mélység: 11.1 mm, 0.00 mm, Mélység:

szam 26.6 mm

GTIN (EAN) 4032248169665

Qty. 50 ST

Tipus STB 21.6/IH/SW WTL6/3 Valtozat

Rendelési 1071040000 Aljzat (kapocs), Dugaszolasi mélység: 11.1 mm, 0.00 mm, Mélység:

szam 26.6 mm

GTIN (EAN) 4008190859985

Qty. 50 ST

Tipus STB 21.6/IH/VIWTL6/3 Véltozat

Rendelési 1071030000 Aljzat (kapocs), Dugaszolasi mélység: 11.1 mm, 0.00 mm, Mélység:

szdm 26.6 mm

GTIN (EAN) 4008190259235

Qty. 50 ST
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Tesztadapter és tesztaljzatok
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Altalanos rendelési adatok

Tipus STB 21.6/IH/WS WTL6/3 Valtozat
Rendelési 1312520000 Aljzat (kapocs), Dugaszolasi mélység: 11.1 mm

Az adapterek és tesztdugok a sorkapcsok és a
vizsgaldberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznélatosak. igy elektromos érintkezés hozhatd

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen
elvégezhetdk.

szam
GTIN (EAN) 4050118121704
Qty. 50 ST

Jelolotarto

A jelol6tartd lehet6séget kinal tovabbi, b vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartok opcionalisan 0sszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelhetdk. A szerelési jelolék
tipusa a rendeltetési jel6léshordoz6 adott tartozékai alatt
talalhaté meg.

Altalanos rendelési adatok

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, Jelol6tartd
szam

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, Jel®létarté

szam
GTIN (EAN) 4032248270248
Qty. 100 ST
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Tartozékok
WS 12/6
WS/ DEK
/ A MultiMark sorkapocsjel6lék kétkomponenst,
innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jel6l6
- kemény alapkonturja biztonsagosan a helyére pattan a
i { csatlakozon. Az elasztikus felililet egyszer(ivé teszi a jel6l6

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé
teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb
_ méretbeli kiilonbségekhez, melyek 6sszead6dhatnak,
' kiilondsen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:
A fellleti anyag kivalé nyomtathatésdga garantélja a
tartos és kopéasallo cimkézést. A nyomtatd 300 dpi
felbontasanak koszonhetéen a felirat konnyen olvashato.
A MultiMark elényei:
* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal
* Szilard megtartas és tartdos nyomtatas
* A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél
¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés
¢ Hely a tdbbsoros nyomtatashoz
Altalanos rendelési adatok
Tipus WS 12/6 MM WS Valtozat
Rendelési 2007200000 WS, Sorkapocs jel6l6, 12 x 6 mm, Weidmueller, fehér
szam
GTIN (EAN) 4050118391886
Qty. 600 ST

Keresztosszekoto elem

A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
J sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.
L’ A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilhet6. Ha a
J: poélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
L’ mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis
VJ sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté
d keresztosszekoté rendszereket is tartalmaz.
N
Altalanos rendelési adatok
Tipus wayv 35-4/6 Valtozat
Rendelési 1064200000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 41 A,
szam Pélusszam: 2, Raszter mm-ben (P): 16.00, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190072919 13 mm
Qty. 10 ST
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Véglapok és elvalasztolapok

Az elvalasztolapok és a zardlemezek a sorkapocsblokkok
alapvet6 tartozékai. Az elvalasztélapok optikai és

— elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6z6
it M hN potencialok és funkcionalis csoportok kozott, fokozva
‘\\ £ I ‘ a biztonsagot és atlathatd elrendezést teremtve a

v kapcsoldszekrényben. A zardlemezek oldalt lezarjak

a sorkapocsblokk sort, védelmet nydjtanak az aktiv
részekkel valo érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmuiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis

huzalozas.
Altalanos rendelési adatok
Tipus WAP 2.5-10/0.5MM Valtozat
Rendelési 1966380000 Véglap sorkapcsokhoz, s6tétbézs, Magassag: 54.5 mm, Szélesség:
szam 0.35 mm, V-0, Wemid, Felpattinthato: Ilgen
GTIN (EAN) 4032248688616
Qty. 50 ST
Rogzito tarté
P Termékeink konny kezelése és kiegészitése érdekében
- ’ rogziték széles valasztékat kinaljuk. A kilonféle
# szerszamoktol kezdve a szigetel6hiivelyekig és kiilonb6z6
csavarokig, komponenseink a legaprébb részletekig
illeszkednek egymashoz, és lehet6vé teszik a megfelelé
szabvanyoknak és védelmi eléirdsoknak megfeleld
w Osszeszerelést.
Altalanos rendelési adatok
Tipus DS 11.56 WDU4 Valtozat
Rendelési 1774240000 Tavtarto (kapocs)

sz&m
GTIN (EAN) 4032248152391
Qty. 100 ST
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