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A biztositékos sorkapcsok és a sorkapocsblokk
komponensek lehetévé teszik a védelmi és funkcionalis
elemek kozvetlen integralasat a sorkapocslécbe. A
biztositékos sorkapcsok beépitett biztositéktartdkkal
rendelkeznek, amelyek megbizhaté védelmet

nyujtanak az elektromos kapcsolasok tulterhelése

ellen - idealisak vezérl6- és elosztéléc rendszerként.

A sorkapocsblokk komponensek lehet6vé teszik
elektronikus alkatrészek, példaul diodak, ellenéallasok vagy
LED-ek kozvetlen beépitését a huzalozasba. Ez lehetévé
teszi a helytakarékos és attekinthet6 kapcsolasi funkciok,
valamint jelszétvalasztas megvaldsitasat. Mindkét
sorkapocsblokk tipus magasabb szint( biztonsagot,
egyszer( karbantartast és kompakt, funkciéorientalt
szerelést biztosit.

RoHS

Vnm-um

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Csatlakozéelem-sorkapocs, Csavaros csatlakozas,
sOtétbézs, 2.5 mmz2, 24V, 24 V, Csatlakozasok
szdma: 3, Szintek szama: 2, TS 35

Rendelési szdam 1023600000

Tipus WDK 2.5 LD RT 24VDC +-
GTIN (EAN) 4008190060855

Qty. 25 Darab
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
Jovahagyasok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 62.5 mm Mélység (coll) 2.4606 inch
Meélység DIN sinnel egyitt 63 mm Magassag 69 mm
Magassag (coll) 2.7165 inch Szélesség 5.1 mm
Szélesség (coll) 0.2008 inch Nett6é tomeg 11.19¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 120 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7cl
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin soOtétbézs
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Valtozat Csavaros csatlakozas, LED-  Véglap sziikséges Igen
del

Potencialok szdma 1 Szintek szdma 2
Rogzitési pontok szdma szintenként 2 Potencialok szama szintenként 1
Keresztkotott szintek belil Igen PE-csatlakozas Nem
Tartésin TS 35 N funkcié Nem
PE m(kodés Nem PEN funkcio Nem
Kiegészitoé miiszaki adatok
Nyitott oldala jobb Hasonlé kapcsok szama 1
Robbanasbiztossag szempontjabdl Nem Felszerelés tipusa Felpattinthaté
bevizsgalt valtozat
Elektronikus komponens piros LED
Méretek
TS 35 eltolas 35.5 mm
Névleges adatok
Névleges keresztmetszet 2.5 mm?2 Névleges fesziiltség 24V
Névleges DC fesziiltség 24V Névleges aram 10 A
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Aram maximum vezetékoknal 10 A Szabvanyok IEC 60947-7-1

Fajlagos ellenéllas az IEC 6094 7-7-x 1.33 mQ Névleges |6kéfesziiltség 0,8 kV

szerint

Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 0.77 W Tulfesziltség kategéria 1}

x szerint

Szennyezés sulyossaga 3

Rogzitheto vezetékek (névleges csatlakozas)

Méréeszkoz, IEC 60947-1 A3

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12

AWG, max.

Csatlakozasi irany oldalt

Meghuzasi nyomaték, max. 0.6 Nm

Meghuzasi nyomaték, min. 0.4 Nm

Csupaszolasi hossz 10 mm

Csatlakozas tipusa 2 Csavaros csatlakozas

Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas

Csatlakozasok szama 3

Rogzitési tartomany, névleges 4 mm?2

csatlakozas, max.

Rogzitési tartomany, névleges 0.13 mm?2

csatlakozas, min.

Biztositécsavar M 25

Kés mérete 0,6 x 3,5 mm

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26

AWG, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2

finomsodratu, érvéghuivelyekkel és

muanyag gallérokkal DIN 46228/4,

névleges csatlakozas, max.

Keresztmetszet csatlakoztatott 0.13 mm?2

vezetékhez, finomsodratd,

érvéghuvelyekkel és mlianyag

gallérokkal DIN 46228/4, névleges

csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2

finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN

46228/1, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.13 mm?2

finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN

46228/1, névleges csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?

finomsodratu, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2

finomsodrata, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?2

tobberes, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2

tobberes, névleges csatlakozas, min.

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 4 mm?

tomor ér, max. névleges csatlakozas

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.13 mm?2

tomor ér, min. névleges csatlakozas

Finomsodratu, min. (névleges 0.13 mm?

csatlakozas)

Rogzithetd vezeték Csatlakozasi specifikacid Csavaros csatlakozas

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus tomor, HO5(07) V-U
min. 0.5 mm?2
max. 4 mm?2
névleges 2.5 mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz min. 10 mm
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max. 10 mm

névleges 10 mm

Csatlakozasi specifikacid

Csavaros csatlakozas

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus flexibilis, HO5(07) V-K
min. 0.5 mm?2
max. 4 mm?2
névleges 2.5 mm?
érvéghuvely Csupaszolasi hossz min. 10 mm
max. 10 mm

névleges 10 mm

Altalanos

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, max. AWG, min.

Szabvanyok IEC 60947-7-1 Tartésin TS 35

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

A megengedett folytonos tizemi h6mérsékletet be kell tartani

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000903 ETIM 9.0 EC000903
ETIM 10.0 EC000903 ECLASS 14.0 27-25-01-14
ECLASS 15.0 27-25-01-14
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Keresztosszekotdk
r—— A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
5 sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.
g 8 g ‘ A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilhet6. Ha a
Pl LA poélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
- mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk moduléaris
[r——

]

Altalanos rendelési adatok

sorkapcsokhoz valé dugaszolhaté és csavarozhato
keresztosszekoté rendszereket is tartalmaz.

Tipus wayv 2.5/2 Valtozat

Rendelési 1053660000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 32 A,
szam Pélusszam: 2, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190031121 mm

Qty. 50 ST

Tipus wayv 2.5/3 Valtozat

Rendelési 1053760000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 32 A,
szam Polusszam: 3, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190058999 mm

Qty. 50 ST

Tipus waQv 2.5/4 Valtozat

Rendelési 1053860000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 32 A,
szam Pélusszam: 4, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190049706 mm

Qty. 50 ST

Tipus wayv 2.5/5 Valtozat

Rendelési 1053960000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 32 A,
szam Pélusszam: 5, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190158446 mm

Qty. 10 ST

Tipus wayv 2.5/6 Valtozat

Rendelési 1054060000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 32 A,
szam Pélusszam: 6, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190102272 mm

Qty. 10 ST

Tipus wav 2.5/7 Valtozat

Rendelési 1054160000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 32 A,
szam Pélusszam: 7, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190011246 mm

Qty. 10 ST

Tipus waQyv 2.5/8 Valtozat

Rendelési 1054260000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 32 A,
szam Pélusszam: 8, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190073572 mm

Qty. 10 ST

Tipus waQv 2.5/10 Valtozat

Rendelési 1054460000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 32 A,
szam Pélusszam: 10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7
GTIN (EAN) 4008190135089 mm

Qty. 20 ST
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Tipus wayv 2.5/15 Valtozat
Rendelési 1059660000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 32 A,
szam Pélusszam: 15, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7
GTIN (EAN) 4008190002411 mm
Qty. 10 ST
Tipus waQyv 2.5/30 Valtozat
Rendelési 1067500000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 32 A,
szam Pélusszam: 30, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7
GTIN (EAN) 4008190031107 mm
Qty. 10 ST
Tipus wayv 2.5/20 Valtozat
Rendelési 1577570000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 32 A,
szam Pélusszam: 20, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7
GTIN (EAN) 4008190125868 mm
Qty. 10 ST
Tipus wayv 2.5/32 Valtozat
Rendelési 1577600000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 32 A,
szam Pélusszam: 32, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7
GTIN (EAN) 4008190154035 mm
Qty. 10 ST
Véglapok és elvalasztélapok
Az elvalasztolapok és a zarélemezek a sorkapocsblokkok
alapvetd tartozékai. Az elvalasztdlapok optikai és
elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6z6
potencialok és funkcionalis csoportok kozott, fokozva
¢ a biztonsagot és atlathato elrendezést teremtve a
kapcsolészekrényben. A zardlemezek oldalt lezarjak
a sorkapocsblokk sort, védelmet nyGjtanak az aktiv
részekkel val6 érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmiiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis
huzalozas.
Altalanos rendelési adatok
Tipus WAP WDK2.5 Valtozat
Rendelési 1059100000 Véglap sorkapcsokhoz, sotéthbézs, Magassag: 69 mm, Szélesség: 1.5
szam mm, V-0, Wemid, Felpattinthaté: Nem
GTIN (EAN) 4008190101954
Qty. 20 ST
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Végbak

A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhatd rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jeldlési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus EW 35 Valtozat

Rendelési 0383560000 Végbak, bézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8.5 mm, 100 °C
szam

GTIN (EAN) 4008190181314

Qty. 50 ST

Villamjellel

— A WAD csatlakozéjelolék a W sorozati sorkapcsokhoz,
= valamint a WEW 35/2 és a ZEW 35/2 végbakokhoz
hasznalhatok. A jeloldk lresen, egyedi nyomtatassal vagy

- 1
A standard villam jel6léssel is kaphatok. A WAD MultiCard
| = | jelolék a PrintJet CONNECT nyomtatékkal hasznalhatok
—— cimkézésre.Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kiildje el az
’ M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
= ] J jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
e

Altalanos rendelési adatok

Tipus WAD 5 MC B GE/SW Valtozat

Rendelési 1120450000 Csoportjelolk, Fedél, 33.3 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 WDU
szam 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, sarga

GTIN (EAN) 4032248901272

Qty. 48 ST
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A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden
vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint
elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid
szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is
S = tartalmaz.
o Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas
konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben
i kaphato.
] * Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka
* Csikok gyors felszereléshez
* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték
¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal
Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/5 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1609801044 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
sz&dm Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190397111

Qty. 1000 ST

Plus

A dekafix (DEK) jelolé univerzalisan hasznalhaté minden
EE— vezetékhez és dugaszolhatd csatlakozc')ho_z, val_amin_t
— : elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid
szamsorokhoz, és nagy szdmu készen nyomtatott jelol6t is
tartalmaz.
Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas
konnyen olvashaté, kontrasztos, és négy szélességben
kaphato.
¢ Hasznalatra kész jelol6k nagy valasztéka
[IITI11] * Csikok gyors felszereléshez
* Csatlakozoéjelol6k, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozdéhoz alkalmazhaték
» Kaphatok tires MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal
Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/5 PLUS MC NE WS Valtozat

Rendelési 1854490000 Dekafix, Sorkapocs jel6lé, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4032248393596

Qty. 1000 ST
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Egyedi felirat

A WS jeloldk tokéletesen illeszkednek a W sorozatu

csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak

koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-

sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jeloléfelliletek nem

M csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem

S tobbsoros szoveget is.

B A WS jelolék idedlisan hasznalhatdk hosszu, egyedi

p— karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak

T koszonhetéen lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

¢ A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 8/5 MC SDR Véltozat
Rendelési 1640750000 WS, Sorkapocs jel6l6, 8 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, Vevéspecifikus
GTIN (EAN) 4008190456627
Qty. 144 ST
Ures
, A WS jelol6k tokéletesen illeszkednek a W sorozatu
77777777 LL‘ csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak
] [ koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-
s leininible bbb 1 ‘

sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jelol6felliletek nem
\ [T csak hosszl karakterlancokat engednek meg, hanem
‘ [ ‘ tobbsoros szoveget is.
A WS jelolék idedlisan hasznalhatok hosszu, egyedi
\ [ ‘ karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak
| T koszonhetben lehetséges a nyomtatas a PrintJet
CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.
» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6
* A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék
Egyedi nyomtatashoz: Kérjlk, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 8/5 MC NE WS Viltozat

Rendelési 1640740000 WS, Sorkapocs jel6l6, 8 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4008190279103

Qty. 720 ST

A létrehozas datuma 28.12.2025 03:44:04 MEZ
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WDK 2.5 LD RT 24VDC +-

Tartozékok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Jelolotarto

Altalanos rendelési adatok

A jelol6tartd lehet6séget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartok opcionalisan 0sszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelheték. A szerelési jelolék
tipusa a rendeltetési jeloléshordozo6 adott tartozékai alatt
taldlhaté meg.

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, JeldlStartd
szam

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST

Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805520000 Tartozékok, Jel6l6tartd
szdm

GTIN (EAN) 4032248270248

Qty. 100 ST

A létrehozas datuma 28.12.2025 03:44:04 MEZ
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