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Product image

A héelemekhez hasznalatos sorkapcsokat kifejezetten

a hémérsékletmérd kapcsolasokban hasznalt rendkiviil
alacsony fesziiltségek atvezetésére alakitottuk ki. A
specialis aramvezet6 rudak biztositjdk, hogy ne jussanak
el a hamis jelek a sorkapocs blokkon keresztiil, ha
hémérsékletkiilonbség all fenn a pozitiv és a negativ
utvonal kozott. llyen nagyfokd mérési precizitas sziikséges
példaul a replilégépek motorjanak prébapadjan, az
osszetett vegyi folyamatok soran és a vezérlékben.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Termoelem sorkapocs, Csavaros csatlakozas,
sotétbézs, 2.5 mm?, 55 V, Csatlakozasok szama: 2,
Szintek szama: 1, TS 35, V-0, Wemid

Rendelési szam 1024200000
Tipus WDU 2.5/TCTYPT
GTIN (EAN) 4008190026400
Qty. 25 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok T
‘ € CSAEX CURUSEX ATEX IE{:Ex D
INMETRO
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (UR) E60693
Tanusitvany szama (cURusEX) E184763
Meéretek és tomegek
Mélység 50 mm Mélység (coll) 1.9685 inch
Mélység DIN sinnel egyiitt 50.5 mm Magassag 60 mm
Magassag (coll) 2.3622 inch Szélesség 10.2 mm
Szélesség (coll) 0.4016 inch Nett6 tomeg 16.86 g
Homeérsékletek
Téarolasi h6mérséklet -25°C...55 °C Ambient temperature -5°C...40°C
Folyamatos tizemi h6mérséklet., min. -60 °C Folyamatos tizemi hémérséklet., max. 130°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
PT OKIECEx/ATEX névleges adat
Tanusitvany szama (ATEX) DEMKO14ATEX1338U Tanusitvany szama (IECEX) IECEXULD14.0005U
Max. fesziiltség (ATEX) bbV Aram (ATEX) 8 A
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 2.5 mm?2 Max. fesziiltség (IECEX) bbV
Aram (IECEX) 8 A Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 2.5 mm?2
EN 60079-7 jelolés Ex eb Il C Gb 2014/34/EU cimke 12GD
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin soOtétbézs
UL 94 éghetGségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Véltozat Csavaros csatlakozas, Véglap sziikséges Igen
Hdéelem
Potencialok szdma 1 Szintek szama 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 2 Potencialok szdma szintenként 1
Keresztkotott szintek belil Nem PE-csatlakozas Nem
Tartésin TS 35 N funkcié Nem
PE mikodés Nem PEN funkcié Nem
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Kiegészit6é miiszaki adatok

Nyitott oldala jobb Hasonlé kapcsok szama 1
Robbanasbiztossag szempontjabol Nem Felszerelés tipusa Felpattinthatd
bevizsgalt valtozat
Méretek
TS 35 eltolas 66 mm
Névleges adatok
Névleges keresztmetszet 2.5 mm?2 Névleges fesziiltség b5V
Szabvanyok IEC 60584, IEC 6094 7-7-1 Fajlagos ellenéllas az IEC 60947-7-x 1.33 mQ
szerint
Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 0.77 W Szennyezés sulyossaga 3
x szerint
Rogzitheto vezetékek (névleges csatlakozas)
Mérbéeszkoz, IEC 60947-1 A2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12
AWG, max.
Csatlakozasi irany oldalt Meghuzasi nyomaték, max. 0.6 Nm
Meghuzasi nyomaték, min. 0.4 Nm Csupaszolasi hossz 10 mm
Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Csatlakozasok szama 2
Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 0.13 mm?2
csatlakozas, max. csatlakozas, min.
Biztositocsavar M25 Kés mérete 0,6 x 3,5 mm
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?
AWG, min. finomsodratu, érvéghtivelyekkel és
muanyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozas, max.
Keresztmetszet csatlakoztatott 0.13 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2
vezetékhez, finomsodratu, finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN
érvéghuvelyekkel és mlanyag 46228/1, névleges csatlakozas, max.
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.13 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?
finomsodratu, érvéghivelyekkel DIN finomsodratu, max.
46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2
finomsodratd, min. tobberes, névleges csatlakozas, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2 Iker érvéghiivelyek, max. 1.5 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, min.
Iker-érvéghiivelyek, min. 0.5 mm?2 Nyomaték nagysaga DMS elektromos 1
csavarhtzéval
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 2.5 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.13 mm?2
tomor ér, max. névleges csatlakozas tomor ér, min. névleges csatlakozas
UL névleges adatok
Vezetékkeresztmetszet, min. (UR) 30 AWG Vezetékkeresztmetszet, max. (UR) 12 AWG
C fesziiltség nagység (UR) 50V Tanusitvany szdma (UR) E60693
Altalanos
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, max. AWG, min.
Szabvanyok IEC 60584, IEC 60947-7-1  Tartdsin TS 356
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Besorolasok

ETIM 6.0 EC000904 ETIM 7.0 EC000904
ETIM 8.0 EC000904 ETIM 9.0 EC000904
ETIM 10.0 EC000904 ECLASS 9.0 27-14-11-42
ECLASS 9,1 27-14-11-42 ECLASS 10.0 27-14-11-42
ECLASS 11.0 27-14-11-42 ECLASS 12.0 27-14-11-42
ECLASS 13.0 27-25-01-15 ECLASS 14.0 27-25-01-15
ECLASS 15.0 27-25-01-15
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Véglapok és elvalasztolapok

A véglapok a végbak el6tt 1évé utolsé modularis
kapocs nyitott oldalara vannak felszerelve. A véglap

—_— hasznalata biztositja a modularis kapocs mikodését és a

g M ¥y LR meghatarozott névleges fesziiltséget. A véglap biztositja,
\ % | v hogy ne lehessen hozzaérni az 4ram alatt 1év6 részekhez,
L;\j és igy a kapocs védelmet biztositson az ujjak szamara.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WAP 2.5-10 Valtozat

Rendelési 1050000000 Véglap sorkapcsokhoz, s6téthbézs, Magassag: 56 mm, Szélesség: 1.5
szam mm, V-0, Wemid, Felpattinthatd: Nem

GTIN (EAN) 4008190103149

Qty. 50 ST

Tipus WAP 16+35 WTW 2.5-10 Valtozat

Rendelési 1050100000 Vég- és elvalasztd lemezek kapocsokhoz, s6tétbézs, Magassag: 56
szam mm, Szélesség: 1.5 mm, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4008190079901

Qty. 20 ST

Végbak

A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhaté rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jel6lési opciok vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalddugo tarto is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WEW 35/2 Valtozat

Rendelési 1061200000 Végbak, sététhézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
szam

GTIN (EAN) 4008190030230

Qty. 50 ST
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Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/5 MC NE WS Valtozat
Rendelési 1609801044 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
sz&dm Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190397111

Qty. 1000 ST

Tipus WS 12/5 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1609860000 WS, Sorkapocs jel6l6, 12 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4008190203481
Qty. 720 ST

SchT csoportos jelolétarto

Altalanos rendelési adatok

Az SchT 5 S csoportjelold tartd kdzvetleniil felpattinthatd
a TS 32 tartosinre (G-sin) vagy a TS 35 tartdsinre
(sorsorkapocssin). Emiatt a sorkapocs feliratozasa a
sorkapocstol és annak tipusatél fliggetlenl kialakithato.
Az SchT b5 és SchT 5 S védelmét ESO 5, STR 5
véddbszalagok biztositjak.

Az SchT 7 egy elforgathat6 csoportos jelol6
becsusztathato jelzélapokhoz, mely minden tovabbi nélkil
lehet6vé teszi a kapocscsavar miikodtetését.

Az SchT 7 tartalmazza az ESO 7, STR 7 véddszalagot,
vagy DEK 5 védelmet.

A becsusztathatdé cimkék és véddészalagok a ,Tartozékok”
cimszo alatt talalhatok.

Tipus SCHT 7 Valtozat

Rendelési 0517960000 SCHT, Sorkapocs jelolé, 39.3 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 7.00
szam Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190001742

Qty. 20 ST
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ZGB elfordithato csoportos jelolétarto

A ZGB 15 egy felhajthatd csoportos jelol6tartd. A
jelolétartéba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozéjelolések,
vagy az ESO 15 becsusztathato jelolSlap illeszthetd.

A ZGB 30 egy felhajthat6 csoportos jelol6tartd. A
jelolétartéba dekafix b és WS 12/5 csatlakozéjelolések,
vagy az ESO 7 becsusztathatd jeloldlap illeszthetd.

A becsusztathaté cimkék és véddészalagok a , Tartozékok”
cimszo alatt talalhatok.

Altalanos rendelési adatok

Tipus ZGB 15 Valtozat

Rendelési 1636530000 Kapocsjel6l6k, Sorkapocs jelols, 15 x 7 mm, Raszter mm-ben (P):
szam 5.00 Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190297053

Qty. 20 ST

Tipus ZGB 30 Valtozat

Rendelési 1611930000 Kapocsjelolék, Sorkapocs jel6l6, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P):
szdm 5.00 Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190002251

Qty. 20 ST

Arnyékolasrégzité nyereg

KLBU arnyékolascsatlakozasaink széles valasztékaval
rugalmas és onbeallité arnyékolast valosithat meg, és
biztosithatja az izem hibamentes mikodését.

Altalanos rendelési adatok

Tipus LS 2.8 WDU2.5-10 Valtozat

Rendelési 1056400000 W-sorozat, Arnyékolt gy(jtésin
szam

GTIN (EAN) 4008190036454

Qty. 100 ST
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Jelolotarto

A jelol6tartd lehet6séget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartok opcionalisan 0sszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelheték. A szerelési jelolék
tipusa a rendeltetési jeloléshordozo6 adott tartozékai alatt
taldlhaté meg.

Altalanos rendelési adatok

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, Jeldl6tartd
szam

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, Jelél8tarté

szdm

GTIN (EAN) 4032248270248

Qty. 100 ST
WS 12/5
WS/ DEK
A MultiMark sorkapocsjelolék kétkomponensd,
innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jelolé
— kemény alapkontuirja biztonsagosan a helyére pattan a
| csatlakozon. Az elasztikus fellilet egyszer(ivé teszi a jel6l6

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé
teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb
. méretbeli kiilonbségekhez, melyek 6sszeadédhatnak,
' kiilonosen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:
A feliileti anyag kivalé nyomtathatésaga garantalja a
tartos és kopéasallo cimkézést. A nyomtatdé 300 dpi
felbontadsdnak koszonhetéen a felirat konnyen olvashato.
A MultiMark elényei:
* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal
¢ Szilard megtartas és tartdos nyomtatas
¢ A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél
¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés

* Hely a tobbsoros nyomtatashoz

Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 12/5 MM WS Valtozat

Rendelési 2007190000 WS, Sorkapocs jelols, 12 x 5 mm, Weidmueller, fehér

szdm

GTIN (EAN) 4050118392036

Qty. 800 ST
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