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A kapcsolészekrényekben és berendezésekben egyre
tobb alkatrészt kell egyre kisebb helyen elhelyezni.

Az arambetaplalas soran egyre nagyobb kihivast
jelent a vezetékek csatlakoztatasa, kiilondsen, ha nagy
keresztmetszet(i kdbelekrdl van sz6. Csatlakoztatasi
megoldasaink atfogdé kinalata a kihivast jelenté szlik
helyek esetén is lehetévé teszi a praktikus huzalozast.
A kompakt kialakitas és a kezelés terén jelentkez6
szamos elény révén leegyszerisitheti, hatékonyabba
és helytakarékosabba teheti a kapcsoldszekrények és a
berendezések tapellatasat.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Atvezet6 sorkapocs, Csavaros csatlakozas,
sotétbézs, 95 mm2, 232 A, 1000 V, Csatlakozasok
szama: 2

Rendelési szam 1024600000

Tipus WDU 70/95

GTIN (EAN) 4008190105990

Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok
.( € ‘ CSAEX CURUSEX ATEX | &= |

IECEx eh

IHMEI"HD

ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (UR) E60693
Tanusitvany szdma (cURusEX) E184763
Méretek és tomegek
Mélység 107 mm Mélység (coll) 4.2126 inch
Meélység DIN sinnel egyitt 115.5 mm Magassag 132 mm
Magasség (coll) 5.1968 inch Szélesség 27 mm
Szélesség (coll) 1.063 inch Nett6 tomeg 330.89¢g
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -60 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 130 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Termék karbonldbnyoma Bolcs6tdl a kapuig 2,609 kg CO2 eq.
PT OKIECEx/ATEX névleges adat
Tanusitvany szama (ATEX) DEMKO14ATEX1338U Tanusitvany szama (IECEX) IECEXULD14.0005U
Max. fesziiltség (ATEX) 1100V Aram (ATEX) 218 A
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 95 mm?2 Max. fesziiltség (IECEX) 1100V
Aram (IECEX) 218 A Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 95 mm?2
EN 60079-7 jelolés Ex eb Il C Gb 2014/34/EU cimke 12GD
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin sotétbézs
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0
Rendszer specifikacidok
Valtozat Csavaros csatlakozas, Véglap sziikséges Nem

Csavarozhaté

keresztosszekot6hoz, zart

allapotban
Potencialok szdma 1 Szintek szama 1
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Rogzitési pontok szdma szintenként 2 Potencialok szama szintenként 1
Keresztkotott szintek belil Nem PE-csatlakozas Nem
Tartosin TS 35 N funkcié Nem
PE m{ikodés Nem PEN funkcio Nem
CSA névleges adatok
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 00 AWG C fesziiltség nagysag (CSA) 600V
C aram nagysag (CSA) 205 A Tanusitvany szama (CSA) 12400-242
B fesziiltség nagysag (CSA) 600V B aram nagyséag (CSA) 205 A
D fesziiltség nagysag (CSA) 600V D aram nagysag (CSA) 5A
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 6 AWG
Kiegészité miiszaki adatok
Nyitott oldala zart Hasonlé kapcsok szama 1
Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités Robbanasbiztossag szempontjabol Igen
bevizsgalt valtozat
Felszerelés tipusa Felpattinthato
Névleges adatok
Névleges keresztmetszet 95 mm?2 Névleges fesziiltség 1000V
Névleges DC fesziiltség 1000V Névleges aram 232 A
Aram maximum vezetékoknal 232 A Szabvanyok IEC 60947-7-1
Fajlagos ellenallas az IEC 6094 7-7-x 0.14 mQ Névleges lokéfesziiltség 8 kV
szerint
Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 7.42 W Szennyezés sulyossaga 3
X szerint
Rogzithetd vezetékek (kiegészité csatlakozas)
Csatlakozas tipusa, kiegészit6é Csavaros csatlakozas
csatlakozas
Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)
Méréeszkoz, IEC 60947-1 B12 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 2/0
AWG, max.
Csatlakozasi irdny oldalt Meghuzasi nyomaték, max. 12 Nm
Meghuzasi nyomaték, min. 6 Nm Csupaszolasi hossz 30 mm
Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Csatlakozasok szama 2
Rogzitési tartomany, névleges 120 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 13.3 mm?2
csatlakozas, max. csatlakozas, min.
Biztositécsavar M 8 Kés mérete S6 (DIN 6911)
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 6 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 50 mm?2
AWG, min. finomsodratu, érvéghiivelyekkel és
muanyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozas, max.
Keresztmetszet csatlakoztatott 13.3 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 95 mm?2
vezetékhez, finomsodratu, finomsodratu, érvéghtivelyekkel DIN
érvéghuivelyekkel és mlianyag 46228/1, névleges csatlakozas, max.
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 13.3 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 95 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratd, max.
46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 13.3 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 120 mm?2

finomsodratu, min.

tobberes, névleges csatlakozas, max.
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Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 13.3 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 16 mm2
tobberes, névleges csatlakozas, min. tomor ér, max. névleges csatlakozas
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 13.3 mm? Finomsodratd, min. (névleges 13.3 mm?
tomor ér, min. névleges csatlakozas csatlakozas)
UL névleges adatok
Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 00 AWG C aram nagysag (UR) 175 A
(UR)
C feszliltség nagysag (UR) 1000V Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 6 AWG

(UR)
Tanusitvany szama (UR) E60693 Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 6 AWG

(UR)
Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. 00 AWG
(UR)
Altalanos
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 2/0 Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités
AWG, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 6 Szabvanyok IEC 60947-7-1
AWG, min.
Tartésin TS 35
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Keresztosszekoto elem

A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
J sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.
l/ A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilhet6. Ha a
4 poélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
P mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis
V sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté
3 > keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.

Altalanos rendelési adatok

Tipus wav 70/95/2 Valtozat

Rendelési 1063500000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, Ezistsziirke, 232 A,
szam Pélusszam: 2, Raszter mm-ben (P): 27.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190028329 10 mm

Qty. 5 ST

Tipus waQyv 70/95/3 Valtozat

Rendelési 1063600000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, Eziistsziirke, 232 A,
szam Pélusszam: 3, Raszter mm-ben (P): 27.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190187514 10 mm

Qty. 5 ST

Végbak

A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhaté rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jel6lési opciok vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalddugo tarto is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WEW 35/1 Valtozat

Rendelési 1059000000 Végbak, sotétbézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 12 mm, 100 °C
szam

GTIN (EAN) 4008190172282

Qty. 50 ST

A létrehozas datuma 28.12.2025 03:45:17 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1063500000
https://eshop.weidmueller.com/p/1063600000
https://eshop.weidmueller.com/p/1059000000

Weidmiiller 3t

WDU 70/95 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Ta rtOZéI(Ok www.weidmueller.com

kiegészito csatlakozas

A kiegészit6 csatlakozas révén kiilonalld

4 . .

P’ "'\\° fesziiltségcsapdat lehet Iétrehozni. Ez alkalmazhat6
i = N példaul a vészhelyzeti tapellatasnal a fékapcsold elbtt,
1 = /’ vagy egyszerlien egy kiegészité csatlakozasként az

|

alkalmazasban.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WZAD 70/95 Valtozat

Rendelési 1066000000 Segédcsatlakozas (kapocs), Csatlakozasok szama: 1
szam

GTIN (EAN) 4008190017064

Qty. 10 ST

Figyelmeztet6 takardburkolat

Villammal ellatott figyelmeztetések novelik az emberek
és gépek biztonsagat. Ezeket akkor hasznaljak, amikor a
kiilsé fesziiltséget jelezni kell az alkalmazas soran.

ST

e

Altalanos rendelési adatok

Tipus WAD 27 NEWS Valtozat

Rendelési 1062960000 Csoportjelolék, Fedél, 64 x 27 mm, Raszter mm-ben (P): 27.00
szdm Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190148225

Qty. 10 ST

Tipus WAD 27 B GE/SW Valtozat

Rendelési 1062860000 Csoportjelolék, Fedél, 64 x 27 mm, Raszter mm-ben (P): 27.00
szam Weidmueller, sarga

GTIN (EAN) 4008190127732

Qty. 10 ST
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A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden
vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint
elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid
szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is
A EEERBE RS O tartalmaz.
| Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas
[ CITIILELE | konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben
GLLL T | kaphaté.
] * Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka
EREEEERRRRN ‘ * Csikok gyors felszereléshez
* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték
¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal
Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/5 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1609801044 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
sz&dm Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190397111

Qty. 1000 ST

Tipus WS 12/5 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1609860000 WS, Sorkapocs jel6l6, 12 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4008190203481

Qty. 720 ST

Jelolotarto

A jelol6tarto lehetéséget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jeloldk beszerelésére. A sarkitott
tarték opcionalisan dsszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécesatornajaba beszerelheték. A szerelési jelolok
tipusa a rendeltetési jeloléshordoz6 adott tartozékai alatt
talalhaté meg.

Altalanos rendelési adatok

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, JeldlStartd
szam

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, JelolStartd

sz&dm
GTIN (EAN) 4032248270248
Qty. 100 ST
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WS 12/5

Altalanos rendelési adatok

WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjel6lék kétkomponenst,

innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jel6l6

kemény alapkonturja biztonsagosan a helyére pattan a

csatlakozon. Az elasztikus fellilet egyszer(ivé teszi a jel6l6

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé

teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb

méretbeli kiilonbségekhez, melyek 6sszeadddhatnak,

kiilondsen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:

A fellleti anyag kivalé nyomtathatésdga garantélja a

tartos és kopéasallo cimkézést. A nyomtatd 300 dpi

felbontasanak koszonhetéen a felirat konnyen olvashato.

A MultiMark elényei:

* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal

* Szilard megtartas és tartdos nyomtatas

* A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél

¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés

¢ Hely a tdbbsoros nyomtatashoz

Tipus WS 12/6 MM WS Véltozat

Rendelési 2007190000 WS, Sorkapocs jel6l6, 12 x 5 mm, Weidmueller, fehér

szam
GTIN (EAN) 4050118392036
Qty. 800 ST
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