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A Klippon® STB hazsorozat idealisan alkalmazhatd

az energia-, feldolgozo- és szallitmanyozasi iparban,

igy tokéletesen kiegésziti a mar meglévé Klippon®

hazportfélionkat. A sorozat hazai megfelelnek a

nemzetkozi szabvanyoknak (pl. Lloyds Register és

ENG2208).

¢ 1.0330 acéllemez, porbevonatos (RAL 7032)

* Szabvanyos, a magas hémérsékletnek ellenallé
tomitéssel - -60°C és +120°C kozotti bévitett
hémérséklet-tartomany

* A Lloyds Register szerinti jovahagyas

¢ Flexibilis opcidk a belsé tartésin rogzitésére

* |IP66 védelem

* A tomités biztonsagos, allandé miikodését a tomités

kompresszié elleni védelme biztositja
* Foldel6csap a haz fedelében és alapjaban

* Lézervagott hegesztési varratok a még jobb minéségért
¢ A rogzitélabakra hegesztve garantaljdk a haz optimalis

felszerelését

A Weidmiiller le tudja gyartani és tudja biztositani ezt
a hazat - az ugyfél igényei szerint -, felszerelve minden

szlikséges sorkapoccsal és kdbelcsavarzattal.

RoHS

Vnm-um

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Klippon STB (Small Terminal Box), Ures haz,
Acéllemez késziilékhaz, Magassag: 190 mm,
Szélesség: 1560 mm, Mélység: 90 mm, Alapanyag:
Lemezacél, Porszoért, Kavicssziirke

Rendelési szam 1025010000

Tipus KLIPPON STB 2.1 MS HT
GTIN (EAN) 4032248745227

Qty. 1 Darab
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Miszaki adatok

Tanusitvanyok
Jovahagyasok U K
ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 90 mm Mélység (coll) 3.56433 inch
Magassag 190 mm Magassag (coll) 7.4803 inch
Szélesség 150 mm Szélesség (coll) 5.9055 inch
Rogzitési méret - szélesség 175 mm Nett6é tomeg 2020g
Hémérsékletek

Uzemi hémérséklet -60°C...120 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Haz foldelés

Keresztmetszet, max. 25 mm?2 Foldelés, haz, burkolat Rahegesztett M6 x
10 rozsdamentes acél

foldel6csap

Foldelés, haz, kiilsé Rahegesztett M6 x Rahegesztett M6 x
16 rozsdamentes acél 16 rozsdamentes acél

csavarok csavarok

Foldelés, haz, belsd

Tanusitvanyszamok - tokozat

Megfeleléségi nyilatkozat szama (DoC  DE PS2620 160412 Tanusitvany szama (LLOYDSREG) LR23307703TA
LVD) 002ISS02

Tanusité intézet LR

Tomszelencék, bal

M12 15 M50 1
M16 10 M32 3
M25 3 M20 8
M40 2

Tomszelencék, felsd/alsé

M20 8 M12 15
M40 2 M32

M25 3 M50 1
M16 10

Tomszelencék, jobb

M25 3 M16 10
M40 2 M50 1
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M32 M20 10
M12 18
fiigglleges osszeallitas
WDU 10 / ZDU 10 1x15 WDU 16 / ZDU 16 1x13
WDU 2,5 /7ZDU 2,5 /1DU 2,5 1x30 WDU 4 / ZDU 4 1x25
WDU 6 / ZDU 6 1x20
Altalanos informacié
Burkolat anyagvastagsaga 1.5 mm Héaz anyagvastagsaga 1.5 mm
Uzemi hémérséklet, max. 120°C Uzemi hémérséklet, min. -60 °C
Fedél kiegészit M5 hatszogletli nemesacél  Szabvanyok DIN 4102-12
csavar horonnyal és 10
mm kulcstavval
Feliileti min6éség Porszort Utésallosag 10 J standard véltozat
Védelmi osztaly IP66 Alapanyag Lemezacél
Tomités anyaga Szilikon Integralt rogzitést TAS 20 sin a padléra

hegesztve

Haz kiegészitd

Rahegesztett rogzitélab 8
mme-es furatokkal

Protection class (UL)

Type 4, Type 4X

Fedélcsavarok szama 4 Szerel6nyilas: szélesség 130 mm
Aljzatperem Nem Max. teherbiras 19.95 kg
Fedél Igen Szerel6nyilas: magassag 172 mm

Felhasznalasi teriiletek

Kozlekedéstechnika,
Tengerészeti mérnokség,
Folyamatiranyitas,
Csomagoldipar

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations

(details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)

Besorolasok

ETIM 6.0 EC000261 ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9,1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01 ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01 ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01
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Sorkapocssinek - TS35

A Klippon® STB hazcsalad rendszertartozékaival
barmilyen alkalmazas specialis igényeihez egyszerlen
hozzaigazithatja a hazakat.

* TS 35 DIN sinek

¢ Rogzitécsavarok

A Weidmiiller ezt a szekrényt - az ligyfél eléirasai szerint
) - tudja gyartani és szdllitani - felszerelve az 6sszes

’ szlikséges csatlakozassal és tomszelencével.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SFNS5 VKMU M5 SW15 Valtozat
Rendelési 0433500000
szam

GTIN (EAN) 4008190494520
Qty. 20 ST

Klippon STB (Small Terminal Box), Rogzitéanya, Négyzetes, Magassag:
156 mm, Szélesség: 15 mm, Mélység: 11.7 mm, Alapanyag:
Acél horganyzott, galvanizlt, eziist

Foldel6 szalag

Az (j Klippon® TB hazrendszer rendszertartozékainak
teljesen strukturalt valasztékaval a hazak egyszerten
hozzaigazithatok minden alkalmazas speciélis
kovetelményeihez. A kovetkezé opcidk allnak
rendelkezésre:

* Hazelemek

* Dokumentumtarték

* Foldel6csap

* Tomszelencelemezek

* Szerelési anyag

* Rogzitélemezek

* Esévedo fedelek

* Tavtartd

¢ Sorkapocssinek

¢ Tipuscimke-tartd
Altalanos rendelési adatok

Tipus PECD WIRE 6/200/D6 SET Valtozat
Rendelési 2475490000

Klippon TB (Terminal Box), Grounding strap, Csavaros, Alapanyag:

szam Acél, Zold / sarga
GTIN (EAN) 4050118487206
Qty. 18T
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Szell6z6dugodk - DAE

A szamos alkalmazashoz hasznalhat6 tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
nyomaskiegyenlitd elemek, adapterek és a megfelelé
tartozékok, mint pl. a zaréanyak, tomitégy(irlk, lapos
alatétek és foldel6 gyruk.

Altalanos rendelési adatok

Tipus DAE M12 SS Valtozat

Rendelési 1868550000 DAE (szell6z6elem), Kiegyenlité elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66,
szam IP68, IP69K, nemesacél 1.4305 (303)

GTIN (EAN) 4032248440405

Qty. 10 ST

Tipus DAE M12 PA LONG Valtozat

Rendelési 1868570000 DAE (szell6zéelem), Kiegyenlité elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66,
szam IP68, IP69K, Poliamid 6

GTIN (EAN) 4032248440429

Qty. 10 ST

Sorkapocssinek - TS35

A Klippon® STB hazcsalad rendszertartozékaival
barmilyen alkalmazas specialis igényeihez egyszerlien
hozzaigazithatja a hazakat.

* TS 35 DIN sinek

* Rogzitécsavarok

A Weidmiiller ezt a szekrényt — az tigyfél el6irdsai szerint
- tudja gyartani és szdllitani - felszerelve az 6sszes
szlikséges csatlakozassal és tomszelencével.

Altalanos rendelési adatok

Tipus TS35X7.5 ST STB 2.1 STB... Viltozat

Rendelési 1567660000 Sin, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 150 mm, foglalat nélkiil, Acél,
szam galvanizalt dnbevonat, passzivalt

GTIN (EAN) 4008190084868

Qty. 100 ST

Tipus TS35X15 ST STB 2.1 STB 3 Valtozat

Rendelési 8000073219 Sin, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 150 mm, aljzattal, Acél, galvanizalt
szam dnbevonat, passzivalt

GTIN (EAN) 4064675356776

Qty. 20 ST
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