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Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jel6l6 Altalanos rendelési adatok
szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy
kivalé min6ségui, kontrasztos késziilékjelold. Valtozat ESG, Késziilékjeldlék x 7 mm, PA 66, Szin: kék,
A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szamos mas gyartd dugaszolhatd

, Rendelési sz4 102
késziilékeihez kiilonboz6 tipusok kaphatok. endelési szam 026560000

L o Tipus ESG X20 10/7 MC NE BL

Az elonyok attekintese: GTIN (EAN) 4032248751822
e altalanos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthaté Qty. 240 Darab

cimkék, tipustdl fliggben,
¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthat6é ESG jeloléket szallitunk.
* Egyedi lézer-min6ségl nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen
Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftverlink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 0.8 mm Meélység (coll) 0.0315 inch
Magassag 10 mm Magassag (coll) 0.3937 inch
Szélesség 7 mm Szélesség (coll) 0.2756 inch
Nett6 tomeg 0.38¢

Homeérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...100 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Termék karbonldbnyoma Bolcs6tdl a kapuig 0.002 kg CO2 eq.

Altalanos adatok

Anyag szine az ellenallas kodja szerint 6

Valtozat dugaszolhaté

Szélesség 7 mm

UL 94 éghet6ségi osztaly V-2

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 100 °C

Uzemi hdmérsékleti tartomany, min. -40 °C

Szin kék

Halogén Nem

Alapanyag PA 66

Nyomtatott karakterek nélkal

Jelolék szama kombinacionként Téapellatas formdaja MultiCard

kompatibilis nyomtaté PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Jel6lék szama kombinacionként 1 MultiCard = Device markers

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...100 °C

Alkalmazas/gyartd B&R X20 rendszer

Késziilékjelolok

Halogén Nem

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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