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Az energia, a jel és az adatok atvitele orok feladat

az elektrotechnikaban és a berendezésgyartasban.
Sorkapcsainkat a felhasznalt szigetel6anyagok,
csatlakozdrendszeriik és kialakitdsuk emelik ki a
konkurens gyartok termékei koziil. Egy atmend
sorkapocs egy vagy tobb vezeték egyesitésére és/
vagy csatlakoztatasara hasznéalhaté. E sorkapcsok egy
vagy tobb, azonos potenciall vagy egymassal szemben
szigetelt csatlakozasi szintbdl épllnek fel.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Tobbemeletes sorkapocs, Csavaros csatlakozas,
soOtétbézs, 2.5 mm2, 250 V, Csatlakozasok szdma:
4, Szintek szama: 2, TS 35, V-0

Rendelési szam 1027410000

Tipus WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA V
GTIN (EAN) 4032248775408

Qty. 50 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok € C
ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E60693

Méretek és tomegek

Mélység 52.5 mm Mélység (coll) 2.0669 inch
Meélység DIN sinnel egyitt 53 mm Magassag 58 mm
Magasség (coll) 2.2835 inch Szélesség 5.08 mm
Szélesség (coll) 0.2 inch Nett6é tomeg 10.56 g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..56 °C Ambient temperature -50°C..76°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C Folyamatos lizemi hémérséklet,, max. 120 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin sotétbézs
UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Valtozat 2 csavaros csatlakozas Véglap sziikséges Igen

- 2 dugaszolhat6

csatlakozas, Fliggdleges

keresztosszekotott,

Osszeszerel6 csappal,

Egyik oldalon szabad vég
Potencialok szdma 1 Szintek szdma 2
Rogzitési pontok szdma szintenként 2 Potencialok szama szintenként 1
Keresztkotott szintek belil Igen PE-csatlakozas Nem
Tartésin TS 35 N funkcié Nem
PE m(kodés Nem PEN funkcio Nem

2 rogzitheto vezeték (HO5V/HO7V) egyforma keresztmetszettel (névleges csatlakozas)

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, 2.5 mm?
tomor, két rogzithetd vezeték, max.

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, 0.5 mm?
tomor, két rogzithet6 vezeték, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN
46228/1, 2 rogzithetd vezeték, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2
finomsodratu, érvéghtivelyekkel DIN
46228/1, 2 rogzithet6 vezeték, min.

vezetékkeresztmetszet, finomsodratd, két 1.5 mm?2
rogzitheté vezeték, max.

Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.5 mm?2
finomsodratu, két rogzitheté vezeték,
min.
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CSA névleges adatok

Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 12 AWG Tanusitvany szama (CSA) 200039-1057876

B feszliltség nagysag (CSA) 300V B aram nagysag (CSA) 20 A

D fesziiltség nagysag (CSA) 300V D aram nagysag (CSA) 10 A

Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 26 AWG

Kiegészité miiszaki adatok

Nyitott oldala jobb Robbanasbiztossag szempontjabdl Nem
bevizsgalt valtozat

Felszerelés tipusa Felpattinthato

Méretek

TS 35 eltolas 29.5 mm

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 2.5 mm? Névleges fesziiltség 250V

Névleges DC fesziiltség 250V Névleges aram 166 A

Aram maximum vezetékoknal 18 A Szabvéanyok IEC 61984, IEC 60947-7-1

szerint

Fajlagos ellenéllas az IEC 60947-7-x 1.33 mQ Névleges lokéfesziiltség 4 kV

szerint

Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 0.77 W Szennyezés sulyossaga 3

x szerint

Rogzitheto vezetékek (kiegészito csatlakozas)

Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és 2.5 mm?2

mUianyag gallér DIN 46228/1, tovabbi

csatlakozas, max.

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Méréeszkoz, IEC 60947-1 A3 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12
AWG, max.

Csatlakozasi irany oldalt Meghuzasi nyomaték, max. 0.6 Nm

Meghuzasi nyomaték, min. 0.4 Nm Csupaszolasi hossz 10 mm

Csatlakozas tipusa 2

Dugaszolhat6 csatlakozas

Csatlakozas tipusa

Csavaros csatlakozas

Csatlakozasok szama

4

Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.

4 mm?2

Rogzitési tartomany, névleges 0.13 mm?2 Biztositécsavar M 2.5
csatlakozas, min.
Kés mérete 0,6 x 3,5 mm Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 20
AWG, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Keresztmetszet csatlakoztatott 0.13 mm?2
finomsodratu, érvéghuivelyekkel és vezetékhez, finomsodratd,
mianyag gallérokkal DIN 46228/4, érvéghiivelyekkel és miianyag
névleges csatlakozas, max. gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.13 mm?2
finomsodratu, érvéghivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozas, max. 46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2

finomsodratu, max.

finomsodratd, min.
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Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2

tobberes, névleges csatlakozas, max. tobberes, névleges csatlakozas, min.

Nyomaték nagysaga DMS elektromos 1 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 4 mm?2

csavarhuzéval tomor ér, max. névleges csatlakozas

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.13 mm?2 Finomsodratd, min. (névleges 0.13 mm?2

tomor ér, min. névleges csatlakozas csatlakozas)

UL névleges adatok

Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 12 AWG B fesziiltség nagysag (cURus) 300V

(cURus)

D fesziiltség nagysag (cURus) 300V Tanusitvany szama (cURus) E60693

Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 22 AWG Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 26 AWG

(cURus) (cURus)

B aram nagyséag (cURus) 20 A D aram nagyséag (cURus) 10 A

Vezetékméret, terepi vezetékzés max. 12 AWG

(cURus)

Altalanos

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 20

AWG, max. AWG, min.

Szabvéanyok IEC 61984, IEC 60947-7-1  Tartésin TS 35
szerint

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897

ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-02

ECLASS 15.0 27-25-01-02
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Véglapok és elvalasztolapok

Altalanos rendelési adatok

Az elvalasztolapok és a zardlemezek a sorkapocsblokkok
alapvet6 tartozékai. Az elvalasztélapok optikai és
elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6z6
potencialok és funkcionalis csoportok kozott, fokozva

a biztonsagot és atlathatd elrendezést teremtve a
kapcsolészekrényben. A zarélemezek oldalt lezarjak

a sorkapocsblokk sort, védelmet nydjtanak az aktiv
részekkel valo érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmuiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis
huzalozas.

Tipus WAP WDK2.5/BLZ/0.ZA Valtozat

Rendelési 1070000000 Véglap sorkapcsokhoz, s6tétbézs, Magassag: 45.4 mm, Szélesség:
szam 5.08 mm, V-0, Wemid, Felpattinthaté: Nem

GTIN (EAN) 4008190191221

Qty. 20 ST

Tipus WAP WDK2.5/BLZ/M.ZA Véltozat

Rendelési 1070100000 Véglap sorkapcsokhoz, sotétbézs, Magassag: 45.4 mm, Szélesség:
szam 5.08 mm, V-0, Wemid, Felpattinthatd: Nem

GTIN (EAN) 4008190191214
Qty. 20 ST

Altalanos rendelési adatok

A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandd, megbizhaté rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jel6lési opciok vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalddugd tarto is.

Tipus WEW 35/1 Valtozat

Rendelési 1059000000 Végbak, sététhézs, TS 35, V-2, Wemid,

szam
GTIN (EAN) 4008190172282
Qty. 50 ST

Szélesség: 12 mm, 100 °C
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Rogzito tarto
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Altalanos rendelési adatok

Termékeink konnyU kezelése és kiegészitése érdekében
rogziték széles valasztékat kinaljuk. A kilonféle
szerszamoktol kezdve a szigetel6hiivelyekig és kiilonb6z6
csavarokig, komponenseink a legaprébb részletekig
illeszkednek egymashoz, és lehetévé teszik a megfeleld

szabvanyoknak és védelmi el6irdsoknak megfelel6
Osszeszerelést.

Tipus WBB WDK2.5/BL5.08 Valtozat

Rendelési 1072660000 Elvalaszté lemez (kapocs), narancssarga, Magassag: 58 mm,
szam Szélesség: 5 mm, V-2, PA 66

GTIN (EAN) 4008190470555

Qty. 10 ST

Tipus WBB ZA WDK2.5/BL5.08 Valtozat

Rendelési 1072760000 Elvélasztd lemez (kapocs), narancssarga, Magassag: 58 mm,
szam Szélesség: 5 mm, V-2, PA 66

GTIN (EAN) 4008190470548

Qty. 10 ST

BLZP 5.08HC/180 SN

Altalanos rendelési adatok

Hivelyes dugd hizdékengyeles csavaros csatlakozassal,
egyenes (180°-os) kivezetési irdnnyal. A hiivelyes
csatlakozék helyet biztositanak a feliratozashoz és kédolni
lehet 6ket. Peremes aljzattal vagy kioldé retesszel rogzitve.
Fel vannak szerelve integréalt plusz/minusz csavarral, a
vezeték nem megfelel§ behelyezése elleni védelemmel,
és nyitott huzékengyellel keriilnek széllitdsra. HC =
nagyaramu

Tipus BLZP 5.08HC/04/180 SN O... Valtozat

Rendelési 1943600000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozo, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 4, 180°, Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248617593 névleges csatlakozas, max.: 4 mm?2, Doboz

Qty. 90 ST

Tipus BLZP 5.08HC/06/180 SN O... Valtozat

Rendelési 1943620000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 6, 180°, Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248617616 névleges csatlakozas, max.: 4 mm2, Doboz

Qty. 60 ST

Tipus BLZP 5.08HC/08/180 SN O... Valtozat

Rendelési 1943640000 NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 8, 180°, Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248617647 névleges csatlakozas, max.: 4 mm?2, Doboz

Qty. 42 ST
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BLZP 5.08HC/180F SN

Altalanos rendelési adatok

Hivelyes dugd hizokengyeles csavaros csatlakozassal,
egyenes (180°-o0s) kivezetési irannyal. A hiivelyes
csatlakozék helyet biztositanak a feliratozashoz és kédolni
lehet 6ket. Peremes aljzattal vagy kiold6 retesszel rogzitve.
Fel vannak szerelve integralt plusz/minusz csavarral, a
vezeték nem megfelelé behelyezése elleni védelemmel,
és nyitott huzékengyellel keriilnek szallitdsra. HC =
nagyaramu

Tipus BLZP 5.08HC/04/180F SN ...

Rendelési 1944110000

Valtozat

NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,

szam Pélusszam: 4, 180°, Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248617494 névleges csatlakozas, max.: 4 mm2, Doboz

Qty. 60 ST

Tipus BLZP 5.08HC/06/180F SN ... Valtozat

Rendelési 1944130000
szdm

GTIN (EAN) 4032248618712

NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
Pélusszam: 6, 180°, Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany,

névleges csatlakozas, max.: 4 mm?2, Doboz

Qty. 42 ST

Tipus BLZP 5.08HC/08/180F SN ...  Valtozat

Rendelési 1944150000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 8, 180°, Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248618736 névleges csatlakozas, max.: 4 mmz2, Doboz

Qty. 36 ST

Kodolo elemek

Altalanos rendelési adatok

Csak azt kapcsolja 6ssze, amit kell: a megfelel
csatlakozast a megfelel6 helyen.

A koédolasi elemek és reteszel6 eszk6zok egyértelmuen
hozzarendelik a csatlakozdéelemeket a gyartasi és az
tizemelési folyamat soran

A koédolasi elemeket és a reteszel§ eszkdzoket a szerelés
el6tt vagy a kabelkonfekcionalas fazisaban kell behelyezni.
A Weidmudller alternativaja: online konfiguralas a
valtozatkonfigurator segitségével a szallitas el6tti elézetes
kédolashoz.

A kapcsolasi tablan torténé hibas konfekcionalas és

az 0sszekot6 elemek téves csatlakoztatasa tobbé nem
lehetséges.

Az elény: nincs hibakeresés a gyartas soran, és nem
mertil fel a felhasznalé altal okozott tizemelési hiba.

Tipus BLZ/SL KO BK BX
Rendelési 1545710000
szdm

GTIN (EAN) 4008190087142
Qty. 50 ST

Valtozat

NYAK dugaszol6 csatlakozd, Tartozékok, Kodolé elem, fekete,

Pélusszam: 1
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Figyelmezteté takaréburkolat

Villammal ellatott figyelmeztetések novelik az emberek
és gépek biztonsagat. Ezeket akkor hasznaljak, amikor a
kiilsé feszliltséget jelezni kell az alkalmazas soran.

g

L

Altalanos rendelési adatok

Tipus WAD WDU1.5/BLZ/BLA Valtozat

Rendelési 1577400000 Kapocsfedél, sotétbézs, Wemid, Magassag: 12.75 mm, Szélesség:
szam 9.48 mm, Mélység: 8.85 mm, V-0

GTIN (EAN) 4008190112165

Qty. 20 ST

l:lres

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szdmu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashato, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznalatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozojelolék, minden Weidmiuiller-
kébelcsatlakozéhoz alkalmazhatok

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/5 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1609801044 Dekafix, Sorkapocs jel6lé, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szdm Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190397111

Qty. 1000 ST

Tipus WS 8/5 MC NE WS Viltozat

Rendelési 1640740000 WS, Sorkapocs jel6l6, 8 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4008190279103

Qty. 720 ST
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Jelolotarto

A jelol6tartd lehet6séget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartok opcionalisan 0sszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelheték. A szerelési jelolék
tipusa a rendeltetési jeloléshordozo6 adott tartozékai alatt
taldlhaté meg.

Altalanos rendelési adatok

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, Jeldl6tartd
szam

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, Jelél8tarté

szdm

GTIN (EAN) 4032248270248

Qty. 100 ST
WS 8/5
WS/ DEK
A MultiMark sorkapocsjelolék kétkomponensd,
innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jelolé
- kemény alapkonturja biztonsagosan a helyére pattan a
q csatlakozon. Az elasztikus fellilet egyszer(ivé teszi a jel6l6

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé
‘ teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb
_ méretbeli kiilonbségekhez, melyek 6sszeadédhatnak,
kiilonosen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:
A feliileti anyag kivalé nyomtathatésaga garantalja a
tartos és kopéasallo cimkézést. A nyomtatdé 300 dpi
felbontadsdnak koszonhetéen a felirat konnyen olvashato.
A MultiMark elényei:
* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal
¢ Szilard megtartas és tartdos nyomtatas
¢ A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél
¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés

* Hely a tobbsoros nyomtatashoz

Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 8/5 MM WS Valtozat

Rendelési 2007150000 WS, Sorkapocs jelols, 8 x 5 mm, Weidmueller, fehér

szdm

GTIN (EAN) 4050118392029

Qty. 800 ST
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Véglapok és elvalasztolapok

Az elvalasztolapok és a zardlemezek a sorkapocsblokkok
alapvet6 tartozékai. Az elvalasztélapok optikai és

: elektromos levéalasztast biztositanak a kiilonb6z4
e M P potencialok és funkcionalis csoportok kozott, fokozva
\ ¥ F a biztonsagot és atlathat6 elrendezést teremtve a
e kapcsoloszekrényben. A zarélemezek oldalt lezarjak

a sorkapocsblokk sort, védelmet nydjtanak az aktiv
részekkel valo érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmuiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis

huzalozas.
Altalanos rendelési adatok
Tipus WAP WDK2.5/BLZ/0.ZALG  Valtozat
Rendelési 1112130000 Véglap sorkapcsokhoz, Vilagossziirke, Magassag: 45.4 mm,
szam Szélesség: 5.08 mm, V-0, Wemid, Felpattinthaté: Nem
GTIN (EAN) 4032248891313
Qty. 20 ST

BLDF 5.08/180 SN

A nagy teljesitmény( busz alkalmazasokhoz hasznalt
erGteljes 6sszekapcsolt megoldas 400 V-os kisegitdé
energialancok esetében is hasznalhato, 18.5 A
aramtovabbitasi kapacitassal. A nagy szorité kapacitas
(2,5 mm2 huzalkeresztmetszet) kiillonosen elényos hosszu
buszkabelek vagy nagyaramok esetében az alacsony
fesziiltségcsokkenés miatt.

Négy peremes aljzat valtozat, beleértve a
szabadalmaztatott kioldé reteszt, amely lehetévé teszi a
felhasznalobarat kihlzasi kialakitdsokat.

Specifikaciok:

*0,20-2,5 mm2(IEC) / 26 - 12 AWG (UL)

* 400 V (IEC)

* 18,5 A(IEC)

Altalanos rendelési adatok

Tipus BLDF 5.08/02/180 SN BK ...  Valtozat

Rendelési 1000860000 NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 2, 180°, PUSH IN aktuéatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248817030 névleges csatlakozéas, max.: 3.31 mm2, Doboz

Qty. 120 ST

Tipus BLDF 5.08/02/180 SN OR ...  Valtozat

Rendelési 1001150000 NYAK dugaszolé csatlakozé, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 2, 180°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248818020 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 120 ST

Tipus BLDF 5.08/03/180 SN BK ...  Valtozat

Rendelési 1000870000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozo, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 3, 180°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248817276 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 80 ST
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Tipus BLDF 5.08/03/180 SN OR ...  Valtozat
Rendelési 1001160000 NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Polusszam: 3, 180°, PUSH IN aktuéatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248817726 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 80 ST
Tipus BLDF 5.08/03/180 SN OR ...  Valtozat
Rendelési 2759190000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 3, 180°, PUSH IN aktuatorral, Hizérugos csatlakozas,
GTIN (EAN) 4064675007289 Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.: 3.31 mmz2, Doboz
Qty. 80 ST
Tipus BLDF 5.08/04/180 SN BK ...  Valtozat
Rendelési 1000880000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 4, 180°, PUSH IN aktuéatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248817269 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 60 ST
Tipus BLDF 5.08/04/180 SN OR ...  Valtozat
Rendelési 1001170000 NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 4, 180°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248818075 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 60 ST
Tipus BLDF 5.08/05/180 SN BK ...  Valtozat
Rendelési 1000890000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 5, 180°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248817078 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 48 ST
Tipus BLDF 5.08/05/180 SN OR ...  Valtozat
Rendelési 1001180000 NYAK dugaszolé csatlakozé, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 5, 180°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248818228 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 48 ST
Tipus BLDF 5.08/06/180 SN BK ... Valtozat
Rendelési 1000900000 NYAK dugaszol6 csatlakozd, hiivelyes csatlakozd, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 6, 180°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248817412 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 40 ST
Tipus BLDF 5.08/06/180 SN OR ...  Valtozat
Rendelési 1001190000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 6, 180°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248818174 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm2, Doboz
Qty. 40 ST
Tipus BLDF 5.08/07/180 SN BK ...  Valtozat
Rendelési 1000910000 NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Polusszam: 7, 180°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248817450 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 32 ST
Tipus BLDF 5.08/07/180 SN OR ...  Valtozat
Rendelési 1001200000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 7, 180°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248817535 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 32ST
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Tipus BLDF 5.08/08/180 SN BK ...  Valtozat
Rendelési 1000920000 NYAK dugaszolé csatlakozé, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 8, 180°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248817092 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 28 ST
Tipus BLDF 5.08/08/180 SN OR ...  Valtozat
Rendelési 1001210000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 8, 180°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248817573 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 28 ST

BLDF 5.08/180F SN

Altalanos rendelési adatok

A nagy teljesitmény( busz alkalmazdsokhoz hasznalt
erételjes 0sszekapcsolt megoldas 400 V-os kisegitd
energialancok esetében is hasznalhato, 18.5 A
aramtovabbitasi kapacitassal. A nagy szorité kapacitas
(2,5 mm2 huzalkeresztmetszet) kiillondsen elényos hosszu
buszkabelek vagy nagyaramok esetében az alacsony
fesziiltségcsokkenés miatt.

Négy peremes aljzat valtozat, beleértve a
szabadalmaztatott kioldo reteszt, amely lehetévé teszi a
felhasznalébarat kihlzasi kialakitasokat.

Specifikaciok:

* 0,20-2,5 mm2(IEC) / 26 - 12 AWG (UL)

* 400 V (IEC)
* 18,56 A(IEC)

Tipus BLDF 5.08/02/180F SN BK... Valtozat

Rendelési 1000930000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozo, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 2, 180°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248817252 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 60 ST

Tipus BLDF 5.08/02/180F SN OR... Valtozat

Rendelési 1001220000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 2, 180°, PUSH IN aktuéatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248817955 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm2, Doboz

Qty. 60 ST

Tipus BLDF 5.08/03/180F SN BK... Valtozat

Rendelési 1000950000 NYAK dugaszolé csatlakozé, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 3, 180°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248817085 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 48 ST

Tipus BLDF 5.08/03/180F SN OR... Valtozat

Rendelési 1012060000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozo, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 3, 180°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248818037 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 48 ST

Tipus BLDF 5.08/04/180F SN BK... Valtozat

Rendelési 1000960000 NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 4, 180°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248817344 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 40 ST
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Tipus BLDF 5.08/04/180F SN OR... Valtozat
Rendelési 1059420000 NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Polusszam: 4, 180°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248817894 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 40 ST
Tipus BLDF 5.08/05/180F SN BK... Valtozat
Rendelési 1000970000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 5, 180°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248817337 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 32ST
Tipus BLDF 5.08/05/180F SN OR... Valtozat
Rendelési 1065080000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 5, 180°, PUSH IN aktuéatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248817856 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 32 ST
Tipus BLDF 5.08/06/180F SN BK... Valtozat
Rendelési 1000980000 NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 6, 180°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248817375 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 28 ST
Tipus BLDF 5.08/06/180F SN OR... Valtozat
Rendelési 1065090000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 6, 180°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248817801 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 28 ST
Tipus BLDF 5.08/07/180F SN BK... Valtozat
Rendelési 1000990000 NYAK dugaszolé csatlakozé, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 7, 180°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248817474 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 24 ST
Tipus BLDF 5.08/07/180F SN OR... Valtozat
Rendelési 1065110000 NYAK dugaszol6 csatlakozd, hiivelyes csatlakozd, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 7, 180°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248817832 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 24 ST
Tipus BLDF 5.08/08/180F SN BK... Valtozat
Rendelési 1001000000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 8, 180°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248817559 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm2, Doboz
Qty. 24 ST
Tipus BLDF 5.08/08/180F SN OR... Valtozat
Rendelési 1065120000 NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Polusszam: 8, 180°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248817658 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 24 ST
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BLF 5.08HC/90F SN

Altalanos rendelési adatok

Eppen annyira megbizhat6, mint a kiprobalt és bevizsgalt

eredeti, innovacios részletekkel:

A BLZP 5,08HC csatlakozéhiively BLF 5.08HC PUSH

IN véltozata Uj csatlakozérendszert kinal és sokkal

kompaktabb kialakitast. A Weidmdiller innovativ

PUSH IN rugods csatlakozoja Gj irdnyt mutat, nem

igényel szerszamot az egyszer(ien elvégezhetd vezeték

bekotéshez. HC = nagyaramu

A sokoldalusag értelmében a BLF 5.08HC pontosan

ugyanannyit kinal, mint a régebbi valtozatok:

* a harom kivezetési irany Onnek a megszokott tervezési
rugalmassagot kinalja az alkalmazasaihoz

* négy karima véltozat, benne a szabadalmaztatott
kioldd retesszel, lehet6vé teszi a reteszeld kialakitast a
felhasznalé kovetelményei alapjan

* Hasznélja a BLF 5.08HC és SL 5.08HC dugo
kombinaciot és érje el a legnagyobb névleges

teljesitményt

Tipus BLF 5.08HC/21/90F SN OR... Valtozat

Rendelési 1477230000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakoz6, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 21, 90°, PUSH IN aktuéatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4050118284546 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 12 ST

Tipus BLF 5.08HC/20/90F SN OR... Valtozat

Rendelési 1002270000 NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 20, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248694433 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 12 ST

Tipus BLF 5.08HC/19/90F SN OR... Valtozat

Rendelési 1002260000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 19, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248694419 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 12 ST

Tipus BLF 5.08HC/18/90F SN OR... Valtozat

Rendelési 1002250000 NYAK dugaszolé csatlakozé, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 18, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248694402 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 18 ST

Tipus BLF 5.08HC/17/90F SN OR... Valtozat

Rendelési 1002240000 NYAK dugaszol6 csatlakozd, hiivelyes csatlakozd, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 17, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248694396 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 18 ST

Tipus BLF 5.08HC/16/90F SN OR... Valtozat

Rendelési 1002230000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 16, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248694389 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm2, Doboz

Qty. 18 ST
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Tipus BLF 5.08HC/16/90F SN BK... Valtozat
Rendelési 1000360001 NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Polusszam: 16, 90°, PUSH IN aktuéatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248690329 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 18 ST
Tipus BLF 5.08HC/15/90F SN OR... Valtozat
Rendelési 1002220000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 15, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248694372 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 18 ST
Tipus BLF 5.08HC/14/90F SN OR... Valtozat
Rendelési 1002210000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 14, 90°, PUSH IN aktuéatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248694365 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 18 ST
Tipus BLF 5.08HC/13/90F SN OR... Valtozat
Rendelési 1002200000 NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 13, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248694358 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 24 ST
Tipus BLF 5.08HC/12/90F SN OR... Valtozat
Rendelési 1002190000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 12, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248694341 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 24 ST
Tipus BLF 5.08HC/12/90F SN BK... Valtozat
Rendelési 1000320001 NYAK dugaszolé csatlakozé, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 12, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248690282 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 24 ST
Tipus BLF 5.08HC/11/90F SN OR... Valtozat
Rendelési 1002180000 NYAK dugaszol6 csatlakozd, hiivelyes csatlakozd, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 11, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248694334 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 24 ST
Tipus BLF 5.08HC/10/90F SN OR... Valtozat
Rendelési 1002170000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 10, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248694327 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm2, Doboz
Qty. 30 ST
Tipus BLF 5.08HC/10/90F SN BK... Valtozat
Rendelési 1000300001 NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Polusszam: 10, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248690268 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 30 ST
Tipus BLF 5.08HC/09/90F SN OR... Valtozat
Rendelési 1002160000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 9, 90°, PUSH IN aktuéatorral, Rogzitési tartomany, névleges
GTIN (EAN) 4032248694310 csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 30 ST
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Tipus BLF 5.08HC/08/90F SN OR... Valtozat
Rendelési 1002150000 NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 8, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany, névleges
GTIN (EAN) 4032248694105 csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 36 ST
Tipus BLF 5.08HC/08/90F SN BK... Valtozat
Rendelési 1000280001 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 8, 90°, PUSH IN aktuéatorral, Rogzitési tartomany, névleges
GTIN (EAN) 4032248690244 csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 36 ST
Tipus BLF 5.08HC/07/90F SN OR... Valtozat
Rendelési 1002140000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 7, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany, névleges
GTIN (EAN) 4032248694099 csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 36 ST
Tipus BLF 5.08HC/06/90F SN OR... Valtozat
Rendelési 1002130000 NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 6, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany, névleges
GTIN (EAN) 4032248694082 csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 42 ST
Tipus BLF 5.08HC/06/90F SN BK... Valtozat
Rendelési 1000260001 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 6, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany, névleges
GTIN (EAN) 4032248690220 csatlakozas, max.: 3.31 mmz2, Doboz
Qty. 42 ST
Tipus BLF 5.08HC/05/90F SN OR... Valtozat
Rendelési 1002120000 NYAK dugaszolé csatlakozé, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 5, 90°, PUSH IN aktuéatorral, Rogzitési tartomany, névleges
GTIN (EAN) 4032248694075 csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 48 ST
Tipus BLF 5.08HC/04/90F SN OR... Valtozat
Rendelési 1002110000 NYAK dugaszol6 csatlakozd, hiivelyes csatlakozd, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 4, 90°, PUSH IN aktuéatorral, Rogzitési tartomany, névleges
GTIN (EAN) 4032248694068 csatlakozas, max.: 3.31 mmz2, Doboz
Qty. 60 ST
Tipus BLF 5.08HC/04/90F SN BK... Valtozat
Rendelési 1000240001 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 4, 90°, PUSH IN aktuéatorral, Rogzitési tartomany, névleges
GTIN (EAN) 4032248690206 csatlakozas, max.: 3.31 mm2, Doboz
Qty. 60 ST
Tipus BLF 5.08HC/03/90F SN OR... Valtozat
Rendelési 1002100000 NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 3, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany, névleges
GTIN (EAN) 4032248694051 csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 72 ST
Tipus BLF 5.08HC/03/90F SN BK... Valtozat
Rendelési 1000230001 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 3, 90°, PUSH IN aktuéatorral, Rogzitési tartomany, névleges
GTIN (EAN) 4032248690190 csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 72 ST
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Tipus BLF 5.08HC/02/90F SN OR... Valtozat
Rendelési 1002090000 NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 2, 90°, PUSH IN aktuéatorral, Rogzitési tartomany, névleges
GTIN (EAN) 4032248694044 csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 90 ST
Tipus BLF 5.08HC/02/90F SN BK... Valtozat
Rendelési 1000220001 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 2, 90°, PUSH IN aktuéatorral, Rogzitési tartomany, névleges
GTIN (EAN) 4032248690183 csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 90 ST

BLF 5.08HC/90 SN

Eppen annyira megbizhato, mint a kiprobalt és bevizsgalt

eredeti, innovacios részletekkel:

A BLZP 5,08HC csatlakozéhiively BLF 5.08HC PUSH

IN valtozata Uj csatlakozérendszert kinal és sokkal

kompaktabb kialakitast. A Weidmdiiller innovativ

PUSH IN rugos csatlakozoéja Gj irdnyt mutat, nem

igényel szerszamot az egyszer(ien elvégezhetd vezeték

bekotéshez. HC = nagyaramu

A sokoldalusag értelmében a BLF 5.08HC pontosan

ugyanannyit kinal, mint a régebbi valtozatok:

* a harom kivezetési irany Onnek a megszokott tervezési
rugalmasséagot kinalja az alkalmazasaihoz

* négy karima véltozat, benne a szabadalmaztatott
kioldo retesszel, lehetévé teszi a reteszel kialakitast a
felhasznalé kovetelményei alapjan

¢ Hasznalja a BLF 5.08HC és SL 5.08HC dugd
kombinaciot és érje el a legnagyobb névleges

teljesitményt
Altalanos rendelési adatok
Tipus BLF 5.08HC/02/90 SN BK ...  Valtozat
Rendelési 1000030001 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 2, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany, névleges
GTIN (EAN) 4032248689965 csatlakozas, max.: 3.31 mm2, Doboz
Qty. 180 ST
Tipus BLF 5.08HC/02/90 SNOR ...  Valtozat
Rendelési 1001530000 NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 2, 90°, PUSH IN aktuéatorral, Rogzitési tartomany, névleges
GTIN (EAN) 4032248693337 csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 180 ST
Tipus BLF 5.08HC/03/90 SN BK ...  Valtozat

Rendelési 1000040001
szam

GTIN (EAN) 4032248689972

NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozo, 5.08 mm,
Pélusszam: 3, 90°, PUSH IN aktuéatorral, Rogzitési tartomany, névleges

csatlakozas, max.: 3.31 mmz2, Doboz

Qty. 120 ST

Tipus BLF 5.08HC/03/90 SN OR ... Valtozat

Rendelési 1001540000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,

szam Pélusszam: 3, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany, névleges
GTIN (EAN) 4032248693344 csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 120 ST
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Tipus BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...  Valtozat
Rendelési 2766910000 NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 3, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany, névleges
GTIN (EAN) 4064675022527 csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 120 ST
Tipus BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...  Valtozat
Rendelési 2764380000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 3, 90°, PUSH IN aktuéatorral, Hizérugoés csatlakozas,
GTIN (EAN) 4064675017332 Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.: 3.31 mmz2, Doboz
Qty. 120 ST
Tipus BLF 5.08HC/04/90 SN BK ...  Valtozat
Rendelési 1000050001 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 4, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany, névleges
GTIN (EAN) 4032248689989 csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 90 ST
Tipus BLF 5.08HC/04/90 SN OR ...  Valtozat
Rendelési 1001550000 NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 4, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany, névleges
GTIN (EAN) 4032248693351 csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 90 ST
Tipus BLF 5.08HC/05/90 SN BK ...  Valtozat
Rendelési 1000060001 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 5, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany, névleges
GTIN (EAN) 4032248689996 csatlakozas, max.: 3.31 mmz2, Doboz
Qty. 72 ST
Tipus BLF 5.08HC/05/90 SN OR ...  Valtozat
Rendelési 1001560000 NYAK dugaszolé csatlakozé, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 5, 90°, PUSH IN aktuéatorral, Rogzitési tartomany, névleges
GTIN (EAN) 4032248693368 csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 72 ST
Tipus BLF 5.08HC/06/90 SN BK ...  Valtozat
Rendelési 1000070001 NYAK dugaszol6 csatlakozd, hiivelyes csatlakozd, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 6, 90°, PUSH IN aktuéatorral, Rogzitési tartomany, névleges
GTIN (EAN) 4032248690008 csatlakozas, max.: 3.31 mmz2, Doboz
Qty. 60 ST
Tipus BLF 5.08HC/06/90 SN OR ...  Valtozat
Rendelési 1001570000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 6, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany, névleges
GTIN (EAN) 4032248693375 csatlakozas, max.: 3.31 mm2, Doboz
Qty. 60 ST
Tipus BLF 5.08HC/07/90 SN OR ...  Valtozat
Rendelési 1001580000 NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 7, 90°, PUSH IN aktuéatorral, Rogzitési tartomany, névleges
GTIN (EAN) 4032248693382 csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 48 ST
Tipus BLF 5.08HC/08/90 SN BK ...  Valtozat
Rendelési 1000090001 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 8, 90°, PUSH IN aktuéatorral, Rogzitési tartomany, névleges
GTIN (EAN) 4032248690022 csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 42 ST

A létrehozas datuma 21.03.2026 08:17:39 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok

19


https://eshop.weidmueller.com/p/2766910000
https://eshop.weidmueller.com/p/2764380000
https://eshop.weidmueller.com/p/1000050001
https://eshop.weidmueller.com/p/1001550000
https://eshop.weidmueller.com/p/1000060001
https://eshop.weidmueller.com/p/1001560000
https://eshop.weidmueller.com/p/1000070001
https://eshop.weidmueller.com/p/1001570000
https://eshop.weidmueller.com/p/1001580000
https://eshop.weidmueller.com/p/1000090001

WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA V

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok
Tipus BLF 5.08HC/08/90 SN OR ...  Valtozat
Rendelési 1001590000 NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 8, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany, névleges
GTIN (EAN) 4032248693399 csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 42 ST
Tipus BLF 5.08HC/09/90 SN OR ... Valtozat
Rendelési 1001600000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 9, 90°, PUSH IN aktuéatorral, Rogzitési tartomany, névleges
GTIN (EAN) 4032248693405 csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 36 ST
Tipus BLF 5.08HC/10/90 SN BK ...  Valtozat
Rendelési 1000110001 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 10, 90°, PUSH IN aktuéatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248690046 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 36 ST
Tipus BLF 5.08HC/10/90 SN OR ...  Valtozat
Rendelési 1001610000 NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 10, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248693412 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 36 ST
Tipus BLF 5.08HC/11/90 SN BK... Valtozat
Rendelési 1000120001 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 11, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248690060 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 30 ST
Tipus BLF 5.08HC/11/90 SN OR ... Valtozat
Rendelési 1001620000 NYAK dugaszolé csatlakozé, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 11, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248693429 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 30 ST
Tipus BLF 5.08HC/12/90 SN BK ...  Valtozat
Rendelési 1000130001 NYAK dugaszol6 csatlakozd, hiivelyes csatlakozd, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 12, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248690084 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 30 ST
Tipus BLF 5.08HC/12/90 SN OR ...  Valtozat
Rendelési 1001630000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 12, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248693436 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm2, Doboz
Qty. 30 ST
Tipus BLF 5.08HC/13/90 SN BK ...  Valtozat
Rendelési 1000140001 NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Polusszam: 13, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248690091 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 24 ST
Tipus BLF 5.08HC/13/90 SNOR ... Valtozat
Rendelési 1001640000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 13, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248693443 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 24 ST
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Tipus BLF 5.08HC/14/90 SN BK ...  Valtozat
Rendelési 1000150001 NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Polusszam: 14, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248690107 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 24 ST
Tipus BLF 5.08HC/14/90 SNOR ... Valtozat
Rendelési 1001650000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 14, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248693450 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 24 ST
Tipus BLF 5.08HC/15/90 SN OR ...  Valtozat
Rendelési 1001660000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 15, 90°, PUSH IN aktuéatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248693467 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 24 ST
Tipus BLF 5.08HC/16/90 SN BK ... ~ Valtozat
Rendelési 1000170001 NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 16, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248690121 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 18 ST
Tipus BLF 5.08HC/16/90 SN OR ...  Valtozat
Rendelési 1001670000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 16, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248693474 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 18 ST
Tipus BLF 5.08HC/17/90 SN BK ...  Valtozat
Rendelési 1000180001 NYAK dugaszolé csatlakozé, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 17, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248690138 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 18 ST
Tipus BLF 5.08HC/17/90 SNOR ... Valtozat
Rendelési 1001680000 NYAK dugaszol6 csatlakozd, hiivelyes csatlakozd, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 17, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248693481 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 18 ST
Tipus BLF 5.08HC/18/90 SN BK ...  Valtozat
Rendelési 1000190001 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 18, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248690145 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm2, Doboz
Qty. 18 ST
Tipus BLF 5.08HC/18/90 SN OR ...  Valtozat
Rendelési 1001690000 NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Polusszam: 18, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248693498 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 18 ST
Tipus BLF 5.08HC/19/90 SN BK...  Valtozat
Rendelési 1000200001 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 19, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248690152 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz
Qty. 18 ST
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Tipus BLF 5.08HC/19/90 SN OR ...  Valtozat

Rendelési 1001700000 NYAK dugaszolé csatlakozé, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 19, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248693504 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 18 ST

Tipus BLF 5.08HC/20/90 SN OR ...  Valtozat

Rendelési 1001710000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 20, 90°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248693511 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 18 ST
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