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Product image

A WeiCoS-System dugaszai az dsszes kiilonb6zé
csatlakozérendszerhez kaphatok. A termékvalaszték
1-10 polusu eldszerelt sarukat tartalmaz, de egyedi
osszeszerelésre is van lehetdség. Ez biztositja a
lehet6 legrugalmasabb hasznalhatésagot minden
alkalmazasban. Az egyedi tartozékok novelik a
biztonsagot és a kdrnyezeti hatasok elleni védelmet.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Z-sorozat, Dugaszol6 csatlakozo, Kézvetlen rogzités
Rendelési szdm 1033340000

Tipus ZP 2.5/1AN/25

GTIN (EAN) 4032248913169

Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
c us G Us
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 41 mm Mélység (coll) 1.6142 inch
Magassag 16 mm Magassag (coll) 0.6299 inch
Szélesség 127.5 mm Szélesség (coll) 5.0197 inch
Nett6é tomeg 69.61g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..56 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C Folyamatos lizemi hémérséklet,, max. 120 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin sotétbézs
UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Valtozat Dugaszolé csatlakozd, Véglap sziikséges Nem
Huzékengyeles csatlakozas
Potencidlok szdma 25 Szintek szdma 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 1 Keresztkotott szintek belil Nem
PE-csatlakozas Nem
CSA névleges adatok
C feszlltség nagysag (cCSAus) 300V D aram nagyséag (cCSAus) 5A
Huzalkeresztmetszet, min. (cCSAusX) 26 AWG C &ram nagysag (cCSAus) 20 A
Tanusitvany szdma (cCSAus) 154685-1460993 Huzalkeresztmetszet, max. (cCSAusX) 12 AWG
D feszliltség nagysag (cCSAus) 600V
Kiegészité miiszaki adatok
Nyitott oldala zart Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités
Felszerelés tipusa Dugaszolt
Névleges adatok
Névleges keresztmetszet 2.5 mm?2 Névleges fesziiltség 500V
A bilincses tarté és dugaszolhaté 690V Névleges DC fesziiltség 500V

rendszer max. fesziiltsége
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Névleges aram

24 A

Szabvanyok

IEC 60947-7-1 szerint

Fajlagos ellenallas az IEC 6094 7-7-x
szerint

1.33 mQ

Teljesitményveszteség az IEC 60947-7-
x szerint

0.77 W

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12 Csatlakozasi irdny felsé

AWG, max.

Csupaszolasi hossz 10 mm Csatlakozas tipusa Dugaszolhat6 csatlakozas

Csatlakozasok szama 25 Rogzitési tartomany, névleges 4 mm?2
csatlakozas, max.

Rogzitési tartomany, névleges 0.13 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26

csatlakozas, min. AWG, min.

Keresztmetszet csatlakoztatott 0.13 mm?2 Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.13 mm?2

vezetékhez, finomsodratu, finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN

érvéghuvelyekkel és mlianyag 46228/1, névleges csatlakozas, min.

gallérokkal DIN 46228/4, névleges

csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2

finomsodratu, min. tobberes, névleges csatlakozas, min.

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 4 mm? Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.13 mm?2

tomor ér, max. névleges csatlakozas tomor ér, min. névleges csatlakozas

UL névleges adatok

Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 12 AWG D fesziiltség nagysag (cURus) 600V

(cURus)

Tanusitvany szdma (cURus) E60693 Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 26 AWG
(cURus)

Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 26 AWG C fesziiltség nagysag (cURus) 300V

(cURus)

C aram nagysag (cURus) 20 A D aram nagysag (cURus) 5A

Vezetékméret, terepi vezetékzés max. 12 AWG

(cURus)

Altalanos

Po6lusszam 25 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12
AWG, max.

Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, min.

Szabvanyok IEC 60947-7-1 szerint

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848

ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90

ECLASS 15.0 27-25-03-90
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Tartozékok

Tesztadapter és tesztaljzatok

i
Altalanos rendelési adatok
Tipus ZTA ZT2.5 Valtozat
Rendelési 1827080000 Tartozékok, Tesztadapter, 17.5 A

szam
GTIN (EAN) 4032248411276

Az adapterek és tesztdugok a sorkapcsok és a
vizsgaldberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznélatosak. igy elektromos érintkezés hozhatd

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen
elvégezhetdk.

e -

Qty. 25 ST
Tipus ZTA ZT2.5/ZA Valtozat
Rendelési 1847600000 Tartozékok, Tesztadapter, 17.5 A

szdm
GTIN (EAN) 4032248412679
Qty. 25 ST

Lapos csavarhuzé

Hornyos csavarhizo lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajté a DIN 5264, ISO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 9008330000 Csavarhuzo, Csavarhizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056286

Qty. 1ST

A létrehozas datuma 02.01.2026 07:44:55 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok 4


https://eshop.weidmueller.com/p/1827080000
https://eshop.weidmueller.com/p/1847600000
https://eshop.weidmueller.com/p/9008330000

ZP 2.5/1AN/25

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

ﬁres

Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/5 MC NE BL Valtozat
Rendelési 1609801693 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, kék

GTIN (EAN) 4008190397166
Qty. 1000 ST

STR atlatszo csikok

Altalanos rendelési adatok

Tipus STR 7 F.SCHT 7 Valtozat

Rendelési 0515300000 Kapocsjel6lsk, Védékupak, 27 x 6.3 mm, Attetsz6

szdm
GTIN (EAN) 4008190182175
Qty. 20 ST
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Altalanos rendelési adatok

ZS jeloléket - a bevalt MultiCard formatumban -

specialisan a Z-sorozathoz fejlesztettiik ki. Nagy

nyomtatasi felliletiik van. A felhajthaté mechanizmus

miatt a keresztosszekotdk is hozzaférheték, lecsupaszolas

nélkil. Az egyes cimkéket a sdvokra kell pattintani, ezért

a gyors szerelés garantalt. Az egyes cimkéket konny

elvélasztani.

* Felhajthaté jelolSteriilet

* Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

* A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

s

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus ZS 10/5 MC NE WS Viltozat

Rendelési 1610000000 ZS, Sorkapocs jel6ls, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4008190263171

Qty. 480 ST

Tipus WS 10/5 M MC NE WS Valtozat

Rendelési 1792000000 WS, Sorkapocs jelol6, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4032248223862

Qty. 720 ST

Jeldlotarté

Altalanos rendelési adatok

A jelol6tarto lehetéséget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tarték opcionalisan 6sszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelhetdk. A szerelési jelolék
tipusa a rendeltetési jeloléshordozé adott tartozékai alatt
talalhaté meg.

Tipus BZT 1 WS 10/5
1805490000

Valtozat
Rendelési Tartozékok, JelolStartd
szdm

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, JeldlStartd

szam
GTIN (EAN) 4032248270248
Qty. 100 ST
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