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Az energia, a jel és az adatok atvitele orok feladat

az elektrotechnikaban és a berendezésgyartasban.
Sorkapcsainkat a felhasznalt szigetel6anyagok,
csatlakozdrendszeriik és kialakitdsuk emelik ki a
konkurens gyartok termékei koziil. Egy atmend
sorkapocs egy vagy tobb vezeték egyesitésére és/
vagy csatlakoztatasara hasznéalhaté. E sorkapcsok egy
vagy tobb, azonos potenciall vagy egymassal szemben
szigetelt csatlakozasi szintbdl épllnek fel.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Tobbemeletes sorkapocs, Csavaros csatlakozas,
sotétbézs, 2.5 mm2, 800 V, Csatlakozasok szdma:
4, Szintek szama: 2, TS 35, V-0

Rendelési szam 1041600000
Tipus WDK 2.5N

GTIN (EAN) 4032248138807
Qty. 50 Darab
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Tanusitvanyok

Jovéhagyasok @ c € @. ATEX IECEx KEES

UK ;
cA

ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (UR) E60693

Méretek és tomegek

Mélység 62 mm Mélység (coll) 2.4409 inch
Mélység DIN sinnel egyiitt 62.45 mm Magassag 61 mm
Magassag (coll) 2.4016 inch Szélesség 5.1 mm
Szélesség (coll) 0.2008 inch Nett6 tomeg 11.06 g
Homeérsékletek

Tarolasi h6mérséklet -25°C...565 °C Ambient temperature -5 °C...40°C
Folyamatos Gizemi hémérséklet., min. -60 °C Folyamatos lizemi hémérséklet., max. 130°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkiil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

PT OKIECEx/ATEX névleges adat

Tanusitvany szama (ATEX) DEMKO15ATEX1346U Tanusitvany szama (IECEX) IECEXULD15.0003U
Max. fesziiltség (ATEX) 550V Aram (ATEX) 21A
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 4 mm?2 Max. fesziiltség (IECEX) 550V

Aram (IECEX) 21TA Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 4 mm?2

EN 60079-7 jelolés Ex eb Il C Gb 2014/34/EU cimke 2GD

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szin soOtétbézs

UL 94 éghetGségi osztaly V-0

Rendszer specifikaciok

Véltozat Csavaros csatlakozas, Véglap sziikséges Igen
dugaszolhat6
keresztosszekot6hoz, Egyik
oldalon szabad vég

Potencialok szama 2 Szintek szdma 2
Rogzitési pontok szdma szintenként 2 Potencialok szama szintenként 1
Keresztkotott szintek belil Nem PE-csatlakozas Nem
Tartésin TS 356 N funkcié Nem
PE mkodés Nem PEN funkcio Nem
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CSA névleges adatok

Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 12 AWG C fesziiltség nagysag (CSA) 300V

C aram nagysag (CSA) 20 A Tanusitvany szama (CSA) 200039-1057876

D fesziiltség nagysag (CSA) 600V D aram nagysag (CSA) 5A

Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 26 AWG

Kiegészité miiszaki adatok

Nyitott oldala jobb Hasonlé kapcsok szama 1

Robbanasbiztossag szempontjabol Igen Felszerelés tipusa Felpattinthatd

bevizsgalt valtozat

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 2.5 mm?2 Névleges fesziiltség 800V

Névleges DC fesziiltség 800V Névleges aram 24 A

Aram maximum vezetékoknal 28 A Szabvanyok IEC 60947-7-1

Fajlagos ellenallas az IEC 60947-7-x 2.66 mQ Névleges lokéfesziiltség 8 kV

szerint

Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 0.77 W Szennyezés sulyossaga 3

x szerint

Rogzithetd vezetékek (kiegészito csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészit6é Csavaros csatlakozas

csatlakozas

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Méréeszkoz, IEC 60947-1 A3 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12
AWG, max.

Csatlakozasi irany oldalt Meghuzasi nyomaték, max. 0.6 Nm

Meghuzasi nyomaték, min. 0.4 Nm Csupaszolasi hossz 8 mm

Csatlakozas tipusa 2

Csavaros csatlakozas

Csatlakozas tipusa

Csavaros csatlakozas

Csatlakozasok szama

4

Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.

4 mm?2

Rogzitési tartomany, névleges 0.05 mm?2 Biztositécsavar M 2.5
csatlakozas, min.
Kés mérete 0,6 x 3,6 mm Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 30
AWG, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm? Keresztmetszet csatlakoztatott 0.05 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel és vezetékhez, finomsodratu,
mianyag gallérokkal DIN 46228/4, érvéghiivelyekkel és miianyag
névleges csatlakozas, max. gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.05 mm?
finomsodratu, érvéghivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozas, max. 46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.05 mm?2
finomsodratu, max. finomsodratud, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.05 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, max. tobberes, névleges csatlakozas, min.
Nyomaték nagysaga DMS elektromos 1 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 4 mm2
csavarhuzoval tomor ér, max. névleges csatlakozas
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.05 mm? Finomsodratu, min. (névleges 0.05 mm?

tomor ér, min. névleges csatlakozas

csatlakozas)
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Miszaki adatok

UL névleges adatok

B fesziiltség nagysag (UR) 600V Vezetékkeresztmetszet, min. (UR) 26 AWG

B aram nagysag (UR) 20 A Vezetékkeresztmetszet, max. (UR) 12 AWG

C aram nagysag (UR) 20 A C fesziiltség nagysag (UR) 600V

Tanusitvany szama (UR) E60693

Altalanos

Po6lusszam 0 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12
AWG, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 30 Szabvanyok IEC 60947-7-1

AWG, min.

Tartésin TS 35

Besorolasok

ETIM 6.0 EC000897 ETIM 7.0 EC000897

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897

ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 9.0 27-14-11-20

ECLASS 9,1 27-14-11-20 ECLASS 10.0 27-14-11-20

ECLASS 11.0 27-14-11-20 ECLASS 12.0 27-14-11-20

ECLASS 13.0 27-25-01-02 ECLASS 14.0 27-25-01-02

ECLASS 15.0 27-25-01-02
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Keresztosszekotok

Altalanos rendelési adatok

A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.

A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilheté. Ha a
poélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis
sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté
keresztosszekoté rendszereket is tartalmaz.

Tipus ZQV 2.5N/2 GE Valtozat

Rendelési 1693800000 W-sorozat, Keresztosszekots, 24 A
szam

GTIN (EAN) 4008190883621

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 2.5N/3 GE Valtozat

Rendelési 1693810000 W-sorozat, Keresztosszekotd, 24 A
szdm

GTIN (EAN) 4008190883645

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 2.5N/4 GE Valtozat

Rendelési 1693820000 W-sorozat, Keresztosszekots, 24 A
szam

GTIN (EAN) 4008190883652

Qty. 60 ST

Tipus ZQv 2.5N/10 GE Valtozat

Rendelési 1693880000 W-sorozat, Keresztosszekotd, 24 A
sz&dm

GTIN (EAN) 4008190883720

Qty. 20 ST

Tipus ZQV 2.5N/20 GE Valtozat

Rendelési 1909000000 W-sorozat, Keresztosszekots, 24 A
szam

GTIN (EAN) 4032248535613

Qty. 20 ST

Véglapok és elvalasztélapok

A véglapok a végbak el6tt évé utolsé6 modularis

kapocs nyitott oldalara vannak felszerelve. A véglap
hasznélata biztositja a modularis kapocs m(kodését és a
meghatarozott névleges fesziiltséget. A véglap biztositja,
hogy ne lehessen hozzaérni az aram alatt 1évé részekhez,
és igy a kapocs védelmet biztositson az ujjak szamara.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus WAP WDK2.5/4 N Viltozat

Rendelési 1084000000 Véglap sorkapcsokhoz, sotéthbézs, Magassag: 60 mm, Szélesség: 1.5
szam mm, V-0, Wemid, Felpattinthatd: Nem

GTIN (EAN) 4032248127351

Qty. 20 ST

Tipus WAP WDK2.5/4 N BL Valtozat

Rendelési 1084080000 Véglap sorkapcsokhoz, kék, Magassag: 60 mm, Szélesség: 1.6 mm,
szam V-0, Wemid, Felpattinthat6: Nem

GTIN (EAN) 4032248127337

Qty. 20 ST

Tipus WTW EN Véltozat

Rendelési 1058800000 Elvalaszté lemez (kapocs), sotétbézs, Magassag: 86 mm, Szélesség: 3
szam mm, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4008190140175

Qty. 20 ST

A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhaté rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkuli
valtozatok is. A végbakokon jel6lési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgaldédugd tartd is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WEW 35/2 Viltozat

Rendelési 1061200000 Végbak, sotétbézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
szam

GTIN (EAN) 4008190030230

Qty. 50 ST
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Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

e

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/5 MC NE WS Valtozat
Rendelési 1609801044 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190397111

Qty. 1000 ST

Tipus WS 8/5 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1640740000 WS, Sorkapocs jel6l6, 8 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4008190279103
Qty. 720 ST

Arnyékolasrogzité nyereg

Altalanos rendelési adatok

KLBU arnyékolascsatlakozasaink széles valasztékaval
rugalmas és onbeallité arnyékolast valosithat meg, és
biztosithatja az izem hibamentes mikodését.

Tipus LS 2.8 WDU2.5-10 Valtozat
Rendelési 1056400000 W-sorozat, Arnyékolt gy(jtésin

szam
GTIN (EAN) 4008190036454
Qty. 100 ST
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Keresztosszekotok
r—— A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
5 i sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.
g 8 g ‘ A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilhet6. Ha a
Pl LA poélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
- mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk moduléaris
fre——

]

Altalanos rendelési adatok

sorkapcsokhoz valé dugaszolhaté és csavarozhato
keresztosszekoté rendszereket is tartalmaz.

Tipus ZQV 2.5N/10 Valtozat

Rendelési 1527690000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 24 A, Pélusszam:
szam 10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm
GTIN (EAN) 4050118447989

Qty. 20 ST

Tipus ZQV 2.5N/10 BL Valtozat

Rendelési 1527880000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Polusszam: 10,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm

GTIN (EAN) 4050118448573

Qty. 20 ST

Tipus ZQv 2.5N/10RD Valtozat

Rendelési 2108910000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 10,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm

GTIN (EAN) 4050118486018

Qty. 20 ST

Tipus ZQV 2.5N/2 Valtozat

Rendelési 1527540000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 24 A, Pélusszam:
szam 2, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm

GTIN (EAN) 4050118448467

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 2.5N/2 BL Valtozat

Rendelési 1527740000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Plusszam: 2, Raszter
szam mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Ilgen, Szélesség: 7.9 mm

GTIN (EAN) 4050118448658

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 2.5N/2 RD Valtozat

Rendelési 2108470000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 2,

szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm

GTIN (EAN) 4050118448542

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 2.5N/20 Valtozat

Rendelési 1527720000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 24 A, Pélusszam:
szam 20, Raszter mm-ben (P): 56.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm
GTIN (EAN) 4050118447972

Qty. 20 ST

Tipus ZQVv 2.5N/20 BL Valtozat

Rendelési 1527890000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Polusszam: 20,

szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm

GTIN (EAN) 4050118448566

Qty. 20 ST
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Tartozékok
Tipus ZQV 2.5N/20 RD Valtozat
Rendelési 2108920000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 20,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm
GTIN (EAN) 4050118485899
Qty. 20 ST
Tipus ZQVv 2.5N/3 Valtozat
Rendelési 1527570000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancsséarga, 24 A, Pélusszam:
szam 3, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm
GTIN (EAN) 4050118448450
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 2.5N/3 BL Valtozat
Rendelési 1527770000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pélusszam: 3, Raszter
szam mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm
GTIN (EAN) 4050118448641
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 2.5N/3 RD Valtozat
Rendelési 2108690000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 3,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm
GTIN (EAN) 4050118448535
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 2.5N/4 Valtozat
Rendelési 1527590000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 24 A, Pélusszam:
szam 4, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm
GTIN (EAN) 4050118448443
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 2.5N/4 BL Valtozat
Rendelési 1527780000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Polusszam: 4, Raszter
szam mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm
GTIN (EAN) 4050118448634
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 2.5N/4 RD Valtozat
Rendelési 2108700000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 4,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm
GTIN (EAN) 4050118448528
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 2.5N/5 Valtozat
Rendelési 1527620000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 24 A, Pélusszam:
szam 5, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm
GTIN (EAN) 4050118448436
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 2.5N/5 BL Valtozat
Rendelési 1527790000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pélusszam: 5, Raszter
szam mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm
GTIN (EAN) 4050118448627
Qty. 20 ST
Tipus ZQVv 2.5N/5 RD Valtozat
Rendelési 2108710000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 5,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm
GTIN (EAN) 4050118448511
Qty. 20 ST
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Tartozékok
Tipus ZQV 2.5N/50 Valtozat
Rendelési 1527730000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 24 A, Pélusszam:
szam 50, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm
GTIN (EAN) 4050118411362
Qty. 5ST
Tipus ZQV 2.5N/50 BL Valtozat
Rendelési 1527920000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Polusszam: 50,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm
GTIN (EAN) 4050118448559
Qty. 5 ST
Tipus ZQVv 2.5N/50 RD Valtozat
Rendelési 2109000000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 50,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm
GTIN (EAN) 4050118486001
Qty. 58T
Tipus ZQV 2.5N/6 Valtozat
Rendelési 1527630000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 24 A, Pélusszam:
szam 6, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm
GTIN (EAN) 4050118448429
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 2.5N/6 BL Valtozat
Rendelési 1527820000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pélusszam: 6, Raszter
szam mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm
GTIN (EAN) 4050118448610
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 2.5N/6 RD Valtozat
Rendelési 2108720000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 6,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm
GTIN (EAN) 4050118448504
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 2.5N/7 Valtozat
Rendelési 1527640000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 24 A, Pdlusszam:
szam 7, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm
GTIN (EAN) 4050118448412
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 2.5N/7 BL Valtozat
Rendelési 1527830000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pélusszam: 7, Raszter
szam mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm
GTIN (EAN) 4050118448603
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 2.5N/7 RD Valtozat
Rendelési 2108810000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 7,
szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm
GTIN (EAN) 4050118448498
Qty. 20 ST
Tipus ZQVv 2.5N/8 Valtozat
Rendelési 1527670000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancsséarga, 24 A, Pélusszam:
szam 8, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm
GTIN (EAN) 4050118448405
Qty. 20 ST
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Tipus ZQV 2.5N/8 BL Valtozat

Rendelési 1527840000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Polusszam: 8, Raszter
szam mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm

GTIN (EAN) 4050118448597

Qty. 20 ST

Tipus ZQVv 2.5N/8 RD Valtozat

Rendelési 2108870000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 8,

szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm

GTIN (EAN) 4050118448481

Qty. 20 ST

Tipus ZQV 2.5N/9 Valtozat

Rendelési 1527680000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 24 A, Pélusszam:
szam 9, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm

GTIN (EAN) 4050118447996

Qty. 20 ST

Tipus ZQV 2.5N/9 BL Valtozat

Rendelési 1527870000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Polusszam: 9, Raszter
szam mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm

GTIN (EAN) 4050118448580

Qty. 20 ST

Tipus ZQVv 2.5N/9 RD Valtozat

Rendelési 2108900000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pélusszam: 9,

szam Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm

GTIN (EAN) 4050118448474

Qty. 20 ST
Jeldlotarto

Altalanos rendelési adatok

A jelol6tartd lehetéséget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartok opcionalisan 6sszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelheték. A szerelési jelolok
tipusa a rendeltetési jeloléshordozo6 adott tartozékai alatt
taldlhaté meg.

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, JeldlStartd
szam

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST

Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805520000 Tartozékok, Jel6l6tartd
szdm

GTIN (EAN) 4032248270248

Qty. 100 ST
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WS 8/5

Altalanos rendelési adatok

WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjel6lék kétkomponenst,

innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jel6l6

kemény alapkonturja biztonsagosan a helyére pattan a

csatlakozon. Az elasztikus fellilet egyszer(ivé teszi a jel6l6

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé

teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb

méretbeli kiilonbségekhez, melyek 6sszeadddhatnak,

kiilondsen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:

A fellleti anyag kivalé nyomtathatésdga garantélja a

tartos és kopéasallo cimkézést. A nyomtatd 300 dpi

felbontasanak koszonhetéen a felirat konnyen olvashato.

A MultiMark elényei:

* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal

* Szilard megtartas és tartdos nyomtatas

* A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél

¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés

¢ Hely a tdbbsoros nyomtatashoz

Tipus WS 8/6 MM WS Véltozat

Rendelési 2007150000 WS, Sorkapocs jel6l6, 8 x 5 mm, Weidmueller, fehér

szam
GTIN (EAN) 4050118392029
Qty. 800 ST
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