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Sokféle tartozékot, beleértve a tomitéseket, kindlunk a
héazak velejaréiként.

A kivalo tomitési hatds miatt a lehet6 legjobb zarast érheti
el hazainkkal.

Alapos tesztelés igazolta vissza — A RockStar® vizzaré
marad 50 méter mélységig. Ez lehet6vé teszi, hogy On
nagy igénybevételre tervezett csatlakozasokat hasznaljon
olyan kornyezetekben, amelyek el6zdéleg fix vezetékes
telepitést igényeltek.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Tartozékok, Froccsontott tomités
Rendelési szdm 1044670000

Tipus HDC DG 48B

GTIN (EAN) 4032248777112

Qty. 5 Darab

A létrehozas datuma 02.03.2026 11:59:22 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1044670000
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 10.56 g
Hémérsékletek
Hémérsékleti hatarérték -40°C..120°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Verzio

Telepitési szerkezeti méret 12 Tomités NBR

Szin (RAL) RAL 7035 BG 12
Besorolasok

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92
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