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Az ELS MultiCard jeldl6ket PrintJet -tel, plotterrel
vagy SMark nyomtatéval lehet nyomtatni. A PrintJet
ADVANCED hasznélataval a kabelek és sorkapcsok
azonositdinak szines nyomtatasa figyelemfelkeltéen,
sokféleképpen torténhet.

ELS 6/30 a WKM 8/30 kéabeljelol6khoz vagy az EM8/30
csoportos jelolétartohoz

ELS 7/40 az SchT5S csoportos jelolétartokhoz

ELS 16/40 a WKM 18/43 kabeljelolékhoz vagy az
SchTb csoportos jelolétartdhoz

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat ELS, Behelyezhet6 jel6ldk, 7 - 115 mm, 30 x 6
mm, sarga

Rendelési szdm 1045580000

Tipus ELS 6/30 MC NE GE

GTIN (EAN) 4032248779482

Qty. 80 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 0.8 mm Meélység (coll) 0.0315 inch
Magassag 30 mm Magassag (coll) 1.1811 inch
Szélesség 6 mm Szélesség (coll) 0.2362 inch
Nett6 tomeg 0.97g¢

Homeérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...100 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Termék karbonldbnyoma Bolcs6tdl a kapuig 0.006 kg CO2 eq.

Altalanos adatok

Anyag szine az ellendllas kédja szerint 4

Laponkénti jel6l6szam 16

Nyomtatéas tipusa ures

Véltozat halogénmentes

Szélesség 6 mm

UL 94 éghet6ségi osztaly V-2

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 100 °C

Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -40 °C

Szin sarga

Halogén Nem

Alapanyag Poliamid 66

Nyomtatott karakterek ures

Jelolék szama kombinacionként Tapellatas formaja MultiCard

kompatibilis nyomtatd PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Jel6lék szama kombinaciénként 1 MultiCard = Insert markers

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...100 °C

Vezeték és kabeljelolok

Halogén Nem Vezeték kiilsé atmérs, max. 115 mm
Vezeték kiilsé atmérd, min. 7 mm Vezeték kiilsé atm. 7-115mm
Besorolasok

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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EM 8/30 végbak jel6l

Az EM 8/30 végbakjelolé egyfel6l a WEW 35/2 és a
ZEW 35/2 végbakok jelolésére, méasfeldl a \W-sorozat
sorkapcsaihoz hasznéalhaté csoportos jeloléként. Az

EM 8/30 ESO 7/ESO 7P becsusztathato jelolSlappal
szerelhet6 fel. A zseb megbizhatéan védi a nyomtatast a
kornyezeti hatasok ellen.

A becsusztathaté cimkék a ,Tartozékok” cimszé alatt

talalhatok.
Altalanos rendelési adatok
Tipus EM 8/30 Valtozat
Rendelési 1806120000 EM, Sorkapocs jeldl6, 32.4 x 7.2 mm, Raszter mm-ben (P): 7.20
szam Weidmueller, Attetszé
GTIN (EAN) 4032248275298
Qty. 50 ST

WKM becsusztathato jelolélapokhoz

A WKM halogénmentes, atlatsz6 zsebe kivalé védelmet

nyujt a kornyezeti hatasok ellen. Az erés kabelkotozéses

rogzitésnek kdszonhetéen szinte minden vezeték-

keresztmetszethez alkalmas.

Az elényomtatott cimkéket egyszertien be kell helyezni

a WKM tartéba, és a kengyellel rogziteni kell. A WKM

kabeljelol6k a megfelel6 megoldast jelentik a hatékony

helyszini jelolésre.Az On elényei a WKM kabeljel 516k

hasznélata esetén

* A papir és poliészter jelol6ket egyedileg lehet nyomtatni
a hagyomanyos irodai nyomtatékkal

* A robusztus kialakitas és a MultiCard ELS cimkék
kombinacidja maximalis védelmet nyujt a kornyezeti
hatasok ellen

Altalanos rendelési adatok

Tipus WKM 8/30 Valtozat

Rendelési 1631910000 WKM, Vezeték és kabeljelolék, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, Vezeték- és
szam kabeljelolok, Attetszo

GTIN (EAN) 4008190206666

Qty. 50 ST
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