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Teljesitmény a fedélzeten - 100%-o0s biztonsag, 100%-o0s

integracio, 100%-os koltséghatékonyséag:

A kompakt és hatékony megoldas, kisebb UL-600V

alkalmazasokhoz

Nagy teljesitmény érintkezésor akar 12 kVA

teljesitményl alkalmazasokhoz:

* 29 A, 400V (IEC)

¢ 20 A, 600 V fesziiltségen (UL)

* Egy rekeszes csatlakozéprofil

Segitségnyujtas az eszkoz tanusitdsdban:

* Megfelel a 600 V kovetelményeinek az UL 508 /
UL840 szerint.

* Kielégiti a fokozott érintésvédelmi kbvetelményeket az
IEC68100-5-1 szerint, amikor BLZ 7,62 HP hiivelyes
érintkezésorral van kombinalva...

Karcsusitott eszkdz tobblépcsds késziilék sorozatokhoz:

Csokkentse a méretet és a vagas koltségeit a nagyobb

volumendi, alacsonyabb teljesitmény(i gyartasnal, a

késziilék jovahagyasanak megdrzése mellett!

Ts érintkez6sor, 180°-0s kivezetés, peremes aljzat nélkiil

Altalanos rendelési adatok

Valtozat NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor,
Oldalt zart, THT-forrasztott csatlakozas, 7.62 mm,
Pélusszam: 12, 180°, Forrasztotiiske hossza (I): 3.2

mm, énozott, narancssarga, Doboz

Rendelési szam 1048970000
Tipus SL 7.62HP/12/180G 3.2SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248786947
Qty. 50 Darab
Termékadatok IEC:630V /29 A
UL: 300V /20A
Csomagolas Doboz
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok “

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (cURus) E60693

Méretek és tomegek

Mélység 8.4 mm Mélység (coll) 0.3307 inch
Magassag 15 mm Magassag (coll) 0.5906 inch
Legalacsonyabb valtozat magassaga 11.8 mm Szélesség 90.62 mm
Szélesség (coll) 3.6677 inch Nett6 tomeg 6.94 ¢
Homeérsékletek

Folyamatos (izemi hémérséklet., min. -25°C Folyamatos lizemi hémérséklet., max. 100 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tdomeg% feletti SVHC

Termék karbonldbnyoma

Bolcs6tdl a kapuig

0,054 kg CO2 eq.

Rendszerspecifikaciok

Termékcsalad

OMNIMATE Power
- sorozat BL/SL 7.62HP

Csatlakozas tipusa

Aramkéri lap csatlakozas

Felszerelés NYAK-ra THT-forrasztott csatlakozas Raszter mm-ben (P) 7.62 mm
Raszter inch-ben (P) 0.300" Kimend konyok 180°
P6lusszam 12 Forrasztétiiskék szama pélusonként 1
Forrasztétiiske hossza (1) 3.2 mm Forrasztétiiske méretei 1,0x 1,0 mm
Forrasztétiiske méretei=d Tlrés +0,01 /-0,03 mm Forrasztészem lyukatméré (D) 1.4 mm
Forrasztészem lyukatmeéré tiirés (D) +0,1T mm L1, mm 83.82 mm
L1, inch 3.300" Sorok szama 1

Erintkezésorok szama

1

Erintésvédelem a DIN VDE 57 106
szerint

Erintésbiztos dugaszolas

Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP20 dugaszolt Védelmi osztaly IP10

Koédolhatd Igen Dugaszolasi ciklusok 25
Anyagjellemzék

Szigetel6anyag PBT Szin narancssarga

Szinskala (hasonlo) RAL 2000 Szigetel6anyag csoport lla

Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam =200 Moisture Level (MSL)

(CTI)

UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Erintkez$ anyaga Cu-0tvozet

Erintkezd feliilet énozott Forrasztott csatlakozas rétegszerkezete 1..3 um Ni/ 2...4 ym Sn

matt

Dugaszolhato csatlakozas 1..3umNi / 2..4 ym Sn Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C
rétegszerkezete matt

Tarolasi hémérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -50 °C
Uzemi hémérséklet, max. 100 °C Hémeérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C
Hémeérsékleti tartomany, telepités, max. 100 °C
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Névleges adatok IEC szerint

szabvany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984

Névleges aram, min. pélusszam (Tu=20 29 A

OC)
Névleges aram, maximalis polusszam 26 A Névleges aram, min. pélusszam 25 A
(Tu=20 °C) (Tu=40°C)
Névleges dram, maximalis polusszam 21 A Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség 630V
(Tu=40°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/2 talfesziiltség 500 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a ll/3 tulfesziiltség 400 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges Iokéfesziltség a ll/2 6 kV Névleges lokéfesziiltség a lll/2 6 kV
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés

mértékéhez mértékéhez

Névleges lokéfesziiltség a lll/3 6 kV Rovid ideji hatararam ellenéllas 3x1smit 180 A
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyez6dés

mértékéhez

Kaszéuat, min. 8.1 mm Hézag, min. 6.5 mm
Csomagolas

Csomagolas Doboz VPE hosszlséag 211.00 mm
VPE szélesség 105.00 mm VPE magasséag 40.00 mm
CSA névleges adatok

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 300V
csoport / CSA) csoport / CSA)

Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 600V Névleges aram (B felhasznalasi csoport /20 A
csoport / CSA) CSA)

Névleges aram (C felhasznalasi csoport /20 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport /5 A

CSA) CSA)

UL 1059 névleges adatok

Intézet (cURus) CURUS Tanusitvany szama (cURus) E60693
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 300V
csoport / UL 1059) csoport / UL 1059)

Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 600V Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 20 A

csoport / UL 1059) UL 1059)
Névleges aram (C felhasznalasi csoport/ 20 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 5 A
UL 1059) UL 1059)

Kaszéaramut, min. 11.2 mm

Térkoz, min. (UL 1059) 6.5 mm

Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok
maximalis értékek - lasd a

tanusitvanyt.

Fontos megjegyzés

IPC megfelel6ség

A termékek fejlesztése, gyartasa és széllitdsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany

.megengedhetd” kategodridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket

kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések * Additional variants on request

P on drawing = pitch

Gold-plated contact surfaces on request
Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other

components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking

capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

70%, 36 months

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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HOLE PATTERN
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Kodolo elemek

Altalanos rendelési adatok

Csak azt kapcsolja 6ssze, amit kell: a megfelel
csatlakozast a megfelel6 helyen.

A koédolasi elemek és reteszel6 eszkozok egyértelmuen
hozzarendelik a csatlakozéelemeket a gyartasi és az
tizemelési folyamat soran

A kédolasi elemeket és a reteszel6 eszkdzoket a szerelés
el6tt vagy a kabelkonfekcionalas fazisaban kell behelyezni.
A Weidmudller alternativaja: online konfiguralas a
valtozatkonfigurator segitségével a szallitas el6tti elézetes
kodolashoz.

A kapcsolasi tablan torténd hibas konfekcionalas és

az 0sszekot6 elemek téves csatlakoztatasa tobbé nem
lehetséges.

Az elény: nincs hibakeresés a gyartas soran, és nem
mertil fel a felhasznalé altal okozott tizemelési hiba.

Tipus BLZ/SL KO OR BX Valtozat

Rendelési 1573010000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Tartozékok, Kédol6 elem, narancssarga,
szam Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190048396

Qty. 100 ST

Tipus BLZ/SL KO BK BX Valtozat

Rendelési 1545710000 NYAK dugaszolé csatlakozé, Tartozékok, Kédold elem, fekete,

szam Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190087142

Qty. 50 ST
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