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Product image

A WeiCoS-System dugaszai az dsszes kiilonb6zé
csatlakozérendszerhez kaphatok. A termékvalaszték
1-10 polusu eldszerelt sarukat tartalmaz, de egyedi
osszeszerelésre is van lehetdség. Ez biztositja a
lehet6 legrugalmasabb hasznalhatésagot minden
alkalmazasban. Az egyedi tartozékok novelik a
biztonsagot és a kdrnyezeti hatasok elleni védelmet.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Z-sorozat, Dugaszol6 csatlakozo, Kézvetlen rogzités
Rendelési szdm 1051980000

Tipus ZP 4/1AN GN

GTIN (EAN) 4032248805044

Qty. 50 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
u
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 47.5 mm Mélység (coll) 1.8701 inch
Magassag 22.5 mm Magassag (coll) 0.8858 inch
Szélesség 6.5 mm Szélesség (coll) 0.2559 inch
Nett6é tomeg 6.18 g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..56 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C Folyamatos lizemi hémérséklet,, max. 120 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin zold
UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Valtozat Csatlakozokészlet, Véglap sziikséges Igen
dugaszolhatd,
Huzoékengyeles csatlakozas
Potencialok szdma 1 Szintek szdma 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 1 Keresztkotott szintek belil Nem
PE-csatlakozas Nem
CSA névleges adatok
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 10 AWG C feszliltség nagysag (CSA) 600V
C aram nagyséag (CSA) 28 A Tanusitvany szama (CSA) 200039-1720292
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 26 AWG
Kiegészitoé miiszaki adatok
Nyitott oldala jobb Telepitési utmutatd Kozvetlen rogzités
Felszerelés tipusa Dugaszolt
Névleges adatok
Névleges keresztmetszet 4 mm?2 Névleges fesziiltség 800V
Névleges DC fesziiltség 800V Névleges aram 32A
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Szabvanyok IEC 60947-7-1 szerint Fajlagos ellenéllas az IEC 6094 7-7-x 1 mQ
szerint
Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 1.02 W
X szerint
Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 10 Csatlakozasi irdny felsé
AWG, max.
Csatlakozas tipusa Hazoérugos csatlakozas Csatlakozasok szama 1
Rogzitési tartomany, névleges 6 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 0.13 mm?2
csatlakozas, max. csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26 Keresztmetszet csatlakoztatott 0.13 mm?2
AWG, min. vezetékhez, finomsodratu,
érvéghuvelyekkel és miianyag
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.13 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?

finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozas, min.

finomsodratd, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 6 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, min. tomor ér, max. névleges csatlakozas
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.13 mm?2

tomor ér, min. névleges csatlakozas

UL névleges adatok

Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 10 AWG
(cURus)

Tanusitvany szama (cURus) E60693

Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 26 AWG

Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 26 AWG

(cURus) (cURus)

C fesziiltség nagysag (cURus) 600V C aram nagysag (cURus) 28 A

Vezetékméret, terepi vezetékzés max. 10 AWG

(cURus)

Altalanos

Poélusszam 1 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 10
AWG, max.

Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, min.

Szabvanyok IEC 60947-7-1 szerint

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002848 ETIM 7.0 EC002848

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848

ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 9.0 27-14-11-92

ECLASS 9,1 27-14-11-92 ECLASS 10.0 27-14-11-92

ECLASS 11.0 27-14-11-92 ECLASS 12.0 27-14-11-92

ECLASS 13.0 27-25-03-90 ECLASS 14.0 27-25-03-90

ECLASS 15.0 27-25-03-90
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Altalanos rendelési adatok

A WeiCoS-System dugaszai az 6sszes kiilonb6zé
csatlakozérendszerhez kaphatok. A termékvalaszték
1-10 podlusu elészerelt sarukat tartalmaz, de egyedi
Osszeszerelésre is van lehetdség. Ez biztositja a
lehet6 legrugalmasabb hasznalhatésagot minden
alkalmazasban. Az egyedi tartozékok novelik a
biztonsagot és a kornyezeti hatasok elleni védelmet.

Tipus Z\VR ZP4 Valtozat

Rendelési 1855250000 Z-sorozat, Rogzitékengyelek, Kdzvetlen rogzités
szam

GTIN (EAN) 4032248396481

Qty. 25 ST

Tipus KOSF ZT4 Valtozat

Rendelési 1856860000 Z-sorozat, Kédolo elem, Kdzvetlen rogzités
szdm

GTIN (EAN) 4032248400744

Qty. 50 ST

Tipus ZZE ZP4 Valtozat

Rendelési 1855260000 Z-sorozat, Hizasmentesits, Kozvetlen rogzités
szam

GTIN (EAN) 4032248396498

Qty. 25 ST

Lapos csavarhizé

Altalanos rendelési adatok

Hornyos csavarhlzoé lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajté a DIN 5264, 1SO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Tipus
Rendelési
szam

GTIN (EAN)
Qty.

SDS 0.6X3.5X100
9008330000

4032248056286

18T

Valtozat

Csavarhuzo, Csavarhiizé
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Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

e

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/6 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1609820000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
sz&dm Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190203436

Qty. 1000 ST

Tipus WS 10/6 M MC NE WS Valtozat

Rendelési 1818400000 WS, Sorkapocs jel6l6, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4032248310876

Qty. 600 ST

Tipus WS 10/6 MC NE WS Viltozat

Rendelési 1828450000 WS, Sorkapocs jelols, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4032248350513
Qty. 600 ST

Jelolétarto

Altalanos rendelési adatok

A jelol6tartd lehet6séget kinal tovabbi, b vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartok opcionalisan 0sszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect moduléris sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelhetdk. A szerelési jelolék
tipusa a rendeltetési jel6léshordozé adott tartozékai alatt
talalhaté meg.

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, Jelol6tartd
sz&dm

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST
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Tartozékok
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, JelolStartd

szdm

GTIN (EAN) 4032248270248

Qty. 100 ST
DEK 5/6
WS/ DEK
A MultiMark sorkapocsjelolék kétkomponensd,
innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jelolé
» - kemény alapkonturja biztonsagosan a helyére pattan a
f csatlakozon. Az elasztikus fellilet egyszer(ivé teszi a jel6l6

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé
\ teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb
méretbeli kiilobnbségekhez, melyek 6sszeadddhatnak,
/ kiilondsen hosszu sorkapocs-tombdknél. Tovabbi elény:
A feliileti anyag kivalé nyomtathatésaga garantalja a
tartos és kopéasallo cimkézést. A nyomtatdé 300 dpi
felbontdsdnak koszonhetbéen a felirat konnyen olvashato.
A MultiMark elényei:
* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozat sorkapcsokkal
¢ Szilard megtartas és tartdos nyomtatas
* A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél
* Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés
* Hely a tobbsoros nyomtatashoz
Altalanos rendelési adatok
Tipus DEK 5/6 MM WS Valtozat
Rendelési 2007120000 Dekafix, Sorkapocs jel6ls, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér
szam
GTIN (EAN) 4050118392104
QOty. 600 ST
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