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Az adapterek és tesztdugok a sorkapcsok és a
vizsgaldberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznalatosak. igy elektromos érintkezés hozhaté

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen
elvégezhetdk.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Tartozékok, Tesztadapter, 6 A
Rendelési szdm 1052680000

Tipus ZTA ZDK 2.5/ZA

GTIN (EAN) 4032248847907

Qty. 5 Darab

A létrehozas datuma 28.11.2025 02:32:38 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1052680000

ZTA ZDK 2.5/ZA

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 110.7 mm Meélység (coll) 4.3583 inch

Magassag 35.6 mm Magassag (coll) 1.4016 inch

Szélesség 5.1 mm Szélesség (coll) 0.2008 inch

Nett6 tomeg 19.4¢g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -5°C..40°C

Folyamatos tizemi h6mérséklet., min. -50 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 120 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szin fekete

A mukodési elemek szine piros UL 94 éghet6ségi osztaly V-0

Rendszer specifikaciok

Valtozat Sorkapcsokhoz Véglap sziikséges Nem

Potencialok szdma 1 Szintek szdma 1

Rogzitési pontok szdma szintenként 1 N funkcié Nem

PE m{ikodés Nem PEN funkcio Nem

Kiegészité miiszaki adatok

Bepattinthatd csapokkal Igen Felpattinthato Nem

Felszerelés tipusa Dugaszolt

Méretek

Raszter mm-ben (P) 5.10 mm

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 1.5 mm? Névleges fesziiltség 250V

Névleges aram 6 A Fajlagos ellendllas az IEC 60947-7-x 1.83 mQ
szerint

Tulfeszlltség kategoria [} Szennyezés sulyossaga 3

Rogzitheto vezetékek (névleges csatlakozas)

Csatlakozasi irdny felsé Meghuzasi nyomaték, max. 0.3 Nm

Meghuzasi nyomaték, min. 0.3 Nm Csupaszolasi hossz 6 mm
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Csatlakozas tipusa

Huzo6rugos csatlakozas

Csatlakozasok szama

Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2
csatlakozas, max. csatlakozas, min.

Keresztmetszet csatlakoztatott 0.5 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2
vezetékhez, finomsodratd, finomsodratu, érvéghuivelyekkel DIN

érvéghuvelyekkel és mlianyag 46228/1, névleges csatlakozas, max.

gallérokkal DIN 46228/4, névleges

csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.5 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.6 mm?
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratd, max.

46228/1, névleges csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2
finomsodratu, min. tobberes, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm? Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 1.5 mm?
tobberes, névleges csatlakozas, min. tomor ér, max. névleges csatlakozas
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.5 mm?

tomor ér, min. névleges csatlakozas

Altalanos

Pélusszam 1

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002555 ETIM 7.0 EC002555
ETIM 8.0 EC002555 ETIM 9.0 EC002555
ETIM 10.0 EC002555 ECLASS 9.0 27-14-11-48
ECLASS 9,1 27-14-11-48 ECLASS 10.0 27-14-11-48
ECLASS 11.0 27-14-11-48 ECLASS 12.0 27-14-11-48
ECLASS 13.0 27-25-03-04 ECLASS 14.0 27-25-03-04
ECLASS 15.0 27-25-03-04
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