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RoHS

Vnmrum

Két 1/0 slave késziilék, vagy a vezérlo és egy I/

O el6fizet6 kozotti 6sszekottetés létrehozasanak
legmegbizhatdbb médja a konfekcionalt kabelek
hasznalata. A kabelvalaszték: PROFIBUS, CANopen,
DeviceNetTM, EtherCAT és Ethernet.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Buszvezeték, Egyik oldalon szabad vég, M12,
Pélusszam: 5, 15 m, Hively (mama) , hajlitott,
arnyékolt: Igen, LED: Nem, Képeny anyaga: PVC,
Halogén: Igen

Rendelési szam 1062181500

Tipus SAIL-M12BW-CD-15B
GTIN (EAN) 4050118606447
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok UK

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Hossz 15 m Hossz, inch 590.5512 inch
Nett6 tomeg 1000 g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

1cb33b66-fcff-4dab-b89f-fdbbfbfbcbbb

Kabel miiszaki adatai

Kabelhossz 15 m Koépeny szine ibolyaszin
Olajokkal szembeni ellenéllas in accordance with IEC A kovetkez6 kabeltartokhoz: Nem
60811-2-1
Erkeresztmetszet 0.34 mm? Vezetékek szdma 5
arnyékolt Igen Halogén Igen
Szigetelés PVC Gyorsulas 7 m/s2
Hajlitasi sugar, min., mozgo 10 x kabelatmérd Hajlitasi sugar, min., allo 10 x kabelatmérd
Haijlitasi ciklusok 5 millié Vezeték keresztmetszet (nyomtatas/ 2x0,34 mm2+2x0,22

online)

mm?2

Langterjedéssel szembeni ellenallas According to IEC 60754-1 Sebesség 180 m/min
Kopeny anyaga PVC Konfiguralhaté kabelhossz Nem

Kilsé bevonat az UL AWM stilusnak 2571 (80 °C) Hibrid kabel Nem
megfeleléen

Keresztkotéses irradiacio Nem Hegesztési szikrakkal szembeni ellenalldasNem
Szinkod gy(rd Piros, Fekete, Fehér, Kék Temperature range, stationary -40...80 °C
Hegesztésnek ellenallo Nem Temperature range, moving -25..80 °C
Pélusok szama 5 Outside diameter 6.7 mm = 0.3 mm
Altalanos miiszaki adatok

Kédolas A koédolasu Csatlakozasi menet M12
Erintkezé felilet Aranyozott LED Nem
Valtozat Huvely (mama), hajlitott Haz f6 anyaga PUR
Szigetelési ellenallas 108 Q Erintkez6 anyaga CuZn35PB2
Névleges fesziiltség 125V Névleges aram 4 A
Védelmi osztaly IP67 Dugaszolasi ciklusok =100
Szennyezés sulyossaga 3 athidalt Nem
Menetes gy(rl anyaga Sargaréz, nikkelezett Haz hémérsékleti tartomanya -25..+80 °C

Meghuzasi nyomaték

M12:0,8-1,2 Nm

Kabelszabvanyok

Mérgezé gazok

According to
EN-50267-2-1
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Villamos tulajdonsagok

Szigetelési ellenallas 108 Q Névleges fesziiltség 126V
Altalanos szabvanyok
Csatlakoz6, standard IEC 61076-2-101
Dugé, bal
Csatlakozo, bal M12, A kédolasu, Pélusok
szadma: b, IP67, hivelyes
érintkezd, 0°-os szog,
csatlakozo, arnyékolt
Dugd, jobb
Csatlakozd, jobb Szabad vezetékvég
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08
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Poluskiosztas
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Socket Socket

Az idealis szerszam: Screwty ® nyomaték
Kapcsolasi rajz funkciéval
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Light, securely screwed-in round plug-in
connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.:
1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F
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