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PushPull dugaszolhaté csatlakozé készlet az IEC
61076-3-117 14. (PROFINET) valtozat szerint, fém, LC
betéttel

Altalanos rendelési adatok

Valtozat FO peremes aljzat, IP67, 14. véltozat,
kozéprogzitéses, LC duplex-6sszekotd,
Multimédusu

Rendelési szam 1062610000

Tipus IE-BSC-V14M-LCD-MM-C
GTIN (EAN) 4032248813322

Qty. 10 Darab

Vt:oupum

A létrehozas datuma 30.12.2025 08:05:34 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1062610000

IE-BSC-V14M-LCD-MM-C

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 33 mm Meélység (coll) 1.2992 inch
Magassag 39.6 mm Magassag (coll) 1.56591 inch
Szélesség 39.6 mm Szélesség (coll) 1.5591 inch
Nett6 tomeg 529g¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -40°C...70°C
Telepitési hémérséklet
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114babbd55
Altalanos adatok
Arucikk leirasa 14. véltozat, Szin Egyéb
kozéprogzitéses, LC
duplex-0sszekoté
Haz {6 anyaga Cink présontvény Védelmi osztaly IP67
Dugaszolasi ciklusok 500 Elemi szal tipusa Multimédusu
Beillesztési veszteség <0,4dB 1. csatlakozas LC Duplex
2. csatlakozas LC Duplex Visszatérési veszteség (csillapitas) 230dB
Altalanos szabvanyok
Csatlakozo, standard IEC61076-3-117 Var. 14,
IEC 61754-20
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000752 ETIM 9.0 EC000752
ETIM 10.0 EC000752 ECLASS 14.0 19-17-01-16
ECLASS 15.0 19-17-01-16
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Germany

.weidmueller.com
Tartozékok www.wei

porvédo sapkak

Késziilékeinek védelme por és szennyez6dés ellen

Altalanos rendelési adatok

Tipus |IE-BP-V14P Valtozat

Rendelési 1058310000 Aljzathaz-véddékupak
szam

GTIN (EAN) 4032248799404

Qty. 10 ST
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