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Product image

A potencidl elosztasa vagy tObbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztil torténik.

A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilheté. Ha a
poélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk moduléris
sorkapcsokhoz valé dugaszolhatoé és csavarozhaté
keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Keresztosszekots (kapocs), becsavart allapotban,
Eziistszirke, 269 A, Pélusszam: 2, Raszter mm-ben
(P): 32.00, Szigetelt: Nem, Szélesség: 10 mm

Rendelési szam 1063300000
Tipus waQv 120/2

GTIN (EAN) 4008190025830
Qty. 5 Darab

Vnmrum
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 71.8 mm Meélység (coll) 2.8268 inch
Magassag 44 mm Magassag (coll) 1.7323 inch
Szélesség 10 mm Szélesség (coll) 0.3937 inch
Nett6 tomeg 143.4¢g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -50 °C...55 °C
Folyamatos tizemi h6mérséklet., min. -50 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 100 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag PA 66

Szin

Ezlistsziirke

UL 94 éghetdségi osztaly V-2

Rendszer specifikaciok

Valtozat Sorkapcsokhoz

Kiegészité miiszaki adatok

Rogzités tipusa becsavart allapotban

Telepitési Gtmutatd

Kozvetlen rogzités

Robbanasbiztossag szempontjabol Nem
bevizsgalt valtozat

Méretek

Raszter mm-ben (P) 32.00 mm

Névleges adatok

Névleges fesziiltség 400V Névleges dram 269 A
Altalanos

Po6lusszam 2 Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités
Besorolasok

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489

ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03
ECLASS 15.0 27-25-03-03
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Vago- és lyukaszto szerszamok keresztosszekotokhoz

Altalanos rendelési adatok

¢ Weidmiiller Z-sorozatu keresztosszekotékhoz

* WQV 2.5 - WQV 35 méretl keresztosszekotdkhoz

* WTR 2.5 és WSI 6 sorkapcsok keresztosszekotd
ablakaihoz

Tipus WAW 1 NEUTRAL
Rendelési 9004500000
szam

GTIN (EAN) 4008190053925
Qty. 18T

Valtozat

Miscellaneous tools
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