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Tulfesziiltség-védelem kilon komponensekkel
¢ Csillapité aramkorrel / RC-aramkorrel
* Magnesszelepek rogzitésére hasznalhatd

Altalanos rendelési adatok

Valtozat

Surge protection for instrumentation and control,

Surge protection for measurement and control

Rendelési szdm

1064120000

Tipus
GTIN (EAN)
Qty.

VSSC4 RC 24VAC/DC
4032248829521
5 Darab

\MSR

\/cmnpum
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
Jovahagyasok ..-ﬂl.:htﬁ
CSAEX "é@h
i LISTED
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (UL) E311081
Méretek és tomegek
Mélység 58.56 mm Mélység (coll) 2.3031 inch
Magassag 76 mm Magassag (coll) 2.9921 inch
Szélesség 12.4 mm Szélesség (coll) 0.4882 inch
Nett6é tomeg 352¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C..80°C Uzemi hdmérséklet -40°C..70°C
Péaratartalom 5..96 %
Meghibasodasi valészinliség
SIL az IEC 61508 szerint 3 MTTF 4048 a
SFF 97.16 % Ages 28
PFH, 1*10-9 6ranként 80
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7cl
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
UL névleges adatok
Tanusitvany szdma (UL) E311081 UL tanusitvany UL Zertifikat - PDF/
E311081VOL1SEC3.pdf
(application/pdf)
CSA védelmi adatok
D gézcsoport IIA A, B gazcsoport IIC
Bemenet - aram, max. Il 16 A C géazcsoport IIB
Bels6 induktiv ellenéallas, max. LI O uH Bels6 kapacitas, max. Cl 222 nF
Bemeno fesziiltség, max. Ui 42V
IEC / EN névleges adatok
Pélusszam 1 Névleges fesziiltség (AC) 24V
Névleges fesziiltség (DC) 34V Névleges aram, IN 20 A
Fesziiltség tipusa AC/DC Térfogati ellenallas <0.1Q
Kapacitas 220 nF Szabvanyok IEC 61643-21
Levezet6aram, max. (8/20 ps) 1 kA Kovetelmény kategéria IEC 61643-21 C1
szerint

Max. folytonos fesziiltség, Uc (AC) 30V Max. folytonos fesziiltség, Uc (DC) 42V
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Aramlékés-teherbiras, C1

0,25 kA 8/20 us 0,5 kV
1,2/50 us

Tulterhelés - meghibasodas izemmad

1. lzemmod

Névleges terhel6aram, IL

20A

Szigetelések koordinalasa EN 50178 szerint

Tulfeszliltség kategoria

Szennyezés sulyossaga

Altalanos adatok

Optikai mikodésjelzés Nem Szegmens Meérés - vezérlés -
szabalyozas
Valtozat Tulfesziltség-védelem, Kivitel sorkapocs
mérés-vezérlés-szabalyozas
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Szin fekete
Védelmi osztaly IP20 Szigetelési funkcid Nem

A jovahagyasok tovabbi részletei

GOST tanusitvany

GOST-Zertifikat -
PDF/7950_n1-n4.pdf
(application/pdf)

Csatlakozasi adatok

Csupaszolasi hossz 10 mm Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas
Meghuzasi nyomaték, min. 0.5 Nm Meghuzasi nyomaték, max. 0.8 Nm
Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm? Rogzitési tartomany, névleges 4 mm?2
csatlakozas, min. csatlakozas, max.

Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.5 mm?2 Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 6 mm?
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 0.5 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 4 mm?2
(DIN 46228-1), min. (DIN 46228-1), max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?
tobberes, névleges csatlakozas, min. tobberes, névleges csatlakozas, max.
Elektromos adatok

Fesziiltség tipusa AC/DC

Altalanos adatok

P6lusszam 1 Védelmi osztaly IP20
Szin fekete

IECEx/ATEX/cUL besorolas

cUL tanusitvany

cUL Certificate - pdf/
VSSC.PDF (application/
pdf)

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

1. méd: Az az allapot, amikor az SPD feszliltségszabalyozo részét levalasztottak. A
feszliltségszabalyoz6 funkcié mar nem elérhetd, a kabel viszont tovabbra is mikdodbképes.

Besorolasok
ETIM 8.0 EC000943 ETIM 9.0 EC000943
ETIM 10.0 EC000943 ECLASS 14.0 27-17-15-01
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ECLASS 15.0

27-17-15-01

Ajanlati specifikacios lapok

Hosszu specifikacio

Feed-through terminal,
12.4mm wide with

a sparkover gap and
interference suppressor
combination between the
signal line connection,

TS 35 mounting foot.

A signal with max. 20A
can be protected here.
Optical identification of the
terminal based on the type
of protected switching

and the voltage level. The
terminal can be labelled or
marked.

Rovid specifikacio

Feed-through terminal
with a sparkover gap and
interference suppressor
combination between the
signal line connection, TS
35 mounting foot. Version:
24V UC
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A kép illusztracié Circuit diagram

SUITABLE
61508
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Tartozékok (zarélemezek)

Véglezaro lemezek (AP) a VSSC termékcsaladhoz, kék és

fekete
Altalanos rendelési adatok
Tipus AP VSSC4 Valtozat
Rendelési 1063120000 VSSC, Véglap
szam
GTIN (EAN) 4032248947560
Qty. 50 ST
Ures
A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden
LI . . X . -
, : 1 vezetékhez és dugaszolhatoé csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szdmu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashato, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznalatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozojelolék, minden Weidmiuiller-
kébelcsatlakozéhoz alkalmazhatok

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/5 MC NE WS Valtozat
Rendelési 1609801044
szam

GTIN (EAN) 4008190397111
Q. 1000 ST

Dekafix, Sorkapocs jel6lé, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
Weidmueller, fehér
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