AP VSSC4 LB

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Véglezaro lemezek (AP) a VSSC termékcsaladhoz, kék és
fekete

Altalanos rendelési adatok

Valtozat VSSC, Véglap
Rendelési szdm 1067240000
Tipus AP VSSC4 LB
GTIN (EAN) 4032248999873
Qty. 50 Darab

A létrehozas datuma 04.01.2026 02:52:12 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1067240000

AP VSSC4 LB

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 58.56 mm Meélység (coll) 2.3031 inch

Magassag 76 mm Magassag (coll) 2.9921 inch

Szélesség 1.5 mm Szélesség (coll) 0.0591 inch

Nett6 tomeg 3.71¢g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40 °C..80°C Uzemi hémérséklet -40°C..70°C

Paratartalom 5..96 %

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Valtozat Véglap Kivitel Egyéb

UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Szin Vildgoskék

Csatlakozasi adatok

Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas

Altalanos adatok

Szin Vilagoskék

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002496 ETIM 9.0 EC002496

ETIM 10.0 EC002496 ECLASS 14.0 27-17-90-90

ECLASS 15.0 27-17-90-90

Ajanlati specifikacios lapok

Hosszspecifikacio Véglap VSSC4-hez Rovid specifikacio Zardlemez VARITECTOR
VSSC4 elemhez
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