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A Weidmiiller termékvalasztékaban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandd, megbizhaté rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
véltozatok is. A végbakokon jel6lési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugb tartod is.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Végbak, sotétbézs, TS 32, V-2, PA 66 GF 30,
Szélesség: 12 mm, 100 °C

Rendelési szam 1067600000

Tipus WEW 32/1

GTIN (EAN) 4008190099657

Qty. 50 Darab

A létrehozas datuma 26.03.2026 05:52:14 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1067600000

Weidmiiller 3t

WEW 32/1 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
v - www.weidmueller.com
Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 67 mm Meélység (coll) 2.6378 inch
Magassag 56 mm Magassag (coll) 2.2047 inch
Szélesség 12 mm Szélesség (coll) 0.4724 inch
Nett6 tomeg 293g
Homeérsékletek
Ambient temperature -5°C..40°C Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C
Folyamatos tizemi hémérséklet., max. 100 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Termék karbonldbnyoma Bolcs6tdl a kapuig 0.236 kg CO2eq.
Anyag adatok
Alapanyag PA 66 GF 30 Szin sotétbézs
UL 94 éghet6ségi osztaly V-2
Rendszer specifikacidok
Valtozat Sorkapcsokhoz Tartosin TS 32
Kiegészité miiszaki adatok
Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités Felszerelés tipusa becsavart allapotban
Reteszelés csavaros rogzitéshez
Méretek
TS 35 eltolas 28 mm
Altalanos
Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités Tartésin TS 32
Besorolasok
ETIM 8.0 EC001041 ETIM 9.0 EC001041
ETIM 10.0 EC001041 ECLASS 14.0 27-25-03-02
ECLASS 15.0 27-25-03-02
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Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/5 MC NE WS Valtozat
Rendelési 1609801044 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
sz&dm Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190397111
Qty. 1000 ST

SchT csoportos jel6l6tarté

Altalanos rendelési adatok

Az SchT 5 S csoportjelold tartd kdzvetlenil felpattinthatd
a TS 32 tartésinre (G-sin) vagy a TS 35 tartésinre
(sorsorkapocssin). Emiatt a sorkapocs feliratozasa a
sorkapocstél és annak tipusatol fliggetleniil kialakithato.
Az SchT 5 és SchT 5 S védelmét ESO 5, STR 5
véddszalagok biztositjak.

Az SchT 7 egy elforgathaté csoportos jelolé
becsusztathatd jelz6lapokhoz, mely minden tovabbi nélkil
lehet6vé teszi a kapocscsavar miikodtetését.

Az SchT 7 tartalmazza az ESO 7, STR 7 védészalagot,
vagy DEK 5 védelmet.

A becsusztathato cimkék és véddszalagok a ,Tartozékok”
cimszo alatt talalhatok.

Tipus SCHT 7 Valtozat

Rendelési 0517960000 SCHT, Sorkapocs jelols, 39.3 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 7.00
szdm Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190001742

Qty. 20 ST
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ZGB elfordithato csoportos jelolétarto

A ZGB 15 egy felhajthatd csoportos jelol6tartd. A
jelolétartéba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozéjelolések,
vagy az ESO 15 becsusztathato jelolSlap illeszthetd.

A ZGB 30 egy felhajthat6 csoportos jelol6tartd. A
jelolétartéba dekafix b és WS 12/5 csatlakozéjelolések,
vagy az ESO 7 becsusztathatd jeloldlap illeszthetd.

A becsusztathaté cimkék és véddészalagok a , Tartozékok”
cimszo alatt talalhatok.

Altalanos rendelési adatok

Tipus ZGB 15 Valtozat

Rendelési 1636530000 Kapocsjel6l6k, Sorkapocs jelols, 15 x 7 mm, Raszter mm-ben (P):
szam 5.00 Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190297053

Qty. 20 ST

Tipus ZGB 30 Valtozat

Rendelési 1611930000 Kapocsjelolék, Sorkapocs jel6l6, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P):
szdm 5.00 Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190002251

Qty. 20 ST

Figyelmeztetd takardoburkolat

Villammal ellatott figyelmeztetések novelik az emberek
és gépek biztonsagat. Ezeket akkor hasznaljak, amikor a
kiilsé fesziiltséget jelezni kell az alkalmazas soran.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus WAD 27 NE WS Valtozat

Rendelési 1062960000 Csoportjelolék, Fedél, 64 x 27 mm, Raszter mm-ben (P): 27.00
szam Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190148225

Qty. 10 ST
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