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Az intelligens kabelezési megoldasokkal értékes idot és
pénzt takarithat meg.

A FieldPower® modularis rendszer minden kabelezési
feladathoz idealis megoldast kinal.

El6ére 0sszeszerelt kabelekhez hasznalhaté 6sszehajthato
tomitések

Tomitések M16 és M20 menettel A tomitésbe mikodtetd
és jelz6eszkozok épithetdk be

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Field Power® tomitébetét, Tomités, IP54, hozza
tartoz6 hazzal, EPDM

Rendelési szam 1069060000

Tipus RKDG D24 WG PT6

GTIN (EAN) 4032248827053

Qty. 10 Darab

A létrehozas datuma 01.04.2026 01:23:17 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1069060000

RKDG D24 WG PT6

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 18 mm Meélység (coll) 0.7087 inch
Magassag 33.8 mm Magassag (coll) 1.3307 inch
Szélesség 46.7 mm Szélesség (coll) 1.8386 inch
Hossz 5m Hossz, inch 196.8504 inch
Nett6 tomeg 16.5¢g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40 °C..85 °C Uzemi hémérséklet -40 °C...85°C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Alapanyag EPDM Szilikon Nem

Szin fekete Kivitel Tomités
Védelmi osztaly IP54, hozza tartoz6 héazzal UL 94 éghetdségi osztaly HB
Felszerelési pozicio, telepitési FieldPower® tomitési Vezetéktipus kerek
figyelmeztetés horony

Kabel kiils6é atméréje, max. 24 mm

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002624 ETIM 9.0 EC002624
ETIM 10.0 EC002624 ECLASS 14.0 27-18-28-15
ECLASS 15.0 27-18-28-15
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