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Product image

H&4ll6, egyenes, tls érintkezésor. Dobozban vagy
szalagon. Szalagon és 1,5 mm-es forraszcsuccsal,
automata 6sszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm
forrasztocsucs, reflow- és hulldmforrasztashoz. A tlis
érintkezésorokon hely talalhat6 a feliratozashoz és
kédolhatok. HC = nagyaramu

Altalanos rendelési adatok

Valtozat NYAK dugaszol6 csatlakozo, Csatlakozéelem
jobb, tiis érintkezésor, nyitott oldal, THT/THR-
forrasztott csatlakozéssal, 5.00 mm, P6lusszam:
4, 90°, Forrasztétiske hossza (I): 4.2 mm, énozott,
fekete, Doboz

Rendelési szam 1069570000
Tipus SHL-SMT 5.00/04GR 4.2BX
GTIN (EAN) 4032248825165
Qty. 108 Darab
Termékadatok IEC: 400 V
UL:300V /9 A/ AWG 26 - AWG 12
Csomagolas Doboz
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
W
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 27.8 mm Mélység (coll) 1.0945 inch
Magassag 14.4 mm Magassag (coll) 0.5669 inch
Legalacsonyabb valtozat magassaga 16.3 mm Szélesség 20.6 mm
Szélesség (coll) 0.811 inch Hossz 0 mm
Nett6 tomeg 3.75¢

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

System Parameters

Termékcsalad

OMNIMATE Housing
- CH20M sorozat

Csatlakozas tipusa

Aramkori lap csatlakozas

Raszter mm-ben (P) 5.00 mm Raszter inch-ben (P) 0.197"

Poélusszam 4 L1, mm 15.00 mm

L1, inch 0.591" Sorok szdma 1

Erintkezésorok szama 1 Védelmi osztaly IP20

Térfogati ellenéllas <5 mQ Kédolhatd Igen

Anyagjellemzék

Szigetel6anyag LCP Szin fekete

Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport llla

Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam 175 < CTI <400 Moisture Level (MSL) 1

(CTI)

UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Rézotvozet

Erintkezd feliilet 6nozott Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C

Térolasi hémérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -40 °C

Uzemi hémérséklet, max. 120°C Hémérsékleti tartomany, telepités, min. -30 °C

Hémeérsékleti tartomany, telepités, max. 120 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984 Névleges dram, maximalis pélusszam 10A
(Tu=20 °C)

Névleges aram, maximalis pélusszam 9A Névleges fesziiltség a 1l/2 talfesziiltség 400V

(Tu=40°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/2 talfesziiltség 320V Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség 250 V

osztalyhoz / szennyezés mértékéhez osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges Iokéfesziltség a ll/2 4 kV Névleges lokéfesziiltség a lll/2 4 kV

tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés

mértékéhez

tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés

mértékéhez
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Névleges Iokéfesziiltség a lll/3 4 kV

tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezédés

mértékéhez

CSA névleges adatok

Intézet (CSA) CSA Tanusitvany szama (CSA) 200039-70153051
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 50V

csoport / CSA) csoport / CSA)

Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V Névleges aram (B felhasznalasi csoport /9 A

csoport / CSA) CSA)

Névleges aram (C felhasznalasi csoport /9 A
CSA)

Névleges aram (D felhasznalasi csoport /9 A
CSA)

Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 26 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 12
Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - lasd a

tandsitvanyt.
UL 1059 névleges adatok
Intézet (cURus) CURUS Tanusitvany szama (cURus) E60693
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 50V
csoport / UL 1059) csoport / UL 1059)
Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 9 A

csoport / UL 1059)

UL 1059)

Névleges aram (C felhasznalasi csoport/ 9 A
UL 1059)

Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 9 A
UL 1059)

Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 26 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 12
Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - 1asd a

tandsitvanyt.
Anyagadatok
UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Szigetel6anyag LCP
Szigetel6anyag csoport Ila Kuszéutképzési 0sszehasonlitasi szam 175 < CTI <400

(CTI)

Altalanos adatok

Szin fekete

Védelmi osztaly IP20

Szinskala (hasonld) RAL 9011

Tokozasi opcid Nem

Fontos megjegyzés

IPC megfeleléség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitasa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhet6” kategoridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket

kérésre kiértékeljiik.

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002637 ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9,1 27-44-04-02 ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01 ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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Hiivelyes dugodk - htizékengyeles csavaros csatlakozas

Altalanos rendelési adatok

A funkcid és az innovacié optimalis kerete:

A modularis CH20M késziilékhazak csatlakozastechnikaja
szamos olyan el6nyt kinal, amelyek hatékonyabba teszik
az On projektjeit. NYAK sorkapocsblokkjainkkal és
csatlakozéinkkal élvezheti a rugalmas és megbizhaté
csatlakozastechnika elényeit.

Az olyan automatizalt gyartasi folyamatoknak
koszonhetéen, mint példaul a THT és THR forrasztas és

a tekercses csomagolas, kivalé mindséget és precizitast
garantalunk. lgy gyorsan és egyszer(ien végezheti el a
beépitést sajat rendszereibe.

Emellett a szinek széles valasztékat, valamint kilonbozé
kédolasi és nyomtatasi opcidkat kinalunk, amelyekkel
testreszabhatok a késziilékhazak. Ez lehet6vé teszi Onnek,
hogy sajat termékei ne csak funkciondlisak, hanem
tetszetés megjelenésliek is legyenek.

Tipus BHZ 5.00/04/90LH GGY/GGY Valtozat

Rendelési 1372520000 NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.00 mm,
szam Polusszam: 4, 90°, Csavaros csatlakozas, BHZ 5.00/04/90LH SN
GTIN (EAN) 4050118174229 GGY/GGY BX cod. 02, Doboz

Qty. 78 ST

Tipus BHZ 5.00/04/90LH GGY/BL  Valtozat

Rendelési 1372580000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.00 mm,
szam Pélusszam: 4, 90°, Csavaros csatlakozas, BHZ 5.00/04/90LH SN
GTIN (EAN) 4050118174625 GGY/BL BX cod. 02, Doboz

Qty. 78 ST

Tipus BHZ 5.00/04/90LH BK/OR Valtozat

Rendelési 1063280000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.00 mm,
szam Pélusszam: 4, 90°, Csavaros csatlakozas, cod. 02, Doboz

GTIN (EAN) 4032248814947

Qty. 78 ST

Tipus BHZ 5.00/04/90LH BK/GGY  Valtozat

Rendelési 1421750000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozo, 5.00 mm,
szam Polusszam: 4, 90°, Csavaros csatlakozas, BHZ 5.00/04/90LH SN BK/
GTIN (EAN) 4050118225518 GGY BX cod. 02, Doboz

Qty. 78 ST

Tipus BHZ 5.00/04/90LH BK/BL Viltozat

Rendelési 1069380000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.00 mm,
szam Pélusszam: 4, 90°, Csavaros csatlakozas, cod. 02, Doboz

GTIN (EAN) 4032248825028

Qty. 78 ST

Tipus BHZ 5.00/04/90LH BK/BK Valtozat

Rendelési 1069350000 NYAK dugaszolé csatlakozé, hiivelyes csatlakozé, 5.00 mm,
szam Pélusszam: 4, 90°, Csavaros csatlakozas, cod. 02, Doboz

GTIN (EAN) 4032248825011

Qty. 78 ST
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Hiivelyes dugok — PUSH IN rugés csatlakozas

Altalanos rendelési adatok

A funkcid és az innovacié optimalis kerete:

A modularis CH20M késziilékhazak csatlakozastechnikaja
szamos olyan el6nyt kinal, amelyek hatékonyabba teszik
az On projektjeit. NYAK sorkapocsblokkjainkkal és
csatlakozéinkkal élvezheti a rugalmas és megbizhaté
csatlakozastechnika elényeit.

Az olyan automatizalt gyartasi folyamatoknak
koszonhetéen, mint példaul a THT és THR forrasztas és

a tekercses csomagolas, kivalé mindséget és precizitast
garantalunk. lgy gyorsan és egyszer(ien végezheti el a
beépitést sajat rendszereibe.

Emellett a szinek széles valasztékat, valamint kilonbozé
kédolasi és nyomtatasi opcidkat kinalunk, amelyekkel
testreszabhatok a késziilékhazak. Ez lehetévé teszi Onnek,
hogy sajat termékei ne csak funkciondlisak, hanem
tetszetés megjelenésliek is legyenek.

Tipus BHF 5.00/04/180LH BK/OR  Valtozat

Rendelési 1989190000 NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.00 mm,
szam Pélusszam: 4, 180°, PUSH IN aktuatorral, Doboz

GTIN (EAN) 4050118373820

Qty. 78 ST

Tipus BHF 5.00/04/180LH BK/BL  Valtozat

Rendelési 1989090000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.00 mm,
szam Pélusszam: 4, 180°, PUSH IN aktuatorral, Doboz

GTIN (EAN) 4050118533453

Qty. 78 ST

Tipus BHF 5.00/04/180LH BK/BK  Valtozat

Rendelési 1497500000 NYAK dugaszolé csatlakozé, hiivelyes csatlakozé, 5.00 mm,
szam Polusszam: 4, 180°, PUSH IN aktuétorral, Doboz

GTIN (EAN) 4050118306828
Qty. 78 ST
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