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Product image

Villammal ellatott figyelmeztetések novelik az emberek
és gépek biztonsagat. Ezeket akkor hasznaljak, amikor a
kiilsé feszliltséget jelezni kell az alkalmazas soran.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Kapocsfedél, fehér, PA 66, Magassag: 19.8 mm,
Szélesség: 4.5 mm, Mélység: 9.6 mm, V-2

Rendelési szdm 1072100000

Tipus WAD 4 WS

GTIN (EAN) 4008190446116

Qty. 50 Darab
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WAD 4 WS

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£
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Germany
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 9.6 mm Meélység (coll) 0.378 inch
Magassag 19.8 mm Magassag (coll) 0.7795 inch
Szélesség 4.5 mm Szélesség (coll) 0.1772 inch
Nett6 tomeg 0.23¢g

Homeérsékletek

Ambient temperature -5°C..40°C Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C
Folyamatos tizemi hémérséklet., max. 100 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag PA 66 Szin fehér

UL 94 éghetdségi osztaly V-2

Rendszer specifikaciok

Valtozat Sorkapcsokhoz

Kiegészité miiszaki adatok

Rogzités tipusa Felpattinthato

Telepitési Gtmutatd

Kozvetlen rogzités

Robbanasbiztossag szempontjabol Nem
bevizsgalt valtozat

Méretek

Raszter mm-ben (P) 4.00 mm

Altalanos

Telepitési itmutatd Kozvetlen rogzités

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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