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PushPull dugaszolhaté csatlakozé készlet az IEC
61076-3-117 14. (PROFINET) valtozat szerint, fém, hibrid
betéttel

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Hibrid csatlakoz6 aljzat, IP67, Cat.5 (ISO/IEC
11801)

Rendelési szam 1072900000

Tipus IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

GTIN (EAN) 4032248831111

Qty. 10 Darab

A létrehozas datuma 27.02.2026 04:15:18 MEZ
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Miszaki adatok
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Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok
Jovahagyasok
[ H us
LISTED
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E316369
Méretek és tomegek
Nett6 tomeg 5547 g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet Uzemi hdmérséklet -40°C..70°C
Telepitési hémérséklet
Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Altalanos adatok
Vezeték keresztmetszet, finomsodraty, AWG 20 Vezeték keresztmetszet, finomsodratd, AWG 27
max. (AWG) min. (AWG)
Arnyékolas 360 fokos korkoros haz Haz f6 anyaga Cink présontvény
Kategoria Cat.5 (ISO/IEC 11801) Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.75 mm?2
finomsodratd, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.08 mm?2 Kopenyatmérd, max. 10 mm
finomsodratd, min.
Kopenyatmérd, min. 5 mm Felszerelés tipusa 2 csavar
Védelmi osztaly IP67 Dugaszolasi ciklusok 500
1. csatlakozas Hybrid (Q10) 2. csatlakozas Krimp
Villamos tulajdonsagok
Térfogati ellenallas <10 mQ Névleges aram 3 A érintkezénként

Altalanos szabvanyok

Csatlakozo, standard IEC 61076-3-119 CDV, IEC  Tanusitvany szama (cULus) E316369
61076-3-117 Var. 14

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121

ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90

ECLASS 15.0 27-44-03-90
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Szerelési kivagas
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Tartozékok
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Altalanos rendelési adatok

Hibrid, 10 poélusu. Betétek 14-es valtozati dugaszolhaté
csatlakozékhoz

Tipus |IE-BIC-HYB-P-0,2-300 Valtozat

Rendelési 1135160000 Crimp contact, for flange insert, Hybrid
szam

GTIN (EAN) 4032248915477

Qty. 300 ST

Tipus |IE-BIC-HYB-P-0,5-300 Valtozat

Rendelési 1096 150000 Crimp contact, for flange insert, Hybrid
szdm

GTIN (EAN) 4032248869114

Qty. 300 ST

Tipus |IE-BIC-HYB-P-0,75-300 Valtozat

Rendelési 1068970000 Crimp contact, for flange insert, Hybrid
szam

GTIN (EAN) 4032248823956

Qty. 300 ST

Crimping tools

Altalanos rendelési adatok

Krimpel6 szerszamok Weidmiiller érzékel6khoz RSV és
DSTV-HD rendszerek szamara

¢ Kilincsm( a pontos krimpeléshez

* Kioldasi lehet6ség helytelen mikodés esetén

* Végutkozével az érintkez6 pontos pozicionalasdhoz

Tipus
Rendelési
szam

GTIN (EAN)
Qty.

HTF HYB
1119580000

4032248900626

18T

Valtozat

FoderBcrimp

Présszerszam, Krimpel6 szerszam érintkez6khoz, 0.08mm?2, Tmm?2,
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Hibrid kabel

Omlesztett készlet, rézkabel, hibrid, rugalmas, 6 x 0,5
mm2 + 4 x AWG 22/7

Altalanos rendelési adatok

Tipus |IE-C5DHAG-MW Valtozat
Rendelési 1172250000

Csatlakozévezeték, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B),

szam PVC, Omlesztett kiszerelésii, 110m-té|
GTIN (EAN) 4032248964543
Qty. 110 M

porvédo sapkak

Késziilékeinek védelme por és szennyezddés ellen

Altalanos rendelési adatok

Tipus |IE-BP-V14P Valtozat

Rendelési 1058310000 Aljzathaz-véddékupak
szdm

GTIN (EAN) 4032248799404

Qty. 10 ST
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Sets - hybrid

PushPull dugaszolhaté csatlakozé készlet az IEC

Altalanos rendelési adatok

61076-3-117 14. (PROFINET) valtozat szerint, fém, hibrid
betéttel

Tipus |IE-PS-V14M-HYB-10P Valtozat
Rendelési 1072910000
szam

GTIN (EAN) 4032248831128
Qty. 10 ST

Csatlakozédugé hibrid, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
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