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Product image

A Klippon® Connect atfogd kinalatdban elérheté
tartozékok tokéletes illeszkednek az utolsé részlethez is. Ez

lehetévé teszi, hogy az eldirt szabvanyok szerint torténjen
a felszerelés

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Tartozékok, Sintarto, Wemid
Rendelési szdm 1080100000

Tipus WSH 5

GTIN (EAN) 4008190965143

Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 39 mm Meélység (coll) 1.56354 inch
Magassag 99 mm Magassag (coll) 3.8976 inch
Szélesség 8 mm Szélesség (coll) 0.315 inch
Nett6 tomeg 9.75¢g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Uzemi hémérséklet -50°C...120°C Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C
Folyamatos tizemi hémérséklet., max. 120 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szin sOtétbézs
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0

Rendszer specifikacidok

Valtozat Tartésinhez Tartosin TS 35

Kiegészité miiszaki adatok

Rogzités tipusa

becsavart allapotban

Telepitési Gtmutatd

Kozvetlen rogzités

Robbanasbiztossag szempontjabol
bevizsgalt valtozat

Nem

Felszerelés tipusa

Felpattinthat6

Méretek

Raszter mm-ben (P) 8.00 mm Rogzités eltolas 56 mm
Altalanos

P6lusszam 1 Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités
Tartésin TS 35

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001166 ETIM 9.0 EC001166

ETIM 10.0 EC001166 ECLASS 14.0 27-40-06-07
ECLASS 15.0 27-40-06-07

A létrehozas datuma 25.02.2026 09:12:02 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



Weidmiiller 3t

WSH 5 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Tal"tozékok www.weidmueller.com

rm

Gyiijtosinek

Kilonb6z6 anyagu gytjtésineinkkel és kapcsolédo
tartozékainkkal a leheté legkisebb telepitési helyen
csatlakoztathatja a vezetékeket. Az alkalmazastol
fligg6en a potencidlok 6sszegyljthetdk, eloszthatdk vagy

csOokkenthetdk.
Altalanos rendelési adatok
Tipus SA 3.00X10.00X1000 CUZN... Valtozat
Rendelési 0259800000 Gytjtésin (kapocs), eziist, Magassag: 1000 mm, Mélység: 3 mm,
szam Sargaréz
GTIN (EAN) 4008190049300
Qty. 1™
Tipus SSCH 10X3X1000 CU/SN Valtozat
Rendelési 0348900000 Gy(jtésin (kapocs), ezust, Magassag: 1000 mm, Mélység: 3 mm,
szdm Vorosréz
GTIN (EAN) 4008190024802
Qty. 25M
Tipus SSCH 15X6X 1000 CU/SN Valtozat
Rendelési 0357400000 Gytjtésin (kapocs), eziist, Magassag: 1000 mm, Mélység: 6 mm,
szam Vorosréz
GTIN (EAN) 4008190169572
Qty. ™
Tipus SSCH 10X3X1000 ST/ZN Valtozat
Rendelési 0438000000 Gydjtésin (kapocs), eziist, Magassag: 1000 mm, Mélység: 3 mm, Acél
sz&dm
GTIN (EAN) 4008190080938
Qty. 25M
Tipus SSCH 6X6X1000 CU/SN Valtozat
Rendelési 0571300000 Gy(jtésin (kapocs), ezust, Magassag: 1000 mm, Mélység: 6 mm,
szam Vorosréz
GTIN (EAN) 4008190015039
Qty. ™
Tipus SSCH 7.3X1.2X1000 Valtozat
Rendelési 1071200000 Gytjtésin (kapocs), eziist, Magassag: 1000 mm, Mélység: 1.2 mm,
szam Vorosréz
GTIN (EAN) 4008190279172
Qty. ™
Tipus NSCH 1M Valtozat
Rendelési 0280200000 Gyjtésin (kapocs), Natur, Magassag: 15 mm, Mélység: 2 mm,
szdm Vorosréz
GTIN (EAN) 4008190012953
Qty. 10M
Tipus ESCH 1M Valtozat
Rendelési 0280300000 Gytjtésin (kapocs), ezlist, Magassag: 12 mm, Mélység: 2 mm, Acél
szam
GTIN (EAN) 4008190143053
Qty. 10M
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