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Az Uj RockStar® burkolatok ellenallnak a tengerviznek és
magas szint( itésallésagot biztositanak, teljesitik az IP 68
és IP 69K védettséget, extrém kornyezeti feltételek alatti
hasznélatra lettek kifejlesztve és eleget tesznek a DIN EN
61373 szabvany 2. kategdria szerinti magas vibracios
kovetelményeknek (forgovaz). igy ez a hazcsalad idealisan
alkalmas a nagy igénybevételre tervezett csatlakozasok
hiba- és karbantartas nélkili mikodéséhez a szallitas és
kozlekedés mérndki, valamint az energetikai és az extrém
kovetelményeket tdmaszto alkalmazasokban. A fejlesztés
soran megvaldsitott mérések a burkolatokat rendkiviili
modon EMC-ellenalléva tették.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 4, Védelmi
osztaly: IP66, IP68, IP69, bedugva, Fedél haz
alsdrészhez, Rogzitd kengyeles csatlakozas,
Standard, Kabelbevezetések mérete: none

Rendelési szam 1083070000

Tipus HDC IP68 10B COVER
GTIN (EAN) 4032248846863
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok
( € ! m 4

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 144 mm Mélység (coll) 5.6693 inch
Magassag 31T mm Magassag (coll) 1.2205 inch
Szélesség 58 mm Szélesség (coll) 2.2835 inch
Nett6 tomeg 17049
Homeérsékletek
Hémérsékleti hatarérték -50°C..125°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Vegyszerallésag Anyag Aceton
Vegyszerall6sag Ellenallo
Anyag Dizelolaj
Vegyszeralldsag Instabil
Anyag Etilalkohol
Vegyszeralldsag Ellenallo
Anyag Sebességvalto-olaj
Vegyszerallosag Feltételesen ellenalld
Anyag Hidraulikaolaj
Vegyszerallésag Feltételesen ellenalld
Anyag Mosoébenzin
Vegyszerallésag Instabil
Anyag Izzadsag
Vegyszerallésag Feltételesen ellenalld
Anyag Prémium benzin
Vegyszeralldsag Instabil
Anyag Viz
Vegyszeralldsag Ellenallo
Anyag uv
Vegyszerall6sag Ellenallo
Anyag Ozon
Vegyszeralldsag Ellenallo
Méretek
Kébelbevezetés Nem Haz teljes hossza 144 mm
Verzioé
Tomszelencék szdma 0 Kébelbevezetések mérete none
Felsé rész/also rész/fedél Fedél Fedél burkolattal
Meghtzasi nyomaték 6.5 Nm Oldalsé kabelbevezetések szama 0
Haz kivitele Fedél haz alsérészhez Rogzitérendszer kivitele Rogzit6é kengyeles

csatlakozas
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Kivitel Standard Telepitési szerkezeti méret 4
Kabelbevezetés Nem Tipus Fedél
Szoritds valtozat Rogzit6é kengyeles Tomités tomités nélkul

csatlakozas

Szin (RAL)

RAL 9011, RAL 9005

BG

4

Suitable for ModuPlug®

Igen

Altalanos adatok

MeghUzasi nyomaték 6.5 Nm Haz {6 anyaga aluminium présontvény
Feliileti min&ség Porbevonatos Védelmi osztaly IP66, IP68, IP69, bedugva
ENT hazak Igen Rogzitéelem anyaga Nemesacél, rozsdamentes
Besorolasok

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437

ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02

ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Dugdkulcs készletek

Imbuszkulcs edzett krom-vanadium-acélbdl, gyartas a
DIN ISO 2936 L (DIN 911) szerint, a feliilet j6 min&ségl
nemesitett kivitel(.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SKWSD-S 1,6-10,0 Valtozat
Rendelési 9008850000 Mounting tool
szam

GTIN (EAN) 4032248266609

Qty. 18T
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