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HYBRID
162/3.81

Kombinalt 270°-o0s tls érintkezésor eratviteli és
jelérintkezével, 6nzaré kozponti peremes aljzat retesszel,
7,62-es osztassal.

Lehet6vé teszi a tapellatas, a jelek és (opcionalisan)

az EMC arnyékolas egyidejli csatlakoztatasat. Idealis
megoldas szervohajtasok és aszinkron hajtasok
csatlakoztatasahoz.

Megfelel az IEC 6 1800-5-1 kovetelményeinek, és
lehet6évé teszi az UL jovahagyast az UL840 600 V szerint,
ha kombinaljak a BVF 7.62HP/...BCF..R... hiivelyes
érintkezésorral.

A hiivelyes érintkezésor nélkiil, az illeszkedé profil
garantdlja a legkisebb, er6atviteli érintkezé >3 mm
érintésvédelmi biztonsagot a préobazoé tiiskén mért 20 N
nyomas mellett.

A hagyomanyos megoldasokhoz képest az 6nzard
kozépsd peremes aljzat egy osztasszélességgel csokkenti
a helyigényt.

Opcios valtozatok: karima rogzités nélkil, tovabbi csavaros
felszereléssel vagy forrasztott karimas rogzitéssel.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor,
Oldalt zart, K6zéps6 peremes aljzat, THT-forrasztott
csatlakozas, 7.62 mm, Pélusszam: 4, 270°,
Forrasztotiiske hossza (I): 3.5 mm, 6nozott, fekete,

Doboz

Rendelési szdm 1089910000

Tipus SV 7.62HP/04/270MF4 SC/06R SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248861187
Qty. 36 Darab
Termékadatok IEC: 1000V /41 A
UL:300V /35 A
Csomagoléas Doboz
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
W
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 28.3 mm Mélység (coll) 1.1142 inch
Magassag 14.9 mm Magassag (coll) 0.5866 inch
Legalacsonyabb valtozat magassaga 11.4 mm Szélesség 50.5 mm
Szélesség (coll) 1.9882 inch Nett6é tomeg 12.11¢g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Rendszerspecifikacidok

Termékcsalad

OMNIMATE Power -
sorozat BV/SV 7.62HP

Csatlakozas tipusa

Aramkori lap csatlakozas

Felszerelés NYAK-ra THT-forrasztott csatlakozas Raszter mm-ben (P) 7.62 mm
Raszter inch-ben (P) 0.300" Kimend konyok 270°
Poélusszam 4 Forrasztotiiskék szama pélusonként 2
Forrasztétiiske hossza (1) 3.5 mm Forrasztétiiske tlrése +0.1 /-0.3 mm
Forrasztétiiske méretei 0.8x 1,0 mm Forrasztészem lyukatméré (D) 1.4 mm
Forrasztészem lyukatméré tirés (D) +0,1T mm L1, mm 30.48 mm

L1, inch 1.200" L2, mm 7.62 mm

L2, inch 0.300" Sorok szdma 1

Erintkezésorok szama

1

Erintésvédelem a DIN VDE 57 106
szerint

safe to back of hand above
the printed circuit board

Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP 20 Térfogati ellenallas 2,00 mQ

Kédolhato Igen Dugaszolasi ciklusok 25

Dugaszolasi eré/pdlus, max. 12N Huazoéeré / polus, max. 7N
Anyagjellemzék

Szigetel6anyag PA GF Szin fekete

Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport Il

Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam 2500 Moisture Level (MSL)

(CTI)

UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Cu-0tvozet

Erintkezd feliilet énozott Forrasztott csatlakozas rétegszerkezete 1..3 pm Ni / 4...6 ym Sn

matt

Dugaszolhaté csatlakozas 1..3um Ni / 4..6 ym Sn Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C
rétegszerkezete matt

Térolasi hémérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -50 °C
Uzemi hémérséklet, max. 130°C Hémérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C
Hémeérsékleti tartomany, telepités, max. 130 °C
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Névleges adatok IEC szerint

szabvany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984

Névleges aram, min. pélusszam (Tu=20 41 A

oc)
Névleges aram, maximalis polusszam 41 A Névleges aram, min. pélusszam 41 A
(Tu=20 °C) (Tu=40°C)

Névleges dram, maximalis pélusszam 41 A Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség 1000 V
(Tu=40°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/2 talfesziiltség 630V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a ll/3 tulfesziiltség 630 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges Iokéfesziltség a ll/2 6 kV Névleges lokéfesziiltség a lll/2 6 kV
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés
mértékéhez mértékéhez
Névleges Iokéfesziiltség a lll/3 6 kV Rovid ideji hatardram ellenallas 3x 1,420 A-rel
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyez6dés
mértékéhez
Csomagolas
Csomagolas Doboz VPE hosszusag 349.00 mm
VPE szélesség 142.00 mm VPE magasséag 41.00 mm
CSA névleges adatok
Intézet (CSA) CSA Tanusitvany szdma (CSA) 200039-1121690
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 300V
csoport / CSA) csoport / CSA)
Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 600V Névleges aram (B felhasznalasi csoport /33 A
csoport / CSA) CSA)
Névleges aram (C felhasznalasi csoport /33 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport /5 A
CSA) CSA)
Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - 1asd a

tanusitvanyt.
UL 1059 névleges adatok
Intézet (cURus) CURUS Tanusitvany szama (cURus) E60693
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 300V
csoport / UL 1059) csoport / UL 1059)
Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 600V Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 35 A

csoport / UL 1059) UL 1059)
Névleges aram (C felhasznalasi csoport/ 33 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 5 A
UL 1059) UL 1059)

9.6 mm

A megadott adatok
maximalis értékek - lasd a
tandsitvanyt.

Kaszoéaramat, min.
Hivatkozas a tanusitasi értékekre

Térkoz, min. (UL 1059) 6.9 mm

Miiszaki adatok - hibrid

Pitch in mm (hybrid) névleges 3.81 mm
Hybrid component Signal
Pitch in mm (Signal) 3.81 mm
Pitch in inch (hybrid) névleges 0.156"
Hybrid component Signal
Pitch in inches (Signal) 0.15"
Pole count (hybrid) névleges 6
Hybrid component Signal
Number of poles (Signal) 6
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Number of solder pins per pole (hybrid) Hybrid component Signal
névleges 1
Number of solder pins per pole (Signal) 1
Solder pin dimensions (hybrid) Forrasztétiiske méretei 0,8 x0,8 mm
Hybrid component Signal
Solder pin dimensions (Signal) 0.8 x 0.8 mm
Solder pin dimensions = d tolerance Forrasztétiiske méretei=d TUirés Also tlréshatar -0,03
(hybrid) el6taggal (a
minimumot mutatja
meg)
Felsé tlréshatar +0,01
elétaggal (a
maximumot mutatja
meg)
Trés, egység mm
Hybrid component Signal
Solder pin dimensions = d tolerance -0,03 /+0,01 mm
(Signal)
Diameter of solder eyelet (hybrid) Hybrid component Signal
névleges 1.3 mm
PCB hole diameter (Signal) 1.3 mm
Tolerance of the diameter of the solder  Hybrid component Signal
eyelet (hybrid) Forrasztészem lyukatméré tirés (D) +0,1Tmm
PCB hole diameter tolerance (Signal) +0.1T mm
L2, mm 7.62 mm
L2, inch 0.300"
Number of rows (hybrid) Hybrid component Signal
Number of rows (Signal) 2
Contact material (hybrid) Hybrid component Signal
Erintkez6 anyaga CuMg
Contact material (Signal) CuMg
Contact surface (hybrid) Hybrid component Signal
Erintkezd feliilet énozott
Contact surface (Signal) tinned
Layer structure of the solder connection Forrasztott csatlakozas rétegszerkezete Anyag Ni
(hybrid) Rétegvastagsag min. 1 um
max. 3 um
Anyag Sn
Rétegvastagsag min. 4 um
max. 8 um
Hybrid component Signal
Layer structure of the solder connection 1-3 um Ni / 4-8 ym Sn
(Signal)
Layer structure of the plug contact Dugaszolhaté csatlakozas rétegszerkezete Anyag Ni
(hybrid) Rétegvastagsag min. 1um
max. 3 um
Anyag Sn
Rétegvastagsag min. 4 ym
max. 8 um
Hybrid component Signal
Layer structure of the plug contact 1-3 um Ni / 4-8 ym Sn
(Signal)
Névleges fesziiltség tulfesziiltségu Hybrid component Signal
osztaly/Il/2. szennyezés sulyossaga névleges 320V
(hibrid)
Rated voltage for overvoltage class/ 320V
pollution severity level 1l/2 (Signal)
Névleges fesziiltség tulfesziiltségu Hybrid component Signal
osztaly/Ill/2. szennyezés stlyossaga névleges 160 V

(hibrid)
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Rated voltage for overvoltage class/
pollution severity level lll/2 (Signal)

160V

Névleges fesziiltség tulfesziltségl Hybrid component Signal

osztaly/Ill/3. szennyezés sulyossaga névleges 160V

(hibrid)

Rated voltage for overvoltage class/ 160V

pollution severity level lll/3 (Signal)

Rated impulse voltage for overvoltage Hybrid component Signal

class / pollution severity level 11/2 névleges 2.5 kV

(hybrid)

Rated impulse voltage for overvoltage 2.5 kV

class/pollution severity level 1l/2 (Signal)

Rated impulse voltage for overvoltage Hybrid component Signal

class / pollution severity level Ill/2 névleges 2.5 kV

(hybrid)

Rated impulse voltage for overvoltage 2.5 kV

class/pollution severity level 1l1/2

(Signal)

Rated impulse voltage for overvoltage Hybrid component Signal

class / pollution severity level 1ll/3 névleges 25kV

(hybrid)

Rated impulse voltage for overvoltage 2.5 kV

class/pollution severity level 1l11/3

(Signal)

Rated current, number of poles Hybrid component Signal

(Tu=40°C) (hybrid) min. 12.7A

Rated current, number of poles Hybrid component Signal

(Tu=20°C) (hybrid) min. 14.2 A

Short-time withstand current capacity Rovid idejl hatararam ellenallas 3x 1smit80 A

(hybrid) Hybrid component Signal

Short-time withstand current resistance 3 x 1s with 80 A

(Signal)

Creepage distance (hybrid) Hybrid component Signal
min. 4.38 mm

Clearance distance (hybrid) Hybrid component Signal
min. 3.6 mm

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi Hybrid component Signal

csoport / CSA) (hibrid) névleges 300V

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V

csoport / CSA) (jel)

Névleges fesziiltség (C felhasznalasi Hybrid component Signal

csoport / CSA) (hibrid) névleges 50V

Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 50V

csoport / CSA) (jel)

Névleges dram (B felhasznélasi csoport / Hybrid component Signal

CSA) (hibrid) névleges 9A

Névleges aram (B felhasznalasi csoport /9 A

CSA) (jel)

Névleges aram (C felhasznalasi csoport / Hybrid component Signal

CSA\) (hibrid) névleges 9A

Névleges aram (C felhasznalasi csoport /9 A

CSA) (jel)

Névleges aram (D felhasznalasi Hybrid component Signal

csoport / CSA) (hibrid) névleges 9A

Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 9A

csoport / CSA) (jel)

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi Hybrid component Signal

csoport / UL 1059) (hibrid) névleges 300V

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V

csoport / UL 1059) (jel)

Névleges fesziiltség (C felhasznalasi Hybrid component Signal

csoport / UL 1059) (hibrid)
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névleges 50V
Névleges fesziiltség (C felhasznalasi b0V
csoport / UL 1059] (jel)
Névleges fesziiltség (D felhasznalasi Hybrid component Signal
csoport / UL 1059) (hibrid)
Névleges aram (B felhasznalasi csoport / Hybrid component Signal
UL 1059) (hibrid) névleges 5A

Névleges aram (B felhasznalasi csoport /5 A

UL 1059) (jel)

Névleges aram (C felhasznalasi csoport / Hybrid component Signal

Névleges dram (C felhasznalasi csoport /5 A

UL 1059) (jel)

Névleges aram (D felhasznélasi Hybrid component Signal

csoport / UL 1059) (hibrid)

Fontos megjegyzés

IPC megfelel6ség A termékek fejlesztése, gyartasa és szdllitAsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategoriaja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket

ké

résre kiértékeljuk.

Megjegyzések .

Technical specifications refer to the power contacts

Technical data of signal contacts: 50V / bA, stripping length 8mm

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Specifications of diagram: P1=7.62 mm; P2=3.81 mm

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
MFX and MSFX: X= Position of the middle flange e.g. MF2, MSF3

In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-03-01
ECLASS 15.0 27-46-03-01
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Dimensional drawing Connection diagram
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HOLE PATTERN
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Kodolo elemek

Altalanos rendelési adatok

Dugaszolhato csatlakozok a teljesitmény-elektronikdhoz

- a korszer( hajtastechnoldgidkhoz tervezve, pl.

motorinditék, frekvenciaatalakitok és szervovezérldk.

Az OMNIMATE Power (j szabvanyt teremt - a megndvelt

biztonsaggal és az innovativ megoldasokkal, mint példaul

a dugaszolhato arnyékolds, az integralt jelérintkez6k és a

félkezes kezelés.

A harom termékcsalad tovabbi elényoket is kinal:

* Alkalmazéas-orientalt méretezhet6ség: a kompakt 4
mm2-es, 29 A (IEC) vagy 20 A (UL)-ig hasznalhaté
csatlakoz6tdl, vagy a robusztus 16 mm2-es, 76 A (IEC)
vagy 54 A (UL)-ig hasznéalhat6 csatlakozoig.

* Korlatlan hasznalhatdsag akar 1 000 V (IEC) / 600 V
(UL) aramig

* Valtozatos, az alkalmazasokhoz optimalizalt felszerelési
megoldasok

A mi szolgaltatasunk:

egyedi csatlakozéit tervezze meg egyszertien a

termékkonfiguratorral.

Tipus BV/SV 7.62HP KO Viltozat
Rendelési 1937590000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Tartozékok, Kédolé elem, fekete,
szam Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4032248608881
Qty. 50 ST
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