Weidmiiller 3t

CH20M45 C BK 1 8 1 9 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image

Roll/

\/bompum

A CH20M késziilékhaz billentheté burkolata praktikus
funkcidkat kinal, amelyek tamogatjak az On alkalmazasat.
Lezarhato, ami tovabbi biztonsagot és védelmet ad az

On tartalmai szamara. LehetGsége van arra is, hogy
cimkenyomtatassal nyomtasson a burkolatra, igy fontos
informaciokat vagy logodkat jelenithet meg jol lathatd
maodon.

Emellett jeloldk is hasznalhatdk, amelyekkel specifikus
utasitdsokat vagy jeldléseket helyezhet el kozvetleniil a
burkolaton.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Modulos haz, OMNIMATE Housing - CH20M
sorozat fekete, Attetsz6, Billenthetd burkolat,
Szélesség: 45 mm

Rendelési szam 1104430000

Tipus CH20M45 CBK 1819
GTIN (EAN) 4032248878901
Qty. 30 Darab
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Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 6 mm Meélység (coll) 0.2362 inch
Magassag 86.9 mm Magassag (coll) 3.4213 inch
Szélesség 45 mm Szélesség (coll) 1.7716 inch
Nett6 tomeg 73749
Homeérsékletek
Ambient temperature -25°C...85 °C Uzemi hémérsékleti tartomany -40..120°C
Paratartalom 5-93% rel.

paratartalom, Tu = 40 °C,

paralecsapddas nélkil
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Anyagadatok
UL 94 éghetbségi osztaly V-2 Szigetel6anyag PC
Szigetel6anyag csoport llla Fellleti minéség kezeletlen
Alapanyag Mdanyag Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam 175 < CTI <400

(CTI)

Altalanos adatok

Szin fekete, Attetszé Védelmi osztaly IP20 felszerelt allapotban
Szinskala (hasonlo) RAL 9011, - Informacié az egész szerelvényre CH20M45 B BK/OR 2010
vonatkozdan, lasd a hivatkozott cikkeket

Tokozasi opcio Nem

Komponens tulajdonsagok

Safety lock sealable Marker integrateable Igen

testreszabasi lehetéségek

Felhasznalé igénye szerinti kivagas Nem Felhasznal6 igénye szerinti feliratozas Igen

lehetséges lehetséges

Customer specific order process See guideline under Alternitive colours More on request
downloads

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031

ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-06-03

ECLASS 15.0 27-19-06-03
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Egyedi felirat

: Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé
e T szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy
kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.
A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdmos mas gyartd
késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.
Az el6nyok attekintése:
* 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,
¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jelol6éket szallitunk.
¢ Egyedi lézer-min6éségli nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen
Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
Altalanos rendelési adatok

Tipus ESG 8/13.5/43.3 SAI SDR Valtozat
Rendelési 1038860000
szam

GTIN (EAN) 4032248768110
Qty. 18T

ESG, Késziilékjelolék x 13.5 mm, PA 66, Szin: Vevéspecifikus,
dugaszolhato

Ures

: Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

, i szadmos ismert elektromos készililékhez. Az eredmény egy

kivalé minéségu, kontrasztos késztilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdamos mas gyarté

késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.

Az el6nyok attekintése:

e altaldnos célu cimkék; ontapaddés vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,

¢ illesztett késziilékekhez, pl. kismegszakitdkhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jelolket szallitunk.

¢ Egyedi lézer-min6ségl nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirasokkal.
Altalanos rendelési adatok

Tipus ESG 8/13.5/43.3 SAI AU Valtozat
Rendelési 1912130000
szdm

GTIN (EAN) 4032248541164
Qty. 5 ST

ESG, Késziilékjelol6k x 13.56 mm, PA 66, Szin: Attetsz6, dugaszolhatd
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