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\/cumum

A krimp (sajtolt) csatlakozasok olyan elektronikai és
mechanikai kotést biztositanak a vezeték és az érintkezé
kozott, ami egyszerre biztonsagos és megbizhaté. Az
optimalis krimpcsatlakozas gazzaré és korr6zidallo.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat HDC-betét, Dugo, Krimpelhet6 csatlakozas,
Telepitési szerkezeti méret: 250

Rendelési szam 1119090000

Tipus HDC HP 250 M 70

GTIN (EAN) 4032248900336

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Hossz 82.6 mm Hossz, inch 3.252 inch
Atmérs 32 mm Nett6 tomeg 128 g
Hémérsékletek

Hémérsékleti hatarérték -60°C..120°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabdbae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Altalanos adatok

Dugaszolasi ciklusok, eziist =500 Csatlakozas tipusa Krimpelhet6 csatlakozas
Telepitési szerkezeti méret 250 UL 94 éghet6ségi osztaly V-0
Térfogati ellenéllas <0.1 mQ Szin fekete
Szigetelési ellendllas 1010 Q Szigetel6anyag PA GF
Vezeték-keresztmetszet 70 mm?2 Felileti min6ség Ezlist-passzivalt
Dugaszolasi ciklusok =500 Tipus Dugd
Szennyezés sulyossaga PD 2 (PD 3) Alapanyag Rézotvozet
Sorozat HighPower Névleges lokéfesziltség (DIN EN 61984)15 kV
Uzemi fesziiltség, max. (teljes 2300V Halogénmentes false
hémérséklet=60°C)
DIN EN 61984 szerinti névleges aram 250 A BG 250
(kornyezeti hémérséklet=20°C)
PE csatlakozasi adatok
Csatlakozas tipusa PE Krimpelhetd csatlakozas,

Csavaros csatlakozas
Tapérintkezo
Csatlakozas tipusa, tapérintkezd Krimpelheté csatlakozas Csupaszolasi hossz, teljesitmény- 24 mm

érintkez6

Névleges Iokéfesziiltség (DIN EN 15 kV

61984), tapérintkezd

Valtozat

Csupaszolasi hossz, névleges 24 mm Csatlakozas tipusa Krimpelhetd csatlakozas
csatlakozas

Telepitési szerkezeti méret 250 Térfogati ellendllas <0.1 mQ
Vezeték-keresztmetszet, max. 70 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, min. 70 mm?2

Feliileti min&ség Ezlst-passzivalt Alapanyag Rézotvozet

BG 250
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Fontos megjegyzés

Termékinformacio A tervezett lizemeléstdl fliggben belsdleg generalt fesziiltségek szuperponalhatnak az tizemi
fesziiltségre és tartalmazhatnak megfelel6 csticsokat. Rendkiviil fontos annak biztositasa, hogy
ezek a csucsfesziiltségek ne haladjak meg a névleges fesziiltséget. E specifikacion kivil esé
alkalmazasokra vonatkozéan vegye fel vellink a kapcsolatot.

Besorolasok

ETIM 8.0 EC0O00796 ETIM 9.0 EC000796
ETIM 10.0 EC000796 ECLASS 14.0 27-44-02-04
ECLASS 15.0 27-44-02-04
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HighPower potalkatrészek

Altalanos rendelési adatok

Tipus HDC HP CLAMP 250A Valtozat
Rendelési 2778940000

szam

GTIN (EAN) 4064675047964

Qty. 25 ST

Szerszamok

Altalanos rendelési adatok

Krimpeld (sajtold) szerszamok kabelsarukhoz,

csatlakozokhoz és érvéghiivelyekhez, cserélhetd

betétekkel

* A hidraulikus tAmogatasnak kdoszonhetéen extrém gyors
feldolgozas

¢ Nagy feldolgozasi tartomany akar 300 mm2-ig

¢ Gyorsmukodési 270°- ban elforgathatd sajtolofe;.

¢ Automatikus nyomasszabalyozas és felligyelet
nyomasszenzoron keresztil.

* A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és
felligyelete

* Az 6sszes krimpelési ciklus és a hibalizenetek mentése
a belsé memoriaba.

* Az Osszes ciklus és hibalizenet kiolvasasa USB-n
keresztil

* Li-ion akkumulator toltési allapotjelzével: 18 V, 2 Ah

Tipus EPG 45 Valtozat
Rendelési 1500830000
szam

GTIN (EAN) 4050118309317
Qty. 18T

Présszerszam, 6mm?2, 150mm?, Hatszog sajtolas, WM krimp, Fogas

sajtolas, Trapéz alaku krimpelés, Ovalis sajtolas
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... préselhet6 kabelsarukhoz (DIN 46235 szerint)

Altalanos rendelési adatok

Krimpeld (sajtold) szerszamok kabelsarukhoz,

csatlakozokhoz és érvéghiivelyekhez, cserélhetd

betétekkel

* A hidraulikus tAmogatasnak koszonhetéen extrém gyors
feldolgozas

¢ Nagy feldolgozasi tartomany akar 300 mm2-ig

¢ Gyorsmukodési 270°- ban elforgathatd sajtoléfe;.

¢ Automatikus nyomasszabalyozas és felligyelet
nyomasszenzoron keresztlil.

* A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és
felligyelete

¢ Az 6sszes krimpelési ciklus és a hibailizenetek mentése
a bels6 memoriaba.

* Az 6sszes ciklus és hibalizenet kiolvasasa USB-n
keresztiil

* Li-ion akkumulator toltési allapotjelzével: 18 V, 2 Ah

Tipus ES EPG 45 HEX 10/70 Véltozat

Rendelési 1500940000 70mm?2, Hatszog sajtolas
szdm

GTIN (EAN) 4050118309522

Qty. 18T

Szerszamok

Altalanos rendelési adatok

Krimpel6 (sajtold) szerszamok kabelsarukhoz,

csatlakozékhoz és érvéghiivelyekhez, cserélheté

betétekkel

¢ A hidraulikus tAmogatasnak kdszonhetéen extrém gyors
feldolgozas

* Nagy feldolgozasi tartomany akar 400 mm?

* Gyorsmikodési 360°- ban elforgathatd krimpelé&fej.

* Automatikus nyomasszabdlyozas és felligyelet
nyomasszenzoron keresztul.

* Tovabbi funkcidk az APG-sorozat részére:

¢ A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és
felligyelete

* Az 6sszes krimpelési ciklus és a hibalizenetek mentése
a bels6 memédriaba.

¢ Az osszes ciklus és hibalizenet kiolvasasa USB-n
keresztil

Tipus APG 80
2853270000

Valtozat

Rendelési 6mm?2, 400mm?

szam
GTIN (EAN) 4064675477020
Qty. 18T
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... préselhet6 kabelsarukhoz (DIN 46235 szerint)
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Altalanos rendelési adatok

Krimpeld (sajtold) szerszamok kabelsarukhoz,

csatlakozokhoz és érvéghiivelyekhez, cserélhetd

betétekkel

* A hidraulikus tAmogatasnak kdszonhetéen extrém gyors
feldolgozas

* Nagy feldolgozasi tartomany akar 400 mm?2

¢ Gyorsmukodési 360°- ban elforgathatd krimpelé&fej.

¢ Automatikus nyomasszabalyozas és felligyelet
nyomasszenzoron keresztlil.

* Tovabbi funkciék az APG-sorozat részére:

* A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és
felligyelete

* Az 6sszes krimpelési ciklus és a hibailizenetek mentése
a bels6é memoriaba.

* Az 6sszes ciklus és hibalizenet kiolvasdsa USB-n
keresztil

Tipus ES APG 80 HEX 70 Valtozat

Rendelési 1502680000 70mm?2, Hatszog sajtolas
szdm

GTIN (EAN) 4050118310641

Qty. 18T
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