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A RockStar® A HighPower hazak nagyszilardsagu
aluminium présontvénybdl késziilnek, és a folyamatos
optimalizalasnak kdszonhetéen kimagaslé védelmet
nyujtanak a szigoru kornyezeti koriilmények ellen.

A sokrészes haz a felhasznaldnak lehetéséget ad a
folyamatok feliilvizsgalatara le az utolso Iépésig a
munkafolyamatban.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat HDC-hazak, Telepitési szerkezeti méret: 8, Védelmi
osztaly: IP68, IP69, bedugva, Fedél, Rogzité
kengyeles csatlakozas, Standard, Kabelbevezetések

mérete: M 40
Rendelési szam 1119970000
Tipus HDC IP68 24B MD 3M40
GTIN (EAN) 4050118041484
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 181 mm Meélység (coll) 7.126 inch
Magassag 19 mm Magassag (coll) 0.748 inch
Szélesség 57 mm Szélesség (coll) 2.2441 inch
Rogzitési méret - szélesség 164 mm Nett6 tomeg 406.92 g
Homeérsékletek
Hémérsékleti hatarérték -50°C..120°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Vegyszerallésag Anyag Aceton
Vegyszerall6sag Ellenallo
Anyag Dizelolaj
Vegyszerall6sag Instabil
Anyag Etilalkohol
Vegyszeralldsag Ellenallo
Anyag Sebességvalto-olaj
Vegyszerallésag Feltételesen ellenalld
Anyag Hidraulikaolaj
Vegyszerallésag Feltételesen ellenalld
Anyag Mosoébenzin
Vegyszerallésag Instabil
Anyag Izzadsag
Vegyszerallésag Feltételesen ellenalld
Anyag Prémium benzin
Vegyszeralldsag Instabil
Anyag Viz
Vegyszeralldsag Ellenallo
Anyag uv
Vegyszerall6sag Ellenallo
Anyag Ozon
Vegyszeralldsag Ellenallo
Altalanos adatok
Haz kivitele Fedél Telepitési szerkezeti méret 8
Szin fekete, fekete (RAL 9005- Felileti min6ség Porbevonatos
hoz hasonld)
Tipus Fedél Sorozat HighPower
Halogénmentes false BG 8
Védelmi osztaly IP68, IP69, bedugva
Verzié
Kabelbevezetések mérete M 40 Felsé rész/also rész/fedél Fedél
Meghuzasi nyomaték 171 Nm Felsé kabelbevezetések szama 3
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Oldalsé kabelbevezetések szama 0 Haz kivitele Fedél

Rogzitérendszer kivitele Rogzit6é kengyeles Kivitel Standard
csatlakozas

Telepitési szerkezeti méret 8 Kébelbevezetés menetes

Tipus Fedél Szorités valtozat Rogzit6 kengyeles

csatlakozas

Tomités

Szilikongumi

Bels6 menet

M 40

Szin (RAL)

RAL 9011, RAL 9005

BG

8

Altalanos adatok

Meghuzasi nyomaték 11 Nm Haz f6 anyaga aluminium présontvény
Fellileti minéség Porbevonatos Védelmi osztaly IP68, IP69, bedugva
Sorozat HighPower ENT hazak Igen

Rogzitéelem anyaga

Nemesacél, rozsdamentes

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

A tervezett lizemeléstdl fliggben belséleg generalt fesziiltségek szuperponalhatnak az tizemi
feszliltségre és tartalmazhatnak megfelel6 cstcsokat. Rendkiviil fontos annak biztositasa, hogy
ezek a csUcsfesziiltségek ne haladjak meg a névleges fesziiltséget. E specifikacion kivil esé

alkalmazasokra vonatkozéan vegye fel veliink a kapcsolatot.

Besorolasok

ETIM 6.0 EC000437 ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9,1 27-44-02-02 ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02 ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Dugdkulcs készletek

Altalanos rendelési adatok

Imbuszkulcs edzett krom-vanadium-acélbdl, gyartas a
DIN ISO 2936 L (DIN 911) szerint, a feliilet j6 min&ségl
nemesitett kivitel(.

Tipus
Rendelési
szam

GTIN (EAN)
Qty.

SK WSD-S 1,56-10,0
9008850000

4032248266609
18T

Valtozat

Mounting tool

IP68 verzi6 az EN 45545 szerint

'@0

‘\.4,

Altalanos rendelési adatok

A késziilékhazak b&séges valasztéka mellett a Weidmiiller
tobbféle tomszelencét kinal szdmos alkalmazashoz.

A sargarézbdl, mianyagbol és rozsdamentes acélbdl
készilt tomszelencék megfelelnek a kilonféle IP
védettségi osztaly eléirasainak, hogy mindenféle ipari
készlilékhazhoz hasznalhaték legyenek.

A tomszelence és az alkalmazas sorozatatél fliggden

a tomszelencék tanusitva és tesztelve vannak a VDE,

UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvany

eléirasainak megfeleléen.

Tipus VGM40-MS68 20-32 BG Valtozat

Rendelési 1193620000 Ipari nehézcsatlakozdk, Tartozékok, Tomszelencék, Sargaréz,

szam nikkelezett

GTIN (EAN) 4032248976577

Qty. 10 ST

Tipus VGMA40-SS68 20-32 BG Valtozat

Rendelési 1193590000 Ipari nehézcsatlakozok, Tartozékok, Tomszelencék, nemesacél 1.4305
szam (303)

GTIN (EAN) 4032248976614

Qty. 10 ST

Tipus VGM40/1-MS68 20-32 BG Valtozat

Rendelési 1205890000 Ipari nehézcsatlakozok, Tartozékok, Tomszelencék, Sargaréz,

szdm nikkelezett

GTIN (EAN) 4032248987818

Qty. 10 ST

Tipus VGM40/1-SS68 20-32 BG Viltozat

Rendelési 1205920000 Ipari nehézcsatlakozék, Tartozékok, Tomszelencék, nemesacél 1.4305
szam (303)

GTIN (EAN) 4032248987825

Qty. 10 ST
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