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¢ kiilonallé huzalok automatikus csupaszolasahoz

« flexibilis huzalok csupaszolasa a kovetez6 szerint: DIN
VDE 0295, CI. b

* A szigetelés részleges csupaszoldsa; a szigetelés a huzal
végén marad

¢ Szerszdam nem sziikséges

¢ A megfelel6 keresztmetszet gyorsan és egyszerlien
beallithaté

¢ Elektromos hajtas

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Tartozékok, Vagopenge készlet
Rendelési szdm 1120910000

Tipus AIMESA VRM 6,20

GTIN (EAN) 4032248901920

Qty. 1 Darab

A létrehozas datuma 28.11.2025 04:36:10 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/1120910000

AIMESA VRM 6,20

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 20 mm Meélység (coll) 0.7874 inch
Magassag 1.6 mm Magassag (coll) 0.063 inch
Szélesség 26.5 mm Szélesség (coll) 1.0433 inch
Nett6 tomeg 9¢g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

1534740000 - Powerstripper AM 12 (up to serial number 2018)

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002778 ETIM 7.0 EC002778
ETIM 8.0 EC002778 ETIM 9.0 EC002778
ETIM 10.0 EC002778 ECLASS 9.0 17-13-01-01
ECLASS 9,1 17-13-01-02 ECLASS 10.0 17-13-01-02
ECLASS 11.0 17-13-01-01 ECLASS 12.0 17-13-01-01
ECLASS 13.0 17-13-01-01 ECLASS 14.0 17-13-01-01
ECLASS 15.0 17-13-01-01
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