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A biztositékos sorkapcsok és a sorkapocsblokk Altalanos rendelési adatok

komponensek lehetévé teszik a védelmi és funkciondlis

elemek kozvetlen integralasat a sorkapocslécbe. A Valtozat Z-sorozat, Csatlakozéelem-sokapocs, Atvezeté

biztositékos sorkapcsok beépitett biztositéktartokkal sorkapocs, Névleges keresztmetszet: 6 mm?,
Huz6rugos csatlakozas

rendelkeznek, amelyek megbizhaté védelmet Rondolési szam 1121120000

nyujtanak az elektromos kapcsolasok tulterhelése Tipus ZDU 6-2/D+

ellen - idealisak vezérl6- és elosztéléc rendszerként. GTIN (EAN) 4032248902224

A sorkapocsblokk komponensek lehetévé teszik Qty. 20 Darab

elektronikus alkatrészek, példaul diodak, ellenallasok vagy
LED-ek kozvetlen beépitését a huzalozasba. Ez lehetévé
teszi a helytakarékos és attekinthet6 kapcsolasi funkciok,
valamint jelszétvalasztas megvaldsitasat. Mindkét
sorkapocsblokk tipus magasabb szint( biztonsagot,
egyszer( karbantartast és kompakt, funkciéorientalt
szerelést biztosit.
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Miiszaki adatok

Tanusitvanyok
Jovahagyasok U K
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 57 mm Mélység (coll) 2.2441 inch
Magassag 70 mm Magassag (coll) 2.7559 inch
Szélesség 8.1 mm Szélesség (coll) 0.3189 inch
Nett6 tomeg 19.93¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -50°C..75°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 120 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismertilyen) 7a
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin Grafitfekete
UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Véltozat Huzdékengyeles Véglap sziikséges Igen

csatlakozas, di6daval,

dugaszolhato

keresztosszekdtéhoz, Egyik

oldalon szabad vég
Potencialok szama 1 Szintek szdma 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 2 Potencialok szama szintenként 1
Keresztkotott szintek belil Nem PE-csatlakozas Nem
Tartésin TS 35 N funkcié Nem
PE m{ikodés Nem PEN funkcio Nem
Kiegészité miiszaki adatok
Nyitott oldala jobb Robbanasbiztossag szempontjabol Nem

bevizsgalt valtozat

Felszerelés tipusa Felpattinthato Elektronikus komponens Diéda
Névleges adatok
Névleges keresztmetszet 6 mm?2 Névleges fesziiltség 1000V
Névleges DC fesziiltség 1000V Névleges aram 5A
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Aram maximum vezetékoknal b A

Szabvanyok

IEC 60947-7-1

Fajlagos ellenallas az IEC 6094 7-7-x 0.78 mQ
szerint

Teljesitményveszteség az IEC 60947-7-

X szerint

1.31W

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 8 Csatlakozasi irdny Ferde / hajlitott

AWG, max.

Csupaszolasi hossz 13 mm Csatlakozas tipusa 2 Huzo6rugos csatlakozas

Csatlakozas tipusa Hazérugos csatlakozas Csatlakozasok szama 2

Rogzitési tartomany, névleges 10 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2

csatlakozas, max. csatlakozas, min.

Kés mérete 0,6 x 3,5 mm Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 22
AWG, min.

Keresztmetszet csatlakoztatott 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2

vezetékhez, finomsodratu, finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN

érvéghuvelyekkel és mlanyag 46228/1, névleges csatlakozas, max.

gallérokkal DIN 46228/4, névleges

csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 10 mm?2

finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, max.

46228/1, névleges csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2

finomsodratd, min. tobberes, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 10 mm?2

tobberes, névleges csatlakozas, min. tomor ér, max. névleges csatlakozas

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.5 mm?2 Finomsodratd, min. (névleges 0.5 mm?2

tomor ér, min. névleges csatlakozas csatlakozas)

Altalanos

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 8 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 22

AWG, max. AWG, min.

Szabvanyok IEC 60947-7-1 Tartosin TS 356

Fontos megjegyzés

Termékinformacio A megengedett folytonos lizemi h6mérsékletet be kell tartani

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000903 ETIM 9.0 EC000903

ETIM 10.0 EC000903 ECLASS 14.0 27-25-01-14

ECLASS 15.0 27-25-01-14
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Jelolotarto

Altalanos rendelési adatok

A jelol6tartd lehet6séget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartok opcionalisan 0sszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelheték. A szerelési jelolék
tipusa a rendeltetési jeloléshordozo6 adott tartozékai alatt
taldlhaté meg.

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, JeldlStartd

szam
GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, Jelél8tarté

szdm
GTIN (EAN) 4032248270248
Qty. 100 ST

Véglapok és elvalasztélapok
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Altalanos rendelési adatok

Az elvalasztdlapok és a zarélemezek a sorkapocsblokkok
alapvetd tartozékai. Az elvalasztdlapok optikai és
elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6z6
potencialok és funkcionalis csoportok kozott, fokozva

a biztonsagot és atlathato elrendezést teremtve a
kapcsoldszekrényben. A zardlemezek oldalt lezarjak

a sorkapocsblokk sort, védelmet nyGjtanak az aktiv
részekkel val6 érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmiiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis
huzalozas.

Tipus ZAP ZDU6-2 SW Valtozat
Rendelési 1814710000 Z-sorozat, Véglap
szam

GTIN (EAN) 4032248359417

Qty. 50 ST
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Lapos csavarhizé

Altalanos rendelési adatok

Hornyos csavarhlzoé lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajtd a DIN 5264, 1SO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Tipus SDS 1.0X5.5X150
Rendelési 2749380000
szam

GTIN (EAN) 4050118895605
Qty. 18T

Valtozat
Csavarhlzo, Kés szélessége (B): 5.5 mm, Kés hossza: 150 mm, Kés

vastagsaga (A): 1 mm
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