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Csatolo, kialakitdsa a FreeCon PushPull dugaszolhat6
csatlakozok, 4. valtozat, az IEC 61076-3-106 szerint, fém

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Csatlakozédoboz, FreeCon, RJ45, Dugaszolhaté
csatlakozé, IP65

Rendelési szdm 1122710000

Tipus |IE-CD-VO4PRJ-C-MA

GTIN (EAN) 4032248904778

Qty. 1 Darab

v
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Technical data
Tanusitvanyok
Jovahagyasok
[H us
LISTED
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E316369
Méretek és tomegek
Mélység 28.2 mm Mélység (coll) 1.1102 inch
Magassag 52 mm Magassag (coll) 2.0472 inch
Szélesség 41 mm Szélesség (coll) 1.6142 inch
Nett6é tomeg 243.48¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet Uzemi hdmérséklet -40°C..70°C
Telepitési hdmérséklet
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Altalanos adatok
Szin ezlst Haz f6 anyaga Aluminium profil, Fedél:
présontvény, festett cink
Felszerelés tipusa Screw mounting Védelmi osztaly IP65
Dugaszolasi ciklusok 750
RJ45-6sszeko6té miiszaki adatok
Aramterhelhetéség (RJ45-6sszekots) TA Fesziiltségi atutési szilardsag, érintkezé - 2 1000 V DC
érintkezd, min. (RJ45-kapcsolodas)
Haz alapanyaga (RJ45-0sszekotd) Cink présontvény Kategoria (RJ45-6sszekotd) Cat.6A / Class EA (ISO/
IEC 11801 2010)
Szigetelési ellenallas (RJ45-0sszekots) > 500 MQ Fesziiltségi atiitési szilardsag, érintkez6 - 2 1500 V DC
arnyékolas, max. (RJ45-kapcsolodas)
Atmeneti ellenallas (RJ45-6sszekdtd) <20 mQ
Villamos tulajdonsagok
Aramtovabbitasi kapacitas 50 °C-on TA
Altalanos szabvanyok
Csatlakozo, standard IEC 61076-3-106 Var. 4, Tanusitvany szama (cULus) E316369
IEC 60603-7-5
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002597 ETIM 9.0 EC002597
ETIM 10.0 EC002597 ECLASS 14.0 27-44-03-18
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porvédo sapkak

.

Altalanos rendelési adatok

Késziilékeinek védelme por és szennyez6dés ellen

Tipus |E-BP-VO4P Valtozat

Rendelési 1963900000 Aljzathaz-védékupak
szam

GTIN (EAN) 4032248646326

Qty. 10 ST
Sets - RJ45

Altalanos rendelési adatok

PushPull dugaszolhaté csatlakozé készlet az IEC
61076-3-106 4. (IEC24702) valtozat szerint, mlianyag,

RJ45-6s betéttel

Tipus |E-PS-VO4P-RJ45-FH
Rendelési 1963160000

szdm

GTIN (EAN) 4032248651665
Qty. 10 ST

Valtozat

RJ45 csatlakozodugd, szerszam nélkul szerelhetd, 4. verzid, Cat.6A /
Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
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