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A kép illusztracio

Az ELCO csatlakozdbetéteket villamos erémivekben,
olajfinomitékban és szamos feldolgozéilizemben
hasznaljak — mindenhol, ahol stabil és megbizhaté
jelatvitelre van sziikség. Az ELCO csatlakoz6 megbizhat6
csatlakoztatasi rendszert és nagy jelatviteli kapacitast
kinal.

Az RS ELCO interfész-valaszték és a konfekcionalt PAC
ELCO kabelek specidlisan ezekre a kovetelményekre
tervezett megoldasok.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Interfész, RS ELCO, ELCO-csatlakozo, 56, LP2N
5,08 mm

Rendelési szdm 1126770000

Tipus RS ELCO 56/56RM S

GTIN (EAN) 4032248908455

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (UR) E141197

Méretek és tomegek

Mélység 60 mm Mélység (coll) 2.3622 inch
Magassag 70 mm Magassag (coll) 2.7559 inch
Szélesség 155 mm Szélesség (coll) 6.1024 inch
Nett6é tomeg 22049

Hémérsékletek

Tarolasi hémeérséklet -40...60 °C Uzemi hémérséklet -25..50°C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7b5ffb72-271d-4¢73-8b09-bd0aaece3697a

UL névleges adatok UL

Névleges aram, IN TA Uzemi hémérséklet UL, min. -25°C
Uzemi hémérséklet UL, max. 50 °C Névleges fesziiltség, UN 150V AC/200VDC

Csatlakozasi adatok

P6lusszam (vezérl6 oldal)

56 polusu csatlakozd

Polaritas hardveres kédolas

1

Csatlakozas (terepi oldal) LP2N 5,08 mm Erintkez6 anyaga (vezérl6 oldal) Foszforbronz 6tvozet
Csatlakozas a vezérl6 oldalan ELCO-csatlakozd

Névleges adatok

Névleges fesziiltség 150V AC/200VDC Névleges aram csatlakozasonként 15A

Osszes lizemi dram 84 A

Szigetelések koordinalasa (EN50178)

A kovetkezd szerint DIN EN 50178 Névleges szigetelési fesziiltség <150V AC
Tulfeszlltség kategoria Il Szennyezés sulyossaga 2
Lokofesziltség-préba (1,2/ 50 ps) 2.5 kV Szigetelésvizsgalati feszlltség AC 0.8 kV
Csatlakoz6 mezé

Min. vezeték-keresztmetszet, AWG AWG 26 Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas
Hively mGanyag gallérral, max. 2.5 mm?2 Flexibilis hivellyel, min. 0.5 mm?2

Flexibilis hiivellyel, max. 2.5 mm?2 Flexibilis, max. HO5(07) V-K 4 mm?2

Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2 Tomor, max. HO5(07) V-U 6 mm?2
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Tomor, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2 Csupaszolasi hossz 6 mm
Meghuzasi nyomaték, max. 0.6 Nm Meghuzasi nyomaték, min. 0.5 Nm
Rogzitési tartomany, max. 6 mm? Rogzitési tartomany, min. 0.5 mm?2
Max. vezeték keresztmetszet, AWG AWG 12

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002780 ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9,1 27-14-11-52 ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52 ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-52
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