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RoH'S/

COMPLIANT

A kép illusztracio
Elosztémodul 4 feszultségpotenciallal (P1,P2,P3,P4)

20P1,20P2,20P3 és 20P4 kialakitasban, hizékengyeles
vagy csavaros csatlakozashoz.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Interfész, RS VERT, 4 P, Huzérugos csatlakozas
Rendelési szdm 1128110000

Tipus RS VERT 4P 20X4 Z

GTIN (EAN) 4032248909650

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (UR) E141197

Méretek és tomegek

Mélység 52 mm Mélység (coll) 2.0472 inch

Magassag 70 mm Magassag (coll) 2.7559 inch

Szélesség 145 mm Szélesség (coll) 5.7086 inch

Nett6é tomeg 22049

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40...60 °C Uzemi hémérséklet -25..60 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

UL névleges adatok UL

Osszes iizemi aram az UL szerint 40 A Uzemi hémérséklet UL, min. -25°C

Uzemi hémérséklet UL, max. 50°C Maximalis aram 10 A
potencialcsatlakozasonként az UL szerint

Maximalis &ram 10 A Névleges aram Imax. 1T1TA

elosztécsatlakozasonként az UL szerint

Névleges fesziiltség, UN 300V

Csatlakozasi adatok

Potencialok szdma 4 Eloszté NYAK-csatlakozok LM2NZF 5,08 mm

Dugaszol6 csatlakozok tapellatasa

TOP 1.5GS2/180

Névleges adatok

Névleges fesziiltség <600V AC Uzemi fesziiltség <600V AC
Maximalis &ram 30A Maximalis aram elosztd 15 A
potencialcsatlakozasonként csatlakozasonként

Osszes lizemi dram 120 A

Szigetelések koordinalasa (EN50178)

A kovetkezd szerint DIN EN 50178 Névleges szigetelési fesziiltség <600V AC
Tulfesziiltség kategéria 1l Szennyezés sulyossaga 2
Lokofesziltség-préba (1,2/ 50 ps) 6 kV Szigetelésvizsgalati fesziiltség AC 1.65 kV
Csatlakoz6 mezé

Min. vezeték-keresztmetszet, AWG AWG 24 Csatlakozas tipusa Huzo6rugos csatlakozas
Huvely mlanyag gallérral, max. 1.5 mm?2 Flexibilis hiivellyel, min. 0.25 mm?2
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Flexibilis hiivellyel, max. 1.5 mm?2 Flexibilis, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?2
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.2 mm? Tomor, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?
Tomor, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2 Csupaszolasi hossz 7.5 mm
Rogzitési tartomany, max. 2.5 mm? Rogzitési tartomany, min. 0.13 mm?2
Max. vezeték keresztmetszet, AWG AWG 14

Tapcsatlakozas

Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Rogzitési tartomany, min. 0.13 mm?2
Rogzitési tartomany, max. 6 mm? Tomor, min. HO5(07) V-U 0.5 mm2
Tomor, max. HO5(07) V-U 6 mm? Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2
Flexibilis, max. HO5(07) V-K 4 mm?2 Flexibilis hiivellyel, max. 4 mm?2
Flexibilis hiivellyel, min. 0.5 mm? Ervéghiively miianyag gallérral, max. 4 mm?2
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG AWG 26 Vezeték keresztmetszet, max. AWG AWG 10
Meghuzasi nyomaték, min. 0.5 Nm Meghuzasi nyomaték, max. 0.6 Nm
Csupaszolasi hossz 13 mm

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-62

A létrehozas datuma 02.03.2026 06:10:10 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



RS VERT 4P 20X4 2

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

P1 P1 P2 P2

20 P1
P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1

20 P2

/—/\—\
F% P? F? Pf P2 P2 P

20 P3

\—V—/
5£ ég ég ég P4 P4 P4 P4
\—v—/

20 P4

P3 P3 P4 P4

A létrehozas datuma 02.03.2026 06:10:10 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



