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COMPLIANT

RJ45 betétek 1 /4 /5 / 14, HDC ver. dugaszolhatd
csatlakozékhoz és IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...
csatlakozédobozokhoz

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Dugdbetét RJ45 IDC, Csatlakozébetét RJ45,
szerszam nélkil mdkodtethetd, PROFINET

Rendelési szam 1132030000

Tipus |IE-PI-RJ45-FH-P

GTIN (EAN) 4032248912131

Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
’ ® m
usten G us

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szdma (cURus) E471884

Tanusitvany szama (cULus) E316369

Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 3.14 ¢

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -40°C..70°C

Telepitési hdmérséklet

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Fire load 49 kJ 1. csatlakozas RJ45

2. csatlakozas IDC Arucikk leirasa Csatlakozdbetét
RJ45, szerszam nélkil
mukodtethetd

Vezetékezés PROFINET Szin Egyéb

Haz {6 anyaga Cink présontvény Szigetelés keresztmetszete, min. 0.85 mm

Szigetelés keresztmetszete, max. 1.6 mm Kategoria Cat.5 (ISO/IEC 11801)

Erintkezd felilet Arany a nikkellel szemben, Csatlakozasi atmérd, tomor 0.4..0.64 mm

Au=0,8 ym

Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet,
tomor (AWG)

AWG 24..AWG 22

Conductor connection cross-section,

solid

0.13..0.32 mm?

Csatlakozasi atmérd, flexibilis 0.48...0.76 mm Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet, AWG 26..AWG 22
flexibilis (AWG)
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.14 mm?2 Conductor connection cross-section, 0.14...0.35 mm?

finomsodratu, min.

Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet,
rendkivil flexibilis

, Approval of the cable by
Weidmiiller necessary

flexible

Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet,
rendkivul flexibilis (AWG)

, Approval of the cable by
Weidmiuiller necessary

Megjegyzés, nagyon finomsodratu
vezetékcsatlakozas

A kabel Weidmiiller altali
jovahagyasa sziikséges

Arnyékolas

360&deg; korkoros haz

Védelmi osztaly

IP67 hazzal

Dugaszolasi ciklusok

750

Ujracsatlakoztathat6sag

2 10 ciklus (ugyanahhoz

vagy nagyobb

keresztmetszethez)
Villamos tulajdonsagok
Atmeneti ellenallas <20 mQ Atitési szilardsag, érintkez6 / arnyékolas= 1500 V AC/DC
Atiitési szilardsag, érintkez6 / érintkez6 = 1000 V AC/DC Szigetelési ellenallas 500 MQ
Aramtovabbitasi kapacitas 50 °C-on 1A PoE / PoE+ IEEE 802.3at szerint
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Altalanos szabvanyok

Tanusitvany szama (cURus) E471884 Csatlakozo, standard IEC 60603-7-51
UL szabvany kommunikéaciés UL 1863 IP védettségi osztaly IEC 60529
tartozékokhoz

Tanusitvany szama (cULus) E316369

Fontos megjegyzés

Termékinformacio RJ45 betétek 1 /4 /5 / 14 és HDC ver. dugaszolhaté csatlakozokhoz
Besorolasok

ETIM 6.0 EC001121 ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9,1 27-44-03-90 ECLASS 10.0 27-44-03-90
ECLASS 11.0 27-44-03-90 ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90
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Nyomtatas
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Présszerszam

Altalanos rendelési adatok

Amikor fesziiltség alatt all6 elemeken dolgozik, speciélis
irdnyelveket kell betartania és specialis, kifejezetten erre a
célra gyartott és bevizsgalt szerszamokat kell hasznalnia.
A Weidmuiller teljes valasztékot kinal olyan fogdkbal,
amely megfelelnek az orszagos és nemzetkozi vizsgalati
szabvanyoknak.

Valamennyi fogé gyartasa és vizsgalata a DIN EN 60900
szerint torténik.

A fogdk ergonomikus kialakitasa jol illeszkedik a kézbe,
igy biztosabb fogast garantal. Az ujjak nem nyomdédnak
egymashoz, igy a mikodtetés kevésbé faradsagos.

Tipus PWZ RJ45 Valtozat
Rendelési 1118040000 Présszerszamok
szam

GTIN (EAN) 4032248899197

Qty. 18T
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