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RJ45 dugaszolhat6 csatlakozé az IEC 60603-7-51 szerint,
legfeljebb 1,6 mm huzal kiilsé atmérékhoz

Altalanos rendelési adatok

Valtozat RJ45 IDC dugasz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
11801 2010), 8 eres, EIA/TIAT568 A

Rendelési szam 1132040000

Tipus |IE-PS-RJ45-FH-BK-A

GTIN (EAN) 4032248912155

Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
ra
CL'Enk C us
LISTED
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E316369
Méretek és tomegek
Nett6 tomeg 19.8¢g
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -40°C..70°C
Telepitési hémérséklet
Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Altalanos adatok
Halogén Nem Anyagrogzité kar PA UL94-VO
Anyagfesziilés-mentesités PA UL94-VO Fire load 77 kJ
1. csatlakozas RJ45 2. csatlakozas IDC
Vezetékezés 8 eres, EIA/TIAT568 A Haz {6 anyaga Cink présontvény
Szigetelés keresztmetszete, min. 0.85 mm Szigetelés keresztmetszete, max. 1.6 mm

Kategoria

Cat.6A / Class EA (ISO/
IEC 11801 2010)

Erintkez6 anyaga

Foszfor-bronz

Erintkezé fellilet

Arany a nikkel felett

Csatlakozasi atméro, tomor

0.41..0.64 mm

Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet,
tomor (AWG)

AWG 26/1..AWG 22/1

Conductor connection cross-section,

solid

0.13..0.32 mm?

Csatlakozasi atmérd, flexibilis 0.48..0.76 mm Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet, AWG 26/7..AWG 22/7
flexibilis (AWG)
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.14 mm?2 Conductor connection cross-section, 0.14..0.35 mm?

finomsodratd, min.

flexible

Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet,
rendkivil flexibilis

, Approval of the cable by
Weidmiiller necessary

Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet,
rendkivul flexibilis (AWG)

, Approval of the cable by
Weidmiiller necessary

Megjegyzés, nagyon finomsodratu
vezetékcsatlakozas

A kébel Weidmililler altali
jévahagyasa sziikséges

MICE besorolas, M

M1

MICE besorolas, | 11 MICE besorolas, C C1
MICE besorolés, E E3 Kopenyatmérd, min. 5.5 mm
Kopenyatmérd, max. 8.5 mm Arnyékolas 360 fokos korkoros haz
Védelmi osztaly IP20 Behelyez6 eré <30N
Dugaszolasi ciklusok 750 Anyag szigetelés PA UL94-VO
Ujracsatlakoztathatésag 2 10 ciklus (ugyanahhoz

vagy nagyobb

keresztmetszethez)
Villamos tulajdonsagok
Atmeneti ellenallas <20 mQ Atutési szilardsag, érintkezé / arnyékolas= 1500 V AC/DC
Atutési szilardsag, érintkezé / érintkez6 = 1000 V AC/DC Szigetelési ellendllas 2500 MQ
Aramtovabbitasi kapacitas 50 °C-on TA PoE / PoE+ IEEE 802.3at szerint
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Altalanos szabvanyok

Csatlakozo, standard IEC 60603-7-51 UL szabvany kommunikéaciés UL 1863
tartozékokhoz

Alkalmazasfliggé kommunikaciés PROFINET installaciés IP védettségi osztaly IEC 60529

kabeles berendezések vezeték

Tanusitvany szdma (cULus) E316369

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121

ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90

ECLASS 15.0 27-44-03-90
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Nyomtatas

Méretrajz
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Présszerszam

Amikor fesziiltség alatt all6 elemeken dolgozik, speciélis
irdnyelveket kell betartania és specialis, kifejezetten erre a
célra gyartott és bevizsgalt szerszamokat kell hasznalnia.
A Weidmuiller teljes valasztékot kinal olyan fogdkbal,
amely megfelelnek az orszagos és nemzetkozi vizsgalati
szabvanyoknak.

Valamennyi fogé gyartasa és vizsgalata a DIN EN 60900
szerint torténik.

A fogdk ergonomikus kialakitasa jol illeszkedik a kézbe,
igy biztosabb fogast garantal. Az ujjak nem nyomdédnak
egymashoz, igy a mikodtetés kevésbé faradsagos.

Altalanos rendelési adatok

Tipus PWZ RJ45 Valtozat
Rendelési 1118040000 Présszerszamok
szam

GTIN (EAN) 4032248899197

Qty. 18T

porvédo sapkak

Késziilékeinek védelme por és szennyezédés ellen

Altalanos rendelési adatok

Tipus |E-PP-RJ45 Valtozat
Rendelési 2552580000

szam

GTIN (EAN) 4050118562583

Q. 10T

Szines hizasmentesitével

Az On IP20 RJ45 dugdinak azonositasahoz, hogy

| melyiket lehet terepen 6sszeszerelni, 6 kiillonb6z6 szinben
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Altalanos rendelési adatok

Tipus |IE-CR-IP20-RJ45-FH-GN Viltozat

Rendelési 1963100000 Ipari Ethernet, Szinkédgytird, zold, Tehermentesitd, zold
szam

GTIN (EAN) 4032248645282

Qty. 10 ST

Tipus |E-CR-IP20-RJ45-FH-GY Valtozat

Rendelési 1963060000 Ipari Ethernet, Szinkddgy(ru, szirke, Tehermentesitd, sziirke
szdm

GTIN (EAN) 4032248645244

Qty. 10 ST

Tipus |IE-CR-IP20-RJ45-FH-BU Valtozat

Rendelési 1963080000 Ipari Ethernet, Szinkédgytrd, kék, Tehermentesitd, kék
szam

GTIN (EAN) 4032248645268

Qty. 10 ST

Tipus |IE-CR-IP20-RJ45-FH-0G Valtozat

Rendelési 1963070000 Ipari Ethernet, Szinkédgyirl, narancssarga, Tehermentesitd,
szam narancssarga

GTIN (EAN) 4032248645251

Qty. 10 ST

Tipus |E-CR-IP20-RJ45-FH-YE Vaéltozat

Rendelési 1963090000 Ipari Ethernet, Szinkédgy(ird, sarga, Tehermentesit6, sarga
szdm

GTIN (EAN) 4032248645275

Qty. 10 ST

Tipus |IE-CR-IP20-RJ45-FH-WH Viltozat

Rendelési 1963050000 Ipari Ethernet, Szinkédgy(ir(, fehér, Tehermentesitd, fehér
szam

GTIN (EAN) 4032248645237

Qty. 10 ST
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