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b’

RoHS

\/compum

Hibrid, 10 pélusu. Betétek 14-es valtozatu dugaszolhaté
csatlakozékhoz

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Crimp contact, for flange insert, Hybrid
Rendelési szdm 1135160000

Tipus IE-BIC-HYB-P-0,2-300

GTIN (EAN) 4032248915477

Qty. 300 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel
Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 0.29¢

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet

Uzemi hémérséklet

Telepitési hémérséklet

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot

Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tdomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Arnyékolas

arnyékolatlan Kategdria Egyéb

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
finomsodratd, max.

0.2 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.08 mm?2
finomsodratd, min.

2. csatlakozas Crimp
Villamos tulajdonsagok
Névleges fesziiltség 24V

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

Hibrid, 10 pélusu. Betétek 14-es valtozati dugaszolhaté csatlakozokhoz

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 ECO01121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90
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Crimping tools

Krimpelé szerszamok Weidmiiller érzékel6khoz RSV és
DSTV-HD rendszerek szamara

¢ Kilincsm( a pontos krimpeléshez

* Kioldasi lehet6ség helytelen mikodés esetén

e Végutkozével az érintkezé pontos pozicionalasdhoz

Altalanos rendelési adatok

Tipus HTF HYB Valtozat
Rendelési 1119580000
szam

GTIN (EAN) 4032248900626
Qty. 18T

Présszerszam, Krimpel6 szerszam érintkez6kh6z, 0.08mm?2, Tmm?2,
FoderBcrimp
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