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Product image

Tus érintkezésorok livegszal-ersités(i mianyagbdl, 90°-
os kivezetéssel, hullamforrasztashoz optimalizalva. A
karimas valtozatok (F) az ellentétes oldali csatlakozéra
vagy az aramkori lapra csavarozhaték. A forraszthatd
peremes (LF) aljzat hasznéalata esetén nincs szlikség az
aramkori lap csavaros kiegészit6é csatlakoztatasara. A
forrasztasi helyeket is védi a mechanikus behatas ellen.
Valamennyi tlis érintkezdsor kézzel kddolhatd vagy mar
kodoltan rendelheté. HC = nagyaramu

Altalanos rendelési adatok

Valtozat NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor,
Forraszthat6 peremes aljzat, THT-forrasztott
csatlakozas, 5.08 mm, Pélusszam: 15, 90°,
Forrasztotiiske hossza (I): 3.2 mm, 6nozott, fekete,

Doboz
Rendelési szam 1150490000
Tipus SL 5.08HC/15/90LF 3.2SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248937318
Qty. 18 Darab
Termékadatok IEC: 400V /24 A
UL: 300V / 185 A
Csomagolas Doboz
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szdma (cURus) E60693

Méretek és tomegek

Mélység 12 mm Mélység (coll) 0.4724 inch
Magassag 11.7 mm Magassag (coll) 0.4606 inch
Legalacsonyabb valtozat magassaga 8.5 mm Szélesség 86 mm
Szélesség (coll) 3.3858 inch Nett6é tomeg 6.51¢g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Termék karbonldbnyoma

Bolcsétol a kapuig

0,172 kg CO2 eq.

Rendszerspecifikacidok

Termékcsalad

OMNIMATE Signal

Csatlakozas tipusa

Aramkori lap csatlakozas

- sorozat BL/SL 5.08
Felszerelés NYAK-ra THT-forrasztott csatlakozas Raszter mm-ben (P) 5.08 mm
Raszter inch-ben (P) 0.200" Kimend konyok 90°
Po6lusszam 15 Forrasztétiiskék szama pélusonként 1
Forrasztétiiske hossza (1) 3.2 mm Forrasztétiiske tlrése +0.1 /-0.3 mm
Forrasztétiiske méretei d = 1,2 mm, Nyolcszogletl Forrasztétiiske méretei=d T(irés 0/-0,03 mm
Forrasztészem lyukatméré (D) 1.5 mm Forrasztészem lyukatméré ttrés (D) +0,1T mm
L1, mm 71.12 mm L1, inch 2.800"

Sorok szdma

1

Erintkezésorok szama

1

Erintésvédelem a DIN VDE 57 106
szerint

Ujjak szdmara biztonsagos
nem dugaszolt/ Kézfej
szdmara biztonsagos
dugaszolt

Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint

IP 20 dugaszolva / IP 10
nem dugaszolva

Védelmi osztaly IP20 Térfogati ellenallas <5 mQ

Koédolhatd Igen Dugaszolasi ciklusok 25

Dugaszolasi eré/polus, max. 10N Huzoéeré / poélus, max. 75N
Anyagjellemzék

Szigetel6anyag PA GF Szin fekete

Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport Il

Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam <600 Moisture Level (MSL)

(CTI)

UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Cu-6tvozet

Erintkezd feliilet 6énozott Forrasztott csatlakozas rétegszerkezete 1..3 um Ni/ 2...4 ym Sn

matt

Dugaszolhato csatlakozas 1..3um Ni / 2.4 ym Sn Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C
rétegszerkezete matt

Tarolasi hémérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -50 °C
Uzemi hémérséklet, max. 100 °C Hémeérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C
Hémeérsékleti tartomany, telepités, max. 100 °C
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Névleges adatok IEC szerint

szabvany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984

Névleges aram, min. polusszam (Tu=20 24 A

oc)

Névleges aram, maximalis polusszam 19A Névleges aram, min. pélusszam 21A
(Tu=20 °C) (Tu=40°C)

Névleges dram, maximalis p6lusszam 16.6 A Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség 400 V
(Tu=40°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/2 talfesziiltség 320V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a 1ll/3 tulfesziiltség 250 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges Iokéfesziltség a ll/2 4000V Névleges lokéfesziiltség a lll/2 4 kV
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés
mértékéhez mértékéhez
Névleges lokéfesziiltség a lll/3 4 kV
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyez6dés
mértékéhez
Csomagolas
Csomagolas Doboz VPE hosszusag 211.00 mm
VPE szélesség 105.00 mm VPE magasséag 40.00 mm
CSA névleges adatok
Intézet (CSA) CSA Tanusitvany szdma (CSA) 200039-1121690
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V
csoport / CSA) csoport / CSA)
Névleges aram (B felhasznalasi csoport /18.5 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport /10 A
CSA) CSA)
Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - lasd a

tandsitvanyt.
UL 1059 névleges adatok
Intézet (cURus) CURUS Tanusitvany szama (cURus) E60693
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V

csoport / UL 1059)

csoport / UL 1059)

Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 18.5 A
UL 1059)

Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 10 A
UL 1059)

Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok
maximalis értékek - lasd a

tanusitvanyt.

Fontos megjegyzés

IPC megfelel6ség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitdsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany

.megengedhetd” kategdridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket

kérésre kiértékeljuk.
Megjegyzések

P on drawing = pitch

Additional variants on request

Gold-plated contact surfaces on request

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
Diameter of solder eyelet D = 1.4+0.Tmm

Solder eyelet diameter D = 1.5 + 0.1 mm, from 9 poles

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other

components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking

capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

70%, 36 months

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
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Besorolasok

ETIM 6.0 EC002637 ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9,1 27-44-04-02 ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01 ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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Dimensional drawing
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Kédoloé elemek

Altalanos rendelési adatok

Csak azt kapcsolja 6ssze, amit kell: a megfelel
csatlakozast a megfelel6 helyen.

A koédolasi elemek és reteszel6 eszkozok egyértelmuen
hozzarendelik a csatlakoz6elemeket a gyartasi és az
tizemelési folyamat soran

A kédolasi elemeket és a reteszel6 eszkdzoket a szerelés
el6tt vagy a kabelkonfekcionalas fazisaban kell behelyezni.
A Weidmudller alternativaja: online konfiguralas a
valtozatkonfigurator segitségével a szallitas el6tti elézetes
kédolashoz.

A kapcsolasi tdblan t6rténé hibas konfekcionalas és

az 0sszekot6 elemek téves csatlakoztatasa tobbé nem
lehetséges.

Az elény: nincs hibakeresés a gyartas soran, és nem
merdl fel a felhasznalé altal okozott lizemelési hiba.

Tipus BLZ/SL KO OR BX Valtozat

Rendelési 1573010000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Tartozékok, Kédol6 elem, narancssarga,
szam Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190048396

Qty. 100 ST

Tipus BLZ/SL KO BK BX Valtozat

Rendelési 1545710000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Tartozékok, Kédolé elem, fekete,

szam Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190087142

Qty. 50 ST

Tovabbi tartozékok

I
1Y

A tokéletes megoldas létrehozasakor nem létezik tul kicsi

feladat.

A csatlakozasok csak egy részét képezik a teljes

folyamatnak. Az apré részletek gyakran kulcsfontossaguak

a tokéletes megoldas elérésében olyan alkalmazasoknal,

ahol a potencialt mérik, csoportositjak vagy éppen

levalasztjak egymastol.

Egy rendszer nem is valodi rendszer az aprd, de hasznos

részletek nélkul:

* Ellen6rzé dugaszok - megbizhaté csatlakozast
biztositanak a diagnosztikai aljzatokhoz

» Keresztosszekotd elemek - stabil elektromos eloszto
kapcsolatot biztositanak kozvetlenil a csatlakozasi
ponton

* Elvalasztéelemek - a nagy darabszdmu dugaszok tobb
kiilonallo aljzatosszekdté-csatornara osztjak

* Reteszek és rogzitékapcsok - opcionalis, rezgésallo
rapattinthaté csatlakozast vagy rogzitést biztositanak a
dugaszokhoz és aljzatokhoz

A gyartasi folyamattal és az alkalmazassal 6sszhangban -

t6bb tartozék = kisebb munkaterhelés
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Tipus SL AT OR Valtozat

Rendelési 1598300000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Tartozékok, Tavtart6, narancssarga,

szam Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190189266

Qty. 100 ST

Tipus SL AT SW Valtozat

Rendelési 1770240000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Tartozékok, Tavtartd, fekete, Plusszam: 1
szdm

GTIN (EAN) 4032248117710

Qty. 100 ST

LED-es jelz6elemek

Altalanos rendelési adatok

Hatékony: kapcsolat az LED és az elsé oldali panel kozott.

A fényszoérés jelzéfények lehetévé teszik a kapcsolasi

allapotok megfigyelését kiilon szerkezeti kialakitas nélkl:

az optikai mianyag a fényt a szabvanyos LED-ekbdl

elforditva iranyitja a csatlakozdkba vagy az elsé oldali

panelen keresztiil.

Az optikai szalas 6sszekot6 elemek egyszertien

rapattinthatéak a megfelel6 90°-os hajlasu dugaszok

mogé (90°-os kilépési irany). A kiilonb6z6 bejové

fénysugaru véaltozatok maximalis vilagitasi hatékonysagot

biztositanak a kiilonb6zé szerkezeti kialakitasti vagy

magassagu LED-ekhez.

El6nyok a hagyomanyos megoldasokhoz képest:

* Nincs sziikség kiilon LED kapcsolasi tablara az elsé
oldali panel mogott

* Nincs sziikség .hosszutalpu” LED-ekre kiilon rogzitéssel

* Hajlitott optikai szal a maximalis fényhatas érdekében

* Egyszer( elsé oldali furatok a kor alaka kimendé
fénysugar miatt

* Konnyen karbantartas a megfelel6 levegé- és
kuszéaramutnal

¢ Kisebb darabszamu polusokra is szétvalaszthatd

Az eredmény: egyszerlbb gyartasi folyamat, alacsonyabb

koltségek és letisztultabb szerkezeti kialakitas.

Tipus SL FLA 1.5/1 Valtozat

Rendelési 1580100000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Tartozékok, Hattérvilagitassal ellatott
szam kijelz6, Attetsz6, Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190152475

Qty. 100 ST

Tipus SL FLA 2,3/1 Véltozat

Rendelési 1636670000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Tartozékok, Hattérvilagitassal ellatott
szam kijelz, Attetsz6, Polusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190409975

Qty. 100 ST

Tipus SLFLA 2,3/24 Valtozat

Rendelési 1636680000 NYAK dugaszolé csatlakozo, Tartozékok, Hattérvilagitassal ellatott
szam kijelz6, Attetsz6, Polusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190409968

Qty. 10 ST
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Tipus SLFLA 3.8/1 Valtozat

Rendelési 1580110000 NYAK dugaszolé csatlakozé, Tartozékok, Hattérvilagitassal ellatott
szam kijelz6, Attetsz6, Polusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190050740

Qty. 100 ST

Tipus SLFLA9.0/1 Valtozat

Rendelési 1580120000
szam

GTIN (EAN) 4008190031909
Qty. 100 ST

NYAK dugaszol6 csatlakozo, Tartozékok, Hattérvilagitassal ellatott

kijelz6, Attetsz6, Pélusszam: 1

Blokkok NYAK felszereléséhez

Altalanos rendelési adatok

Kis komponens, nagy hatés:

A rapattinthaté rogzitéelemek fokozzak a teljes

csatlakozédugé mechanikai szilardsagat azaltal, hogy

* rogzitik az 0sszekotd elemeket a kapcsolasi tablakra

* rezgésalld 6sszekotést biztositanak az aljzatok és a
dugok kozott

Rapattinthat6 vagy el6konfekcionalt - mindig a megfeleld

megoldas:

* Kopasalld, pontos illeszkedési csapos illesztés
csatlakozas

* Tartés fém menetes betétek

* Minden kilépési irdnyhoz alkalmas

Maximalis stabilitds, minimalis erdkifejtés:

* Rendkiviil ellenallé a gyakori rogzitési miveletekkel
szemben

* Teljes készlet az egyszerti valasztashoz

Az eredmény: a forrasztasi pontok, érintkezék és a teljes

modul jobban ellenall a mechanikai igénybevételnek,

példaul a rezgéseknek és hiuzoterheléseknek.

Tipus SLABB11R OR
Rendelési 1604120000
szam

GTIN (EAN) 4008190182977

Véltozat
NYAK dugaszolé csatlakozd, Tartozékok, Rogzitéblokk, narancssarga,

Pélusszam: O

Qty. 20 ST

Tipus SLABB11R SW Valtozat

Rendelési 1692340000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Tartozékok, Régzitéblokk, fekete,
szam Pélusszam: O

GTIN (EAN) 4008190864965

Qty. 20 ST
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