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Az RS I-D8 A/D atalakitok digitalizaljak az analog Altalanos rendelési adatok
fesziiltségjeleket és 8-bites pontossaguak.
Minden modul képes a tartas-funkciora, igy a pillanatnyi Valtozat AD-atalakité, Input : 0-10 V, Output : 8-bit pulse
kimeneti érték a bemeneti érték valtozasa esetén is Rendelési szam 1160361001
fenntarthato. Tipus RS U-D8 0...10V
GTIN (EAN) 4032248103836

Az A/D atalakitok be- és kimeneti jellemzait leird

tovabbi informéciok a weboldalunkon talélhatok: http://  sutiias aianes 1
www.weidmueller.com/54 104 /Downloads/Print- Elérhetd eddig: 2022-12-31T00:00:00+01:00
Media/ManualsOperating-instructions/cw_index.

aspx

A létrehozas datuma 06.01.2026 12:57:40 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok 1


https://eshop.weidmueller.com/p/1160361001
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 70 mm Mélység (coll) 2.7559 inch
Magassag 72 mm Magassag (coll) 2.8346 inch
Szélesség 35 mm Szélesség (coll) 1.378 inch
Nett6 tomeg 729

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40°C..80°C Uzemi hémérséklet 0°C..50°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c¢, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6"-di-tert-butyl-2,2"-methylenedi-p-cresol 119-47-1

SCIP 57ae7¢19-56502-4105-af85-169aba88caca

Bemenet

Bemenetek darabszdma 1 Bemeneti fesziiltség 0..10V
Bemeneti ellenallas, fesziiltség 2400 kQ Téapfesziiltség (bemenet) 24V DC

Kimenet

Kimenetek szama

8 Bit (1 Bit el6jelzés)

Kimeneti szint

17V=HO0V=L

Atvéltasi idé

<4us

Kimend aram

< 25 mA (forrasként)

Hatarfrekvencia (-3 dB)

5 kHz a teljes skalara
(szinusz)

Altalanos adatok

Pontossag *+ 1LSB Védelmi osztaly IPOO

Téapfesziiltség 24V DC Aramfelvétel 35 mA (hozzaszamitva a
kimeneti aramot)

Tartosin TS 35, TS 32

Szigetelések koordinalasa

EMC szabvanyok EN 61000-6 Galvanikus levélasztas Szigetelés nélkil

Csatlakozasi adatok

Csatlakozas tipusa

Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, min.

Csavaros csatlakozas

0.5 mm?2

Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas

Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.

4 mm?

4 mm?2
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20

A létrehozas datuma 06.01.2026 12:57:40 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



RS U-D8 0...10V

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Elektromos szimbélum
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