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Product image

RoHS

Vnm-um

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Biztositds sorkapcsok, Csavaros csatlakozas,
fekete, 2.5 mm?2, 6.3 A, 150 V, Csatlakozasok
szdma: 3, Szintek szdama: 2, TS 35

Rendelési szdm 1163070000

Tipus WMF 2.5 FU PE 60-150V SW
GTIN (EAN) 4032248991792

Qty. 50 Darab

A létrehozas datuma 29.11.2025 01:39:58 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok 1


https://eshop.weidmueller.com/p/1163070000

WMF 2.5 FU PE 60-150V SW

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok
Jovahagyasok
( € (Sp. m CURUSEX ATEX
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cURus) E60693
Tanusitvany szama (cURusEX) E184763
Meéretek és tomegek
Mélység 74 mm Mélység (coll) 2.9134 inch
Mélység DIN sinnel egyiitt 74.5 mm Magassag 88 mm
Magassag (coll) 3.4646 inch Szélesség 5.08 mm
Szélesség (coll) 0.2 inch Nett6 tomeg 20g
Homeérsékletek
Téarolasi h6mérséklet -25°C...55 °C Ambient temperature -5°C...40°C
Folyamatos tizemi h6mérséklet., min. -50 °C Folyamatos tizemi hémérséklet., max. 120°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfeleléségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7cl
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
PT OKIECEx/ATEX névleges adat
Tanusitvany szama (ATEX) DEMKO14ATEX1389U Tanusitvany szama (IECEX) IECEXUL14.0097U
Aram (ATEX) 6.3 A Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 4 mm?2
Aram (IECEX) 6.3 A Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 4 mm?2
EN 60079-7 jelolés Ex ec Il C Ge 2014/34/EU cimke 113G
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin fekete
UL 94 éghetGségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Véltozat Csavaros csatlakozas, Véglap sziikséges Igen
Biztositds levalaszto,
PE-csatlakozéssal,
dugaszolhato
keresztosszekot6hoz, Egyik
oldalon szabad vég
Potencialok szdma 2 Szintek szdma 2
Keresztkotott szintek belil Igen PE-csatlakozas Igen
Tartésin TS 35 PE m(ikodés Igen
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CSA névleges adatok

Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 12 AWG C fesziiltség nagysag (CSA) 600V

C aram nagysag (CSA) 17 A Tanusitvany szama (CSA) 200039-1057876

B fesziiltség nagysag (CSA) 600V B aram nagysag (CSA) 17 A

D fesziiltség nagysag (CSA) 600V D aram nagysag (CSA) 5A

Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 26 AWG

Kiegészité miiszaki adatok

Nyitott oldala jobb Felszerelés tipusa Felpattinthatd

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 2.5 mm?2 Névleges fesziiltség 150V

Névleges DC fesziiltség 150V Névleges dram 6.3 A

Aram maximum vezetékoknal 6.3 A Szabvanyok IEC 60947-7-3

Fajlagos ellenéllas az IEC 60947-7-x 1.33 mQ Névleges lokéfesziiltség 8 kv

szerint

Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 0.77 W Tulfeszlltség kategoria 1}

x szerint

Szennyezés sulyossaga 3

Rogzitheto vezetékek (kiegészito csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészit6é Csavaros csatlakozas

csatlakozas

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Meéréeszkoz, IEC 60947-1 A3 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12
AWG, max.

Csatlakozasi irany oldalt Meghuzasi nyomaték, max. 0.6 Nm

Meghuzasi nyomaték, min. 0.5 Nm Csupaszolasi hossz 10 mm

Csatlakozas tipusa 2

Csavaros csatlakozas

Csatlakozas tipusa

Csavaros csatlakozas

Csatlakozasok szama

3

Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.

4 mm?2

Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm? Biztositécsavar M3
csatlakozas, min.
Kés mérete 0,6 x 3,5 mm Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Keresztmetszet csatlakoztatott 0.5 mm?2
finomsodratu, érvéghivelyekkel és vezetékhez, finomsodratu,
mUanyag gallérokkal DIN 46228/4, érvéghivelyekkel és miianyag
névleges csatlakozas, max. gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.5 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN
46228/ 1, névleges csatlakozas, max. 46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2
finomsodratu, max. finomsodratd, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, max. tobberes, névleges csatlakozas, min.
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 4 mm? Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.5 mm?2
tomor ér, max. névleges csatlakozas tomor ér, min. névleges csatlakozas
Finomsodratu, min. (névleges 0.5 mm?2

csatlakozas)
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UL névleges adatok

Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 12 AWG B fesziiltség nagysag (cURus) 600V
(cURus)

D fesziiltség nagysag (cURus) 600V Vezeték keresztmetszet, max. (cURus) 12 AWG
Tanusitvany szama (cURus) E60693 Vezeték keresztmetszet, min. (cURus) 26 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 26 AWG Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 26 AWG
(cURus) (cURus)

B aram nagysag (cURus) 17 A C fesziiltség nagysag (cURus) 600V

C aram nagyséag (cURus) 17 A D aram nagyséag (cURus) 5A
Vezetékméret, terepi vezetékzés max. 12 AWG

(cURus)

Altalanos

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, max. AWG, min.

Szabvanyok IEC 60947-7-3 Tartdsin TS 35

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

A fesziiltség fligg a kivalasztott biztositéktol vagy a kivalasztott jelz6fénytdl

Besorolasok

ETIM 6.0 EC000899 ETIM 7.0 EC0O00899
ETIM 8.0 EC000899 ETIM 9.0 ECO00899
ETIM 10.0 EC000899 ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9,1 27-14-11-16 ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16 ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13
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