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A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető
tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez
lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen
a felszerelés

Általános rendelési adatok

 
Változat Biztosítótartó átvezető modulos sorkapocshoz,

fekete, 6.3 A, Csuklós, dugaszolható, V-0, Wemid
Rendelési szám 1167670000
Típus FUCR 60-150V SW
GTIN (EAN) 4032248113811
Qty. 10 Darab
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Tanúsítványok
 
ROHS Megfelel
 

Méretek és tömegek
 
Mélység 40.5 mm Mélység (coll) 1.5945 inch
Magasság 38 mm Magasság (coll) 1.4961 inch
Szélesség 8 mm Szélesség (coll) 0.315 inch
Nettó tömeg 6.64 g
 

Hőmérsékletek
 
Ambient temperature -5 °C…40 °C Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 120 °C
 

Termékek környezetvédelmi megfelelősége
 
RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7cI
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
 

Anyag adatok
 
Alapanyag Wemid Szín fekete
UL 94 éghetőségi osztály V-0
 

Rendszer specifikációk
 
Változat Biztosítóelem
 

Kiegészítő műszaki adatok
 
Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés Felszerelés típusa Dugaszolt
 

Általános
 
Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. 120 °C
 

Besorolások
 
ETIM 6.0 EC002848 ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9,1 27-14-11-92 ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92 ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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