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A kép illusztracio

Az M23 kerek dugaszold csatlakozdok nagyszamu
osszeillesztési ciklust, magas dramtovabbitasi kapacitast
és magas érintkezdéslirliséget nylajtanak minimalis
méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be
ordered separately.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
Rendelési szdm 1170220000

Tipus SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1

GTIN (EAN) 4032248962204

Qty. 50 Darab

Vnuﬁumﬁ

A létrehozas datuma 01.03.2026 10:11:26 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1170220000
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (UR) E344862

Méretek és tomegek

Hossz 16.5 mm Hossz, inch 0.6496 inch
Nett6 tomeg 03g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Beallitasok re. SAl M23 krimpelGszerszam

Bedllitasok re. SAI M23 Krimpel&szerszam

2

krimpelGszerszam Pozicionalé helye

3

Krimpcsatlakozé

Krimpelé, td, jel, 1,5 mm

Crimping mandrel adjustment acc. to mm2

Vezetékkeresztmetszet 0.14 mm?2

Krimpel&tiske 0.65
beallitasa

Vezetékkeresztmetszet 0.25 mm?2
Krimpel6&tiske 0.68
beédllitasa

Vezetékkeresztmetszet 0.34 mm?2
Krimpel6&tiske 0.72
beallitasa

Vezetékkeresztmetszet 0.56 mm?2
Krimpel6tiiske 0.81
beallitasa

Vezetékkeresztmetszet 0.75 mm?2
Krimpel6tiiske 0.95
beédllitasa

Vezetékkeresztmetszet 1.00 mm?2
Krimpel6&tiske 1.07
beallitasa

Egyedi igényekre szabhato dugaszolé csatlakozok miiszaki adatai

Erintkezé feluilet Aranyozott Csatlakozas tipusa Krimpelhetdé csatlakozas
Szigetelési ellendllas >1010Q Erintkez6 anyaga Vorosréz-cink 6tvozet
Vezeték-keresztmetszet, max. 1 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, min. 0.14 mm?2

Dugaszolasi ciklusok > 1000 Az érintkezd tipusa Erintkez6
Besorolasok

ETIM 8.0 EC000796 ETIM 9.0 EC000796

ETIM 10.0 EC000796 ECLASS 14.0 27-44-02-92

ECLASS 15.0 27-44-02-92
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...M23-hoz

A Weidmiiller az érzékel6 - m(ikodteté elem kabelezéshez

szukséges szerszamok és tartozékok széles valasztékat
kinalja.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SAIM23 CRIMPING TOOL 2 Valtozat
Rendelési 1203960000
szam

GTIN (EAN) 4050118000764
Qty. 18T

Présszerszam jelérintkez6khoz, 4 fogas krimpelés
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