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A kép illusztracio

Reléalapok (RSM) k6z0s pozitiv és negativ aggal, PLC
vagy mas tipusu vezérl6khoz csatlakoztathatok. Az
interfészek 4, 8 vagy 16 RCL (12,7 mm) vagy RSS (6,1
mm) relét tartalmazo6 csoportokbdl alinak. A vezérlé-
csatlakozast dugaszolhaté csatlakozokkal vagy IEC
60603-13 csatlakozos kozvetlen kabelezéssel lehet
megvaldsitani. Szamos valasztasi lehet6ség:

¢ 1 vagy 2 valtéérintkezé 16/8/6 A-s relékkel

* Fesziiltségek 5-230 V kozott

* Csavaros, htizérugos vagy PUSH IN csatlakozas

¢ Kompatibilis a Weidmiiller szilardtest-reléivel

A relévéalaszték galvanikus levalasztast biztosit a bemenet
és kimenet kozott, valamint a relé szomszédos érintkezéi
kozott. igy a vezérlékben kilonbozé fesziiltségek
hasznalhatodk, és biztonsagosan csatlakoztathatok a

kiilonboz6 terepi elemek fesziiltségei is.
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Altalanos rendelési adatok

Véltozat

RSM-sorozat, Relémodul, Erintkezék szama:

4, Valtoérintkez6 AgNi 90/10, Névleges
vezérl6fesziiltség: 24 V AC / DC, Folytonos
aram: 6 A, Csavaros csatlakozas, Ellenérzé gomb
elérheté: No

Rendelési szdm

1173461001

Tipus RSM 4RS 24VUC LP
GTIN (EAN) 4032248047802
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 76 mm Mélység (coll) 2.9921 inch
Magassag 87 mm Magassag (coll) 3.4252 inch
Szélesség 75 mm Szélesség (coll) 2.9527 inch
Nett6 tomeg 157.02 g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...60 °C Uzemi hémérséklet -25 °C...50
Paratartalom 40°C /93 %

rel. paratartalom,

paralecsapddas nélkil
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel
REACH SVHC Lead 7439-92-1, 4,4"isopropylidenediphenol 80-05-7
SCIP 66e752f3-a24f-4fef-89c4-f29f562d01390
UL névleges adatok UL
Uzemi hémérséklet UL, min. 0°C Uzemi hémérséklet UL, max. 50 °C
Névleges fesziiltség AC UN (bemenet) 24V Névleges fesziiltség AC UN (kimenet) 250V
Névleges aram Imax. (kimenet) 6 A

Névleges adatok, adatbemenet

Névleges teljesitmény 0,45W //0,7 VA

Névleges adatok

Mechanikai élettartam 30 x 106 kapcsolasi Bekapcsolasi késleltetés < 10 msdc/10 msac
ciklusok

Kikapcsolasi késleltetés < 15msdc/20msac

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437

ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01

ECLASS 15.0 27-37-16-01
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